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Epiilet berendezéseinek vezetékezése

Az éplletek berendezéseinek vezetékezéséhez 10X 3-
as rézsineken alapuld teljes rendszert kinalunk, amely
egymassal tokéletesen egyittmikodd alkatrészekbdl all:
installaciés sorkapcsok, nullvezet6 sorkapcsok, elosztd
sorkapcsok mellett szamos kiilonféle tartozék (példaul
gyUjtésinek és gyljtésintartdk) is részét képezi.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nullvezet6s sorkapcsok, Csavaros csatlakozas, 70,
400V, 140 A, TS 35, kék

Rendelési szam 9512210000

Tipus WNT 70N/35

GTIN (EAN) 4008190403898

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok ( € UK
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Meéretek és tomegek
Mélység 85 mm Mélység (coll) 3.3464 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 86 mm Magassag 75 mm
Magasség (coll) 2.9527 inch Szélesség 20.5 mm
Szélesség (coll) 0.8071 inch Nett6é tomeg 138.4g¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin kék
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Nem
gyUjtésin-csatlakozéval
10x3, zéart allapotban
Potencialok szdma 1 Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 1 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartosin TS 35 N funkcid Igen
PE mikodés Nem PEN funkcid Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala zart Hasonlé kapcsok szama 1
Telepitési Utmutatd Gy(jtésin Robbanasbiztossag szempontjabal Nem
bevizsgalt valtozat
Felszerelés tipusa Felpattinthato
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 70 mm?2 Névleges fesziiltség 400V
Névleges DC fesziiltség 400V Névleges aram 140 A
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Aram maximum vezetékoknal 140 A Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint
Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 0.17 mQ Névleges |6kéfesziiltség 6 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 6.14 W Szennyezés sulyossaga 3

x szerint

Rogzitheto vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és

mianyag gallér DIN 46228/ 1, tovabbi

csatlakozas, max.

70 mm?2

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 B11
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 0
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt
Meghuzasi nyomaték, max. 12 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 6 Nm
Csupaszolasi hossz 22 mm

Csatlakozas tipusa
Csatlakozasok szama
Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

Csavaros csatlakozas
1
95 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min.

10 mm?2

Biztositécsavar

M 8

Kés mérete

S6 (DIN6911)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, min.

AWG 6

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.

70 mm?2

Keresztmetszet csatlakoztatott
vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuvelyekkel és mlianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

10 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, min.

70 mm?2

10 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, max.

70 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
tobberes, névleges csatlakozas, max.

10 mm?2

95 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
tobberes, névleges csatlakozas, min.

10 mm?2

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete,
tomor ér, max. névleges csatlakozas

16 mm?2

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete,
tomor ér, min. névleges csatlakozas

Rogzithet6 vezeték

10 mm?2

Csatlakozasi specifikacid
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Csavaros csatlakozas

Tipus tomor, HO5(07) V-U
min. 10 mm?2
max. 16 mm?2
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névleges 16 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz min. 22 mm
max. 22 mm
névleges 22 mm
Meghuzési nyomaték | min. 6 Nm
max. 12 Nm

Csatlakozasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus sodrott, HO7V-R
min. 10 mm?2
max. 95 mm?
névleges 70 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 22 mm
max. 22 mm
névleges 22 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 6 Nm
max. 12 Nm

Csatlakozasi specifikacio

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus flexibilis, HO5(07) V-K
min. 10 mm?
max. 70 mm?2
névleges 70 mm?
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 22 mm
max. 22 mm
névleges 22 mm
Meghtzasi nyomaték | min. 6 Nm
max. 12 Nm
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 00 AWG C aram nagysag (UR) 175 A
(UR)
C feszlltség nagysag (UR) 600V Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 6 AWG
(UR)
Tanusitvany szama (UR) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 6 AWG
(UR)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 00 AWG
(UR)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 0 Telepitési Utmutatd Gy(jtésin
AWG, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 6 Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint
AWG, min.
Tartosin TS 35
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-11 ECLASS 14.0 27-25-01-11
ECLASS 15.0 27-25-01-11
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Véglapok és elvalasztolapok

A véglapok a végbak el6tt 1évé utolsé modularis
kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap

—_— hasznalata biztositja a modularis kapocs mikodését és a

g M ¥y LR meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
\ % | v hogy ne lehessen hozzaérni az 4ram alatt 1év6 részekhez,
L;\j és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WHP 2.5-35N/10X3 BL Valtozat

Rendelési 1050280000 Vég- és elvalaszto lemezek kapocsokhoz, kék, Magassag: 60 mm,
szam Szélesség: 2 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190044640

Qty. 20 ST

Végbak

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST

Kombinalt csavarozé és vagészerszam ,, Swifty® CS”

Kombinalt vagd/csupaszold szerszam: Swifty® CS és
Swifty® CS készlet max. 1,5 mm?2 tomor és 2,5 mm?2
flexibilis méretli rézkabelek krimpelésmentes munkakhoz.

- ‘=
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Tartozékok

Altalanos rendelési adatok
Tipus SWIFTY CS SET Valtozat

Rendelési 9006060000 Véago-csavarozo szerszam, Egykezes vagoszerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248257638

Qty. 18T

Lapos csavarhizo

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtdé a DIN 5264, 1ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 1.0X5.56X150 Valtozat

Rendelési 9008350000 Csavarhuzo, Csavarhiizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056316

Qty. 18T

Gyiijtosinek

Kilonb6zé anyagu gytjtésineinkkel és kapcsolédo
tartozékainkkal a lehetd legkisebb telepitési helyen
csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazastol
fligg6en a potencialok 6sszegyljthetdk, eloszthatdk vagy

csOkkenthetdk.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SSCH 10X3X1000 CU/SN Véltozat
Rendelési 0348900000 Gy(jtésin (kapocs), eziist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
szdm Vorosréz
GTIN (EAN) 4008190024802
Qty. 25 M
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Gyiijtosin-csatlakozasok

My
E N

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller kiilonb6zé gyjtésinrendszerekhez valo
ledgazdkapcsokat kindl. Az alkalmazastol fliggéen
megkililonboztethetiink szigetelt és szigetelés nélkdili
leagazokapcsokat.

Tipus ZB 4 Valtozat

Rendelési 0316500000 Erintkezd (gy(ijt6sines csatlakozd)
szam

GTIN (EAN) 4008190061999

Qty. 50 ST

Tipus ZB 16 ZKSC Valtozat

Rendelési 0316600000 Erintkez4 (gy(ijtésines csatlakozd)
szdm

GTIN (EAN) 4008190145989

Qty. 50 ST

Tipus ZB 35/M6X16 Valtozat

Rendelési 0266500000 Erintkezd (gy(ijtSsines csatlakozd)
szam

GTIN (EAN) 4008190102814

Qty. 20 ST

0res

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idealis rovid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jel6l6k nagy valasztéka

¢ Csikok gyors felszereléshez

¢ Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044

szam Weidmueller, fehér
GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
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Tartozékok
Tipus WS 12/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609860000 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4008190203481
Qty. 720ST

SchT csoportos jelolétarto

Az SchT b S csoportjeldld tartod kozvetlendil felpattinthatd
a TS 32 tartésinre (G-sin) vagy a TS 35 tartésinre
(sorsorkapocssin). Emiatt a sorkapocs feliratozasa a
sorkapocstél és annak tipusatol fliggetleniil kialakithato.
Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR b
védobszalagok biztositjak.

Az SchT 7 egy elforgathat6 csoportos jelolé
becsusztathatd jelz6lapokhoz, mely minden tovabbi nélkiil
lehet6vé teszi a kapocscsavar miikodtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védészalagot,
vagy DEK 5 védelmet.

A becsusztathato cimkék és véddszalagok a ,Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCHT 7 Véltozat

Rendelési 0517960000 SCHT, Sorkapocs jelold, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190001742

Qty. 20 ST

ZGB elfordithaté csoportos jelolétarto

A ZGB 15 egy felhajthat6 csoportos jelol6tarto. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 15 becsusztathaté jeloldlap illeszthetd.

A ZGB 30 egy felhajthatd csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 7 becsusztathato jelol6lap illeszthetd.

A becsusztathato cimkék és véddszalagok a ,Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZGB 15 Valtozat

Rendelési 1636530000 Kapocsjelol6k, Sorkapocs jel6lé, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190297053

Qty. 20 ST

Tipus ZGB 30 Valtozat

Rendelési 1611930000 Kapocsjelolék, Sorkapocs jelol6, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190002251

Qty. 20 ST
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Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jelél8tarté

szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
WS 12/5
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
— kemény alapkontuirja biztonsagosan a helyére pattan a
| csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
. méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadédhatnak,
' kiilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatdé 300 dpi
felbontadsdnak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/5 MM WS Valtozat

Rendelési 2007190000 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér

szdm

GTIN (EAN) 4050118392036

Qty. 800 ST
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