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Vnm-um

EN 45545

Az aluminium Klippon® K késziilékhazak kiilonb6z6 ¢ Standardizalt elosztéhazak menetes furatokkal és

terliletek rendkivil széles tartomanyaban hasznalhatok. sokféle sorkapocs-konfiguraciéval

A héazakba kiilonféle alkatrészek szerelhet6k be, amelyek

élvezhetik a magas hémérséklettiirés, a kimagaslé IP-

védettség és a kivalo (itésallésag elényeit.

Barmilyen alkalmazast is tervez az tigyfél, a Weidmiiller

a felhasznal6 kovetelményeinek pontosan megfeleld

aluminiumhazak széles valasztékat tudja kinalni.

Klippon® K késziilékhazak kiilon kérésre kaphatok,

veszélyes kornyezetekbe.

Széles termékvalasztékunk az aldbbi elényoket kinalja:

o Kétféle fellileti bevonattal kaphatd: természetes és
porbevonatos valtozat (RAL 7001)

¢ Alapként kloroprén 6ntott tomitéssel (szilikon ontott
tomités opcionalisan kaphatd)

» Standardizalt zarérendszer Torx hornyosfej(i csavarral
19 hdzmérethez

» Szerel6furatok a tomités tertletén kivil

¢ Magas IP védelmi osztalyok: IP66, IP67 és IP68 a DIN
EN 60529 szabvany szerint

Altalanos rendelési adatok

o Akar 7 (10) Joule Utésélléség Vaéltozat Kllpp(’)n_ K (allfmlnlum errl1pty enclosure!, Urels haz,
) 3 Aluminium haz, Magassag: 70 mm, Szélesség:
¢ A hazak rendelkeznek az ATEX, az IECEx, a cULus, és a 70 mm, Mélység: 45 mm, Alapanyag: Aluminium
DNV GL, valamint az iires hazakra vonatkoz6 szabvany AlSi12, kezeletlen, ezlist
Rendelési szam 9526840000

szerinti jévahagyassal. -
~ . Tipus KLIPPON K1 EX
¢ Alkalmas vasuti felhasznalasra, az EN 45545-2:2013 GTIN (EAN) 4032248019151
szabvany szerint Qty. 1 Darab
¢ Az 6tvozet ellendll a sés viznek
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok e, @

= &9 |ECEX

g ATEX - SIRA

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 45 mm Mélység (coll) 1.7716 inch
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch
Szélesség 70 mm Szélesség (coll) 2.7559 inch
Rogzitési méret - magassag 42 mm Rogzitési méret - szélesség 58 mm
Nett6 tomeg 272 g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -60°C...135 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tanusitvanyszamok - tokozat

Megfeleléségi nyilatkozat szdma (DoC  DE PS2410 160412

LVD)

0011SS03

Megfeleléségi nyilatkozat szama (AoC)

DE PS2410 160308
0011SS03

Tanusitvany szdma - tres haz (INMETRO) LMP 23.0526U

Tanusitvany sz. (DNV)

TAEO0002SM

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz

(ATEX)

IBEXU12ATEX1145 X

Tanusitvany szdma - tres haz (ATEX)

IBEXU12ATEX1144 U

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz

(INMETRO)

Tanusitvany szdma Ures haz (IECEx)

LMP 23.0627X

IECEx IBE 13.0001U

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz

(IECEx)

Tanusitvany szdma (IECEX)

IECEx IBE 13.0002X

IECEXIBE13.0002X

Tanusitvany szama (ATEX)

IBEXU12ATEX1144U

Tanusité intézet

DNV, GL, RMRS, ATEX,
IECEX, UL AEx Class Div.,
CCC, INMETRO

Tomszelencék, bal

M12

M16

Tomszelencék, fels6/also

M20
M16

M12

Tomszelencék, jobb

M16

M12

fiigglleges osszeallitas

WDU 2,6 /ZDU 2,5 /IDU 2,5

1x1*

WDU 4 / ZDU 4

1x1*
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WDU 2,5 /7zDU 2,5 /1DU 2,5 1x5 WDU 4 / ZDU 4 1x1*
Altalanos informécié

Burkolat anyagvastagsaga 3 mm Haz anyagvastagsaga 3.5 mm
Uzemi hémérséklet, max. 135 °C Uzemi hémérséklet, min. -60 °C

Fedél kiegészit6

M4 Torx rozsdamentes
acél csavarok horonnyal

Szabvanyok

IEC 60079-0, IEC
60079-7, IEC 60079-31,
EN 45545-2:2013

Felileti min&ség kezeletlen Utésallésag 7 J ATEX verzié

Védelmi osztaly IP66, IP67 Alapanyag Aluminium AISi12

Tomités anyaga Szilikon Fedélcsavarok nyomatéka 2.5 Nm

Integralt rogzitést Menetes furat M4 Haz kiegészitd 4 mm-es furatok

Fedélcsavarok szdma 4 Szerelényilés: szélesség 63 mm

Aljzatperem Nem Fedél Igen

Szerel6nyilas: magassag 63 mm Felhasznalasi teriiletek Robbanéasveszélyes
z6na, Folyamatiranyitas,
Kozlekedéstechnika,
Csomagoldipar,
Tengerészeti mérnokség,
Gépgyartas, Kikotéi
berendezések

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002503 ETIM 7.0 EC002503

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503

ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 9.0 27-18-05-02

ECLASS 9,1 27-18-05-02 ECLASS 10.0 27-18-05-02

ECLASS 11.0 27-18-05-02 ECLASS 12.0 27-18-05-02

ECLASS 13.0 27-18-05-02 ECLASS 14.0 27-18-05-02

ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Méretrajz

XK nur i 9526840000
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TS 15

A Klippon® K késziilékhaz sorozat rendszertartozékai
lehet6évé teszi, hogy a haz konnyen hozzaigazithaté legyen
az osszes alkalmazas specifikus igényhez.

* DIN TS 35 és TS15 sinek

¢ Rogzitélemezek

* Zsanérok

* Fali tarto

A Weidmiiller le tudja gyartani és tudja biztositani ezt

a hazat - az ugyfél igényei szerint -, felszerelve minden
szlikséges sorkapoccsal és kabelcsavarzattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS15 60 KLippon K1 CSS Valtozat

Rendelési 1909980000 Sin, TS 15, Szélesség: 60 mm, foglalat nélkil, Acél, galvanizalt,
szdm krémozott

GTIN (EAN) 4032248536900

Qty. 18T

Klippon ® K - rogzitélemezek

A Klippon® K késziilékhaz sorozat rendszertartozékai
lehet6vé teszi, hogy a haz konnyen hozzaigazithaté legyen
az Osszes alkalmazas specifikus igényhez.

* DIN TS 35 és TS15 sinek

* Rogzit6lemezek

* Zsanérok

* Fali tarto

A Weidmidiller le tudja gyartani és tudja biztositani ezt

a hazat - az ugyfél igényei szerint -, felszerelve minden
szilikséges sorkapoccsal és kabelcsavarzattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus MOPL K1 N FE Valtozat

Rendelési 1905280000 Klippon K (aluminium empty enclosure), Rogzitélemez, Rogzitélemez,
szam Magassag: 52 mm, Szélesség: 61 mm, Mélység: 3 mm, Alapanyag:
GTIN (EAN) 4032248524426 Horganyzott acéllemez, galvanizalt, eziist

Qty. 18T
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Szerelési anyag

Altalanos rendelési adatok

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon® TB héazcsaladd komplett tartozék-
valasztékaval barmilyen alkalmazas specialis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatdk a konnyen szerelhet6
tipusu cimketartok, dokumentumtartok és esévédoé
fedelek gyors felszereléséhez.

A cimke rogzitékészlet - SC sziikséges a m (Trafolyte)

ID vagy betlicimke felszereléséhez. Ennek a készletnek a
segitségével az azonosité- vagy tipuscimke kdzvetleniil a
szekrényburkolatra szerelhetd. A cimkerdgzité készletet
kifejezetten erre a célra fejlesztettiik ki. Csak ha ezt a
rogzitékészletet hasznalja, tudja biztositani, hogy nem
kerul szivargas a szekrényre vagy a cimke nem sérul meg.
A univerzalis rogzit6készletet - TPSD pl. a betlicimke
tartok, es6védé burkolatok vagy dokumentumtartok
biztonsagos és gyors felszereléséhez fejlesztettiik ki. Ha
ezt a rogzitékészletet hasznalja, tudja minimalizalni vagy
elkeriilni a szivargasok kockazatat.

Tipus TPSD FIXING SET KTB Valtozat
Rendelési 1252190000 Klippon TB (Terminal Box), Tipustabla-rogzitékészlet, Alapanyag:
szam Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezlist

GTIN (EAN) 4050118043969

Qty. 20 ST

Tipus SD FIXING SET Valtozat

Rendelési 1285200000 Klippon TB (Terminal Box), Azonosit6 tabla-rogzitékészlet, Magassag:
szam 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Alapanyag:

GTIN (EAN) 4050118075472 Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, eziist

Qty. 18T

Rogzito tarté

-

| »
g

Altalanos rendelési adatok

Termékeink konnyl kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi el6irdsoknak megfelel6
Osszeszerelést.

Tipus FKSC M4X6 D8/SW2 Valtozat

Rendelési 1567480000 SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Polusszam: 1

sz&dm
GTIN (EAN) 4008190033491
Qty. 100 ST
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TS 15

A Klippon® K késziilékhaz sorozat rendszertartozékai
lehet6évé teszi, hogy a haz konnyen hozzaigazithaté legyen
az osszes alkalmazas specifikus igényhez.

* DIN TS 35 és TS15 sinek

¢ Rogzitélemezek

* Zsanérok

* Fali tarto

A Weidmiiller le tudja gyartani és tudja biztositani ezt

a hazat - az ugyfél igényei szerint -, felszerelve minden
szlikséges sorkapoccsal és kabelcsavarzattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS15X5 ST K1 Valtozat

Rendelési 8000003883 Sin, TS 15, Szélesség: 60 mm, foglalat nélkil, Acél, galvanizalt
szam énbevonat, passzivalt

GTIN (EAN) 4050118653328

Qty. 20 ST
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