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Az aluminium Klippon® K késziilékhazak kiilonb6z6

terliletek rendkivil széles tartomanyaban hasznalhatok.

A hazakba kilonféle alkatrészek szerelheték be, amelyek

élvezhetik a magas hémérséklettiirés, a kimagaslé IP-

védettség és a kivalo (itésallésag elényeit.

Barmilyen alkalmazast is tervez az tigyfél, a Weidmdiller

a felhasznal6 kovetelményeinek pontosan megfeleld

aluminiumhazak széles valasztékat tudja kinalni.

Széles termékvalasztékunk az alabbi el6nyodket kinalja:

* Kétféle fellileti bevonattal kaphaté: természetes és
porbevonatos valtozat (RAL 7001)

¢ Alapként kloroprén 6ntott tomitéssel (szilikon ontott
tomités opcionalisan kaphatd)

¢ Standardizalt zarérendszer Torx hornyosfej(i csavarral
19 hdzmérethez

* Szerel6furatok a tomités tertletén kivil

¢ Magas IP védelmi osztalyok: IP66, IP67 és IP68 a DIN
EN 60529 szabvany szerint

e Akar 7 (10) Joule utésallosag

* A hazak rendelkeznek a cULus és a DNV GL, valamint az
Ures hazakra vonatkozé szabvany szerinti jovahagyassal.

* Alkalmas vasuti felhasznalasra, az EN 45545-2:2013
szabvany szerint

* Az 0tvozet ellendll a sés viznek

» Standardizalt elosztohazak menetes furatokkal és
sokféle sorkapocs-konfiguracioéval

RoHS

Vnm-um

EN 45545

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon K (aluminium empty enclosure), Ures haz,
Aluminium haz, Magassag: 64 mm, Szélesség:
98 mm, Mélység: 34 mm, Alapanyag: Aluminium
AlSi12, Porszért, texturalt, Ezlstsziirke

9529110000

Rendelési szam

Tipus KLIPPON KO2 RAL7001
GTIN (EAN) 4008190918996
Qty. 6 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
€ c S | &=
. &
LISTED i
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E197061
Méretek és tomegek
Mélység 34 mm Mélység (coll) 1.3386 inch
Magassag 64 mm Magassag (coll) 2.5197 inch
Szélesség 98 mm Szélesség (coll) 3.8583 inch
Rogzitési méret - magassag 36 mm Rogzitési méret - szélesség 86 mm
Nett6 tomeg 181.57 g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -40°C...80°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Tanusitvanyszamok - tokozat
Megfeleléségi nyilatkozat szdma (DoC  DE PS2410 160412 Tanusitvany sz. (DNV) TAEOO002SM
LVD) 001ISS03
Tanusité intézet cULus, RMRS, DNV Tanusitvany szama (cULus) E197061
Tomszelencék, bal
M12 1 M16 1
Tomszelencék, fels6/also
M20 2 M12 3
M16 3
Tomszelencék, jobb
M16 1 M12 1
Altalanos informacié
Burkolat anyagvastagsaga 2.5 mm Haz anyagvastagsaga 3.1 mm
Uzemi hémérséklet, max. 80 °C Uzemi hémérséklet, min. -40°C

Fedél kiegészit6

M4 Torx rozsdamentes
acél csavarok horonnyal

Szabvanyok

EN 45545-2:2013

Fellleti min&ség Porszért, texturalt Utésallosag 10 J standard valtozat
Védelmi osztaly IP66, IP67, IP68 Alapanyag Aluminium AISi12
Tomités anyaga Kloroprén Fedélcsavarok nyomatéka 2.5 Nm

Integralt rogzitést

Megjegyzés: védettségi osztaly

Menetes furat M3
IP68 (t=72h, h=1m)

Haz kiegészit6é
Protection class (UL)

4 mme-es furatok
Type 4, Type 4X
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Fedélcsavarok szdma 4 Szerelényilas: szélesség 91.8 mm
Aljzatperem Nem Max. teherbiras 0.63 kg
Fedél Igen Szerelényilds: magassag 57.8 mm
Felhasznélasi teriiletek Folyamatiranyitas,

Kozlekedéstechnika,

Tengerészeti mérnokség,

Csomagoléipar, Kikotoi

berendezések, Gépgyartas
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Méretrajz
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Rogzito tarto
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Altalanos rendelési adatok

Termékeink konnyU kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehetévé teszik a megfeleld
szabvanyoknak és védelmi el6irdsoknak megfelel6
Osszeszerelést.

Tipus FKSC M4X6 D8/SW2 Valtozat

Rendelési 1567480000
szam

GTIN (EAN) 4008190033491
Qty. 100 ST

SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pélusszam: 1
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