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Rogzitélemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,

galvanizalt

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

MPC (polycarbonate empty enclosure),
Rogzitélemez, Rogzitélemez, Magassag: 148 mm,

Szélesség: 148 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag:

Horganyzott acéllemez, galvanizalt

Rendelési szam

9535570000

Tipus MP MPC 17/17
GTIN (EAN) 4032248009305
Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 21.12.2025 04:31:15 MEZ
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 1.5 mm Meélység (coll) 0.0591 inch
Magassag 148 mm Magassag (coll) 5.8268 inch
Szélesség 148 mm Szélesség (coll) 5.8268 inch
Nett6 tomeg 251.3g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC
Altalanos informacié
Rogzités tipusa becsavart allapotban Feliileti minéség galvanizalt
Alapanyag Horganyzott acéllemez Felhasznalasi teriiletek Epitési rendszerek és
technoldgia
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39
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TS 35

Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS35X7.56 STMPC1725 VER  Valtozat

Rendelési 8000037600 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 90 mm, foglalat nélkil, Acél,
szam galvanizalt dnbevonat, passzivalt

GTIN (EAN) 4050118653120

Qty. 20 ST

A létrehozas datuma 21.12.2025 04:31:15 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8000037600

