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Kozépmeéretl polikarbonat hazak

Az FPC sorozati hazak az MPC sorozat kovetkez6
az FPC sorozat még nagyobb tartozék valasztékkal
rendelkezik és igy tovabb bdéviti a lehetséges
alkalmazasok korét.

Jellemzdk:

* 6 méret 2 valtozatban

* Szirke vagy atlatszo fedél

* Fedél lomtomitéses furatokkal

* A rogzit6furatok a tomitett tertileten kiviil

* Menet a sorkapocssinekre, szerel6lapokra és NYAK-okra

torténd rogzitéshez
* Béséges tartozékvalaszték A Weidmdiller a hazakat
a felhasznalé igényeit kielégitve tudja gyartani és

széllitani, felszerelve az 6sszes sziikséges sorkapoccsal

és tomszelencével.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FPC (polycarbonate empty enclosure), Ures
haz, Magassag: 200 mm, Szélesség: 400 mm,
Mélység: 132 mm, Alapanyag: Polikarbonat,
kezeletlen, Vildgossziirke

Rendelési szam 9535730000

Tipus FPC 20/40/13 7035
GTIN (EAN) 4032248009831
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 132 mm Meélység (coll) 5.1968 inch

Magassag 200 mm Magassag (coll) 7.874 inch

Szélesség 400 mm Szélesség (coll) 15.748 inch

Nett6 tomeg 2000g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -50°C...130 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Tanusitvanyszamok - tokozat

Megfeleléségi nyilatkozat szdma (DoC  DE PS2420 220224

LVD) 003I1SS00

Tomszelencék, fels6/also

M20 18 M12 56

M63 3 M40 4

M32 5 M25 12

M50 4 M16 30

Tomszelencék, jobb

M25 4 M63 1

M16 11 M40 1

M50 1 M32 2

M20 6 M12 20

fiiggoleges G6sszeallitas

WDU 10/ ZDU 10 3x10 WDU 16 / ZDU 16 3x8

WDU 2,5 /27ZDU 2,5 /IDU 2,5 3x20 WDU 35 / ZDU 35 3x6

WDU 4 / ZDU 4 3x17 WDU 6 / ZDU 6 3x13

vizszintes 6sszeallitas

WDU 10 /ZDU 10 1x30 WDU 16 / ZDU 16 1x25

WDU 2,5 /27ZDU 2,5 /IDU 2,5 1x59 WDU 35 / ZDU 35 1x19

WDU 4 / ZDU 4 1x49 WDU 6 / ZDU 6 1x37

Altalanos informacié

Anyagvastagséag 3.5 mm Uzemi hémérséklet, max. 130°C

Uzemi hémérséklet, min. -50°C Fedél kiegészité 4 poliamid kereszthornyos
csavarhuzé

A létrehozas datuma 26.03.2026 12:15:22 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

FPC 20/40/1 3 7035 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
v - www.weidmueller.com
Miiszaki adatok

Feliileti min6éség kezeletlen Utésallésag IKO8

Védelmi osztaly IP66, IP67 Alapanyag Polikarbonat

Tomités anyaga Poliuretan Fedélcsavarok nyomatéka 0.8 Nm

Integralt rogzitést az Onmetsz6 csavaroknak Haz kiegészité 7.5 mm furatok

koszonhetéen

Fedélcsavarok szama 4 Szerel6nyilas: szélesség 396.5 mm

Aljzatperem Nem Fedél Igen

Szerel6nyilas: magassag 196.5 mm Felhasznalasi teriiletek Epitési rendszerek
és technoldgia,
Kozlekedéstechnika,
Csomagoldipar,
Gépgyartas

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261

ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01

ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Szell6z6dugodk - DAE

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DAE M12 PA LONG Valtozat

Rendelési 1868570000 DAE (szell6z6elem), Kiegyenlité elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
szam IP68, IP6IK, Poliamid 6

GTIN (EAN) 4032248440429

Qty. 10 ST

Tipus DAE M12 SS Valtozat

Rendelési 1868550000 DAE (szell6zéelem), Kiegyenlité elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
szam IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)

GTIN (EAN) 4032248440405

Qty. 10 ST

Foldel6csap

Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Tipus PEBZ M6 S4 SET Véltozat

Rendelési 1283430000 Klippon POK (polyester empty enclosure), Foldel6 técsavar, Egyéb,
szam Magassag: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm,

GTIN (EAN) 4050118073607 Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)

Qty. 1ST
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Klippon® POK foldelcsap

Altalanos rendelési adatok

A Klippon® POK hazak kivalé6 minéségl, tivegszalas

erdsitésli poliészterbdl késziilnek, és idedlisak az olyan

alkalmazasi terliletekhez és kornyezetekhez, ahol a

korrézidval szembeni ellenallas, az itésallésag és a magas

IP-védettség fontos kdvetelmény.

A kiterjedt termékskala kulcsfontossagu tulajdonsagai:

* 17 méretben kaphaté

* Két standard fényezés (szin): sziirke (az ipari
felhasznalasi RAL 700 1-hez hasonlo) és fekete ( a
nehéz kortilményekhez hasznalt RAL 901 1-hez hasonlg,
Ex)

* Rozsdamentes acél csavarokkal ellatott fedél
keresztfejes / hornyos kialakitassal

* Szilikonbol és kloroprénbdl késziilt, froccsontott
tomitések

* Rogzitélyukak a tomitett terlileten kiviil, az IP66 nagy
behatoladsvédelme érdekében

e Akar 7 Joule ttéséllosag

» Szerelés kozvetleniil a hazba, vagy a belsé rogzitélemez
hasznélataval

* A rogzitélabak rogzitényilasait hasznalva a kdzvetlen
falra szerelés is lehetséges

¢ Rogzitbmenet a tartdsin és a rogzitélemezek
felszereléséhez

¢ Max. E60 tlGizvédelmi besorolas, a konfiguraciotél
fiiggéen

* A Weidmdiller le tudja gyartani és biztositja ezt a hazat
az Ugyfél igényeit szem elbtt tartva, felszerelve minden
szlikséges sorkapoccsal és tomszelencével.

Tipus PEBZ M6 BR SET Valtozat

Rendelési 1277250000 Klippon POK (polyester empty enclosure), Foldeld téecsavar, Egyéb,
szam Magassag: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm,
GTIN (EAN) 4050118067149 Alapanyag: Sargaréz

Qty. 18T

Tipus PEBZ M10 S4 SET Véltozat

Rendelési 1283440000 Klippon POK (polyester empty enclosure), Foldel6 técsavar, Egyéb,
szam Magassag: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm,

GTIN (EAN) 4050118073362 Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)

Qty. 18T

Foldel6csap

Foldel6 csavarok, igy egész komponensként cserélhetd,
két valtozatban - réz és rozsdamentes acél.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus PEBZ M10 BR SET Viltozat

Rendelési 1277220000 Klippon POK (polyester empty enclosure), Foldel6 técsavar, Egyéb,
szam Magassag: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm,

GTIN (EAN) 4050118067019 Alapanyag: Sargaréz

Qty. 18T

Zsanér

MPC sorozatok, csuklopantok, 2 készlet

Altalanos rendelési adatok

Tipus HG FPC Valtozat

Rendelési 9535990000 FPC (polycarbonate empty enclosure), Kiils6 csatlakozé, Zsanér,
szam Magassag: 40 mm, Szélesség: 50 mm, Mélység: 16.5 mm,
GTIN (EAN) 4032248009701 Alapanyag: M(anyag, Vilagossziirke

Qty. 18T

Kiils6 régzitéfiilek

Kiilsé csatlakozoszemek, 4 részes készletben

Altalanos rendelési adatok
Tipus MF FPC Véltozat
Rendelési 9536040000

FPC (polycarbonate empty enclosure), Rogzitélab, Rogzitéfiilek,

szam Magassag: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm,
GTIN (EAN) 4032248009442 Alapanyag: Poliamid, Poliamid 66, Vilagossziirke
Qty. 18T
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FPC

Altalanos rendelési adatok

Rogzitélemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,

galvanizalt

Tipus MP FPC 20/40 Valtozat

Rendelési 9535940000 FPC (polycarbonate empty enclosure), Rogzitélemez, Rogzitélemez,
szam Magassag: 160 mm, Szélesség: 360 mm, Mélység: 1.6 mm,

GTIN (EAN) 4032248009664 Alapanyag: Lemezacél, galvanizalt, eziist

Qty. 18T

TS 35

Altalanos rendelési adatok

Tartozékok

Tipus TS35X7.5 ST FPC 20 VER Valtozat

Rendelési 8000037558 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkiil,
szam Acél, galvanizalt, kromozott

GTIN (EAN) 4050118653229

Qty. 20 ST

Tipus TS35X7.5 ST FPC 40 HOR Valtozat

Rendelési 8000037560 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 365 mm, aljzattal, foglalat nélkdl,
szam Acél, galvanizalt, kromozott

GTIN (EAN) 4050118653243

Qty. 20 ST
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TS 15
Tartozékok
Altalanos rendelési adatok
Tipus TS15X5 ST FPC 20 VER Valtozat
Rendelési 8000037604 Sin, TS 15, Szélesség: 235 mm, foglalat nélkil, Acél, galvanizalt,
szam krémozott
GTIN (EAN) 4050118653168
Qty. 20 ST
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