Weidmiiller 3t

WTD 6 SL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

RoHS

Vnmum

Aram- és fesziltségatalakitok huzalozasa

Rugds és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphatd
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
az dramerdsség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakité aramkororok kiépitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Atvezet6 sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 6 mm2, 41 A, 630 V, Csatlakozasok
szama: 2

Rendelési szam 9538090000

Tipus WTD 6 SL

GTIN (EAN) 4008190574970

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok K E M A UK
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 50 mm Mélység (coll) 1.9685 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 50.56 mm Magassag 82.7 mm
Magassag (coll) 3.2559 inch Szélesség 7.9 mm
Szélesség (coll) 0.311 inch Nett6é tomeg 23.62g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen

rugds kabelrogzitével,

Csatlakozohiivelyek, Egyik

oldalon szabad vég
Potencialok szdma 1 Szintek szdama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE mikodés Nem PEN funkcié Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem Felszerelés tipusa Felpattinthatd
bevizsgalt valtozat
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség 630V
Névleges DC fesziiltség 630V Névleges aram 41 A
Aram maximum vezetékoknal 57 A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenallas az IEC 6094 7-7-x 0.78 mQ Névleges lokéfesziiltség 6 kV

szerint
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Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.31TW Tulfeszliltség kategoéria 1
X szerint
Szennyezés sulyossaga 2

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 Ab Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.
Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 1.6 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 0.8 Nm Csupaszolasi hossz 16 mm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Biztositécsavar M 3.5 Kés mérete 0,8 x4,0 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
miuianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?
finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?
tomor ér, min. névleges csatlakozas
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartosin TS 35
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Keresztosszekotdk
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
i “ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
i LR polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

- R

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus wayv 6/2 Valtozat
Rendelési 1052360000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 57 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190075866 7.6 mm
Qty. 50 ST
Tipus wayv 6/3 Valtozat
Rendelési 1054760000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 57 A,
szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190174163 7.6 mm
Qty. 50 ST
Tipus wav 6/4 Valtozat
Rendelési 1054860000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 57 A,
szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190180799 7.6 mm
Qty. 50 ST
Tipus wav 6/10 Valtozat
Rendelési 1052260000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 57 A,
szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190153977 7.6 mm
Qty. 20 ST
Tesztadapter és tesztaljzatok
Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kdzotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6
I Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
% elvégezhetodk.
Altalanos rendelési adatok
Tipus GWHUE M3 WTL6 Valtozat
Rendelési 1255010000 Csatlakozéhiively (kapocs), becsavart allapotban, Szélesség: 6 mm,
szam Magassag: 6 mm, Mélység: 13.3 mm, Pélusszam: 1, Vorosréz - cink
GTIN (EAN) 4050118075892
Qty. 50 ST
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Véglapok és elvalasztolapok

A véglapok a végbak el6tt 1évé utolsé modularis
kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap

—— hasznélata biztositja a modularis kapocs mikodését és a

P M LK meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
\ & | | hogy ne lehessen hozzaérni az aram alatt 1évé részekhez,
\ I

és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.

Altalanos rendelési adatok

1

Tipus WAP WTL6 SL Valtozat
Rendelési 9538110000 Véglap sorkapcsokhoz, sotétbézs, Magassag: 82.2 mm, Szélesség:
szam 1.5 mm, V-0, Wemid, Felpattinthato: Nem
GTIN (EAN) 4008190574994
Qty. 20 ST
Tartozék
Aram- és fesziltségatalakitok huzalozasa
o Rugés és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphat6
;N ‘ ' mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldést kinalnak
“ - az dramerd@sség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
P NS szlikséges fontos atalakitdé aramkororok kiépitéséhez.
Iz o
=

i?

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAP WTL6 SL 4-6 Valtozat

Rendelési 1238880000 Véglap sorkapcsokhoz, sotétbézs, Magassag: 82.2 mm, Szélesség:
szam 1.5 mm, V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem

GTIN (EAN) 4050118045680

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztélapok

A véglapok a végbak el6tt évé utolsé modularis
kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap

- L — hasznalata biztositja a modularis kapocs m(ikodését és a
s J S meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
\ 3 | hogy ne lehessen hozzaérni az 4ram alatt 1évé részekhez,

és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WTW EN Valtozat
Rendelési 1058800000

szam mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN) 4008190140175

Qty. 20 ST

Elvalasztd lemez (kapocs), sotétbézs, Magassag: 86 mm, Szélesség: 3

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
véltozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jeldlések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid,
szam

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST

Szélesség: 8 mm, 100 °C

Kampoés kabelsaruk

B —

- 9 |=

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az
elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.
Emellett beszerelés soran is elényt jelentenek.

Tipus HBT 1,56 - 4,6 RT Valtozat

Rendelési 1233340000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk,1.5 mm2,1.56 mm2- 4.6
szam mm?2,piros

GTIN (EAN) 4050118210972

Qty. 100 ST

Tipus HBT 2,5 - 4,6 BL Valtozat

Rendelési 1233330000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozok,2.5 mm2,2.5 mm2- 4.6
szam mm?2,kék

GTIN (EAN) 4050118016901

Qty. 100 ST
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Tipus HBT 6,0 - 4,6 GE Véltozat
Rendelési 1216230000 kébelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk,4.6 mm2,4.6 mm?2 - 6
szam mm?2,sarga
GTIN (EAN) 4050118000337
Oty. 100 ST
Ures
A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
ﬁifﬁ;LJ_L ‘ csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
1 [T kbszénhetéen a WS cimkék az I-so.rozattal ésalZz-
‘ sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem
TTTLELLLE | csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
tobbsoros szoveget is.
| L1 ‘ A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi
RERRRRRRY ‘ karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
— koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet
NERRRRNN CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WS 12/6.6 MC NE WS Véltozat

Rendelési 1609920000
szam
GTIN (EAN) 4008190203511

WS, Sorkapocs jel6ls, 12 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

Qty. 540 ST
Keresztosszekotok
rm—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotdn keresztiil torténik.
“ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
i LR pdlusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

- R

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus wav 10/2
Rendelési 1052560000
szam

GTIN (EAN) 4008190154943
Qty. 50 ST

Valtozat
Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 76 A,

Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
7.55 mm
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Tipus waQv 10/3 Valtozat

Rendelési 1054960000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:

GTIN (EAN) 4008190079079 7.55 mm

Qty. 50 ST

Tipus wav 10/4 Véltozat

Rendelési 1055060000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,

szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:

GTIN (EAN) 4008190188245 7.55 mm

Qty. 50 ST

Tipus wav 10/10 Valtozat

Rendelési 1052460000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:

GTIN (EAN) 4008190152130 7.55 mm

Qty. 20 ST
Jeldlotarté

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, b vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelhetdk. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jel6léshordoz6 adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelol6tartd
szdm

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST

Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Viltozat

Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jel6l6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
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WS 12/6.5

LI
Sy

Altalanos rendelési adatok

WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,

innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a

csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz

Tipus WS 12/6.56 MM WS Véltozat

Rendelési 2619930000 WS, Sorkapocs jel6ls, 12 x 6.6 mm, Weidmueller, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118626155
Qty. 600 ST
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