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Cserélhet6 betétek nyomaték-csavarhtizéhoz
Hajté kimenet a DIN 5260-PH, ISO 8764/ 1-PH szerint

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Screwdriver insert
Rendelési szdm 9918590000
Tipus WK K PH2

GTIN (EAN) 4032248388967
Qty. 1 Darab
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WK K PH2

Miszaki adatok

Méretek és tomegek

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Mélység 4 mm Mélység (coll) 0.1575 inch
Magassag 4 mm Magasség (coll) 0.1575 inch
Szélesség 175 mm Szélesség (coll) 6.8898 inch
Nett6 tomeg 229
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
Miszaki adatok
Arucikk leirasa Cserepenge

kereszthornyos csavarhoz ,

PH forma, 2. méret
Csavarozo szerszamok
Kés szélessége (B) 2 mm Kés vastagsaga (A) 2 mm
Alak Kereszthorony Meéret 2
Kés hossza 175 mm Fej mérete, csillag 2
Nyomaték beallitds, max. 5.5 Nm
Besorolasok
ETIM 6.0 EC002115 ETIM 7.0 EC002115
ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 9,1 21-04-04-90
ECLASS 10.0 21-04-04-90 ECLASS 11.0 21-04-42-03
ECLASS 12.0 21-04-42-03 ECLASS 13.0 21-04-42-03
ECLASS 14.0 21-04-42-03 ECLASS 15.0 21-04-42-03
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Germany
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Dinamomeéteres csavarkulcs

o Ha hatékony és pontos munkat kivan végezni, ahhoz

2 elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazasa, Ami a

nagy ismétlési pontossagra is garanciat jelent.

Ez tokéletes feladat a Weidmiiller Gj, ergonomikus

markolattal és egyedi cserélhet6 szerszambetét-

rendszerrel ellatott nyomaték-csavarhizoéja szamara.

¢ Kompakt és kiilonlegesen kdnny kivitel

* A nyomaték egy (mellékelt) célszerszammal allithato; a
véletlen, helytelen beéllitas kizarhatoé.

* Az ergonomikus markolat mérete a
nyomatéktartomanyhoz igazodik.

* A szerszamok rutinellen6rzésen esnek at és azonosité
szammal vannak ellatva; 100%-0s mindségellendrzés
hitelesitéssel és referenciaval.

* A beallitott nyomaték elérésekor egyértelmien
felismerhet6 kattanas hallhato, felesleges meghuzast
nem kell végezni.

¢ Cserélhet6 élek kivald mindségu, kopasallo
szerszamacélbol.

* Valamennyi szerszam teljesiti a kovetkezd szabvanyok
pontossagi kovetelményeit: EN ISO 6798, BS EN
26789, ASME B107.14M

¢ Kioldasi pontossag: a skalaérték +/- 6%-a.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DMS MANUELL 0,5-1,7 Valtozat

Rendelési 9918370000 Torque screwdriver
szdm

GTIN (EAN) 4032248388332

Qty. 18T
Tipus DMS MANUELL 2,0-7,0 Valtozat
Rendelési 9918380000 Torque screwdriver

szam
GTIN (EAN) 4032248388349
Qty. 1ST
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