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Cavi I[E assemblati, cavo per installazioni ferroviarie, Cat.

7, viola, M12

Dati generali per I'ordinazione

N. d’ordine 2912210003

Tipo IE-C6EB8BVO003XCAXXX-X
GTIN (EAN) 4099987981095

CPz 1 Pieza
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Dimensioni e pesi

Lunghezza 13 m Lunghezza (pollici) 511.811 inch
Peso netto 419

Proprieta elettriche

Resistenza d'isolamento =100 MQ Tensione nominale 126V

Standard generali

Connettori a norma

IEC 61076-2-109

Standard specifici per cavo

Contenuto di Flour

According to
EN-50267-2-1

Propagazione di flamma verticale ai fasciEN 60332-3-25

di cavi

Protezione antincendio in vagoni According to EN 45545, Densita dei fumi EN 61034-2
HL1 - HL3, NFPA 130
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra Estremita conduttore libera
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato X,
IP67, Contatto maschio,
Angolato a 0°, Spina di
collegamento, Plastica,
schermate
Proprieta elettriche cavo
Tensione nominale (AC) 50V Tensione nominale (DC) 60V
Resistenza d'isolamento =100 MQ Categoria Cat. 6
Smorzamento di accoppiamento (finoa 90 dB Attenuazione dello schermo (fino a 60.00 dB
1000 MHz) 1000 MHz)
Impedenza caratteristica 100 £ 5 Q a T00MHz
Proprieta meccaniche e del materiale dei cavi
Resistenza agli olii Conforme alla norma IEC Alogeni No
60811:404
Raggio di curvatura min., una sola volta 6 *diametro Resistenza all'abrasione molto buona
Resistenza alla fiamma in accordance with IEC Densita dei fumi EN 61034-2
60332-1-2
Struttura del cavo
Trefoli 7 Colore della guaina viola
Sezione 4*2*AWG 26/7 - Schermatura S/FTP
4*2*0,128 mm?2
quantita di fili 8 Diametro isolamento 1.05 mm
Isolamento PE Diametro guaina, max. 6.8 mm
Diametro guaina, min. 6.4 mm Materiale rivestimento Poliolefina, con assetto

molecolare

Codifica a colori

bianco / arancione,
arancione, bianco / verde,

Spessore materiale di rivestimento

0.65 mm
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verde, bianco / marrone,
marrone, bianco / blu, blu

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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