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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie naj-
nizszg ochrong przed zwarciami, podobna do stali nie-
rdzewnej.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane gal-
wanicznie i pasywowane, Szeroko$¢: 1000 mm,
Wysokos$é: 15 mm, Gtebokos$é: 5.5 mm

Nr zam. 0117510000

Typ TS 16X56/LL TM/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190111298

llo$¢ 10M
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 5.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.2165 inch
Wysokos$é 15 mm Wysokos¢ (cale) 0.5906 inch
Szeroko$é 1000 mm Szeroko$¢ (cale) 39.37 inch
Masa netto 14049
Temperatury
Temperatura otoczenia -5°C..40°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Szyna nos$na
Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 4.2 mm
Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
Normy DIN EN 60715
Powierzchnia ocynkowane galwanicznie i pasywowane
grubo$é 1.00 mm
Materiat podstawowy Stal
Dtugos$é¢ szyny zaciskowej min. O mm
znamionowy 1000 mm
maks. 1000 mm
Otwor, naciecie Tak
Dtugos$é naciecia 12.00 mm
Odstepy nacigé 8.00 mm
Krotkotrwata odporno$c na przepiecia 1.2 kA
na sekunde zgodnie z norma IEC
60947-7-2
Szeroko$¢ naciecia 4.20 mm
Szyna montazowa z fabrycznie Tak
wykonanymi otworami
Szeroko$¢ naciecia
Odpornos$¢ zwarciowa odpowiada 10.00 mm?2
przewodowi E-Cu
Srednica otworu wierconego 4.20 mm
Odstep otwordw, srodkiem 20 mm
Odstep nacieé
Dtugo$¢ nacigcia
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02

Data sporzadzenia 27.02.2026 08:21:15 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000

Data sporzadzenia 27.02.2026 08:21:15 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa Weidmiiller §

TS 1 5X5/LL 1 M/ST/ZN Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Akcesoria

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ EW 15 Wersja

Nr zam. 0382860000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 15, V-2, poliamid 66, Szerokos¢: 10
GTIN (EAN) 4008190187804 mm, 100 °C

llos¢ 50 ST

Akcesoria

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect sg
idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SO SH1 Wersja

Nr zam. 0401460000 Wspornik szyny zbiorczej, szary, 100 °C, Szeroko$¢: 24.5 mm, V-2,
GTIN (EAN) 4008190188092 poliamid 66, przykrecany

llos¢ 20 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

EW 15/2 Wersja

1071900000 Wspornik koncowy, Ciemnobezowy, TS 15, HB, tworzywo sztuczne,
4008190462949 Szeroko$¢: 8 mm, 100 °C

50 ST
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Typ ZEW 15 Wersja
Nr zam. 7920340000 Wspornik koncowy, bezowy, TS 15, V-2, tworzywo sztuczne,
GTIN (EAN) 4032248238910 Szeroko$¢: 5 mm, 120 °C
llos¢ 20 ST

Wspornik montazowy

— Oferujemy szeroka game wspornikéw montazowych
| , do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki

' asortymentowi siegajagcemu od réznych narzedzi do gilz

izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do

siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg

montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami

w ! bezpieczenstwa.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BFSC M4X6 MS Wersja

Nr zam. 0136300000 Sruba mocujaca (terminal), 4.00 mm, mosigdz, Gtebokosé: 7 mm,
GTIN (EAN) 4008190177713 Szeroko$é: 7 mm, Wysoko$é: 6 mm

llogé 50 ST

Typ BFSC M4X6 Wersja

Nr zam. 0149700000 Sruba mocujaca (terminal), 4.00 mm, Stal, Gtebokos$é: 7 mm,
GTIN (EAN) 4008190016098 Szeroko$¢: 7 mm, Wysoko$é: 6 mm

llosé 100 ST
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