Karta katalogowa

TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjecie produktu

V(:oupumr

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie naj-
nizszg ochrong przed zwarciami, podobna do stali nie-
rdzewnej.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane gal-
wanicznie i pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm,
Wysokosé: 33 mm, Gteboko$é: 15 mm

Nr zam. 0122800000

Typ TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190066307
llo$¢ 20M
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 15 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5906 inch
Wysokos$é 33 mm Wysokos¢ (cale) 1.2992 inch
Szeroko$é 2000 mm Szeroko$¢ (cale) 78.74 inch
Masa netto 360g
Temperatury
Temperatura otoczenia -5°C..40°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Szyna nos$na
Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
Normy DIN EN 60715
Powierzchnia ocynkowane galwanicznie i pasywowane
grubo$¢ 1.50 mm
Materiat podstawowy Stal
Dtugos$é szyny zaciskowej min. 0O mm
znamionowy 2000 mm
maks. 2000 mm
Krétkotrwata odpornosé na przepiecia 4.2 kA
na sekunde zgodnie z norma IEC
60947-7-2
Szyna montazowa z fabrycznie Nie
wykonanymi otworami
Szeroko$¢ naciecia
Odpornos$¢ zwarciowa odpowiada 35.00 mm?
przewodowi E-Cu
Odstep otwordw, srodkiem 0O mm
Odstep nacigé
Dtugos$é¢ naciecia
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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Akcesoria

Wspornik szyny montazowej

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

TST 2/M6 Wersja

0101700000 Stopa mocujaca do szyny mocujacej, srebrny, Stal, M 6, Szeroko$¢: 18
4008190069254 mm

10 ST

Wspornik montazowy

Oferujemy szerokag game wspornikdw montazowych

do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
asortymentowi siegajacemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami

w ! bezpieczenstwa.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

SST 32M Wersja

0152700000 Akcesoria, kotek zabezpieczajacy
4008190126193

2M

Wspornik szyny montazowej

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

TSTW 6/M6 Wersja

0164000000 Stopa mocujaca do szyny mocujacej, srebrny, Stal, M 6, Szerokos$¢: 18
4008190095345 mm

10 ST
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Typ TSTW 5/M5 Wersja
Nr zam. 0178100000 Stopa mocujgca do szyny mocujacej, srebrny, Stal, M 5, Szerokos$é: 18
GTIN (EAN) 4008190059651 mm
llogé 10 ST
Trzymacz
Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nos$nej i zapobiec wypadnigciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
- Istnieje tez mozliwo$¢ mocowania wtyczek kontrolnych.
|
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ EWK 2 Wersja
Nr zam. 0199360000 Wspornik koncowy, bezowy, TS 32, V-0, Wemid, Szeroko$¢: 15 mm,
GTIN (EAN) 4008190023546 100 °C
llogé 50 ST
Typ EWK 1 Wersja
Nr zam. 0206160000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 32, V-0, Wemid, Szeroko$é: 9 mm,
GTIN (EAN) 4008190080020 100 °C
llogé 50 ST
Wspornik montazowy
Oferujemy szerokg game wspornikdw montazowych
do fatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
asortymentowi siegajgcemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami
bezpieczenstwa.
Ogobline dane zamoéwieniowe
Typ FKSC M5X8 D9/SW2.5 Wersja
Nr zam. 0295900000 Seria SAK, Sruba z gniazdem szesciokatnym, Sruby, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4008190133337 1
llogé 50 ST
Typ MB M6/M4 GR Wersja
Nr zam. 0334900000 Nakretka przesuwna, M 6
GTIN (EAN) 4008190057602
llogé 20 ST
Typ FKSC M6X12 D9/SW3 Wersja
Nr zam. 0353500000 Seria SAK, Sruba z gniazdem szesciokgtnym, Sruby, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190139285 1
llogé 50 ST
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Wspornik szyny montazowej

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SH 2 Wersja

Nr zam. 0494920000 Wspornik szyny zbiorczej, Jasnozétty, 130 °C, Szeroko$é¢: 40 mm, V-0,
GTIN (EAN) 4008190007584 KrG, przykrecany

llos¢ 10 ST

Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EWK 1 ALT Wersja

Nr zam. 0495160000

GTIN (EAN) 4008190160777 mm, 100 °C
llos¢ 50 ST

Wspornik koncowy, bezowy, TS 32, V-2, poliamid 66, Szerokos$¢: 8

Wspornik montazowy

-

|

Ogdlne dane zamowieniowe

Oferujemy szeroka game wspornikdw montazowych

do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
asortymentowi siegajacemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i r6znych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami
bezpieczenstwa.

Typ MB M3/M5 CRM Wersja

Nr zam. 0503500000 Nakretka przesuwna, M 5
GTIN (EAN) 4008190182083

llos¢ 20 ST
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Typ MB M5/M3 SW Wersja

Nr zam. 0553400000 Nakretka przesuwna, M 5
GTIN (EAN) 4008190122263

llogé 20 ST

material montazowa

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Mozliwos$¢ integracji, rozszerzania i dostosowywania
do indywidualnych wymagan - doskonate akcesoria do
wszystkich zastosowan

W petni ustrukturyzowany asortyment akcesoriéw
systemowych do nowych obudéw z serii Klippon®

TB umozliwia tatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, indywidualnych wymagan.

Zestawy materiatébw montazowych

Zestawy materiatébw montazowych pozwalajg na
szybkie i tatwe mocowanie uchwytow tabliczki
znamionowej, uchwytéw na dokumenty oraz oston
przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet - SD jest niezbedny do
montazu plastikowych identyfikatoréw (Trafolyte) lub
tabliczek znamionowych. Przy uzyciu tego zestawu mozna
zamocowac¢ identyfikator lub tabliczke znamionowa
bezposrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania
tabliczki znamionowej zostat opracowany specjalnie w
tym celu. Tylko za pomocg tego zestawu mocujgcego
mozna zapewni¢, ze w obudowie nie powstang zadne
miejsca przeciekéw i unikna¢ uszkodzenia tabliczki.
Uniwersalny zestaw do mocowania — TPSD zostat
opracowany, aby umozliwi¢ bezpieczny i szybki

montaz np. uchwytéw na tabliczki znamionowe, oston
przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosujac
zestaw do mocowania mozna zminimalizowad, o ile nie
catkowicie wykluczyé, ryzyko wyciekdw.

Typ FKSC M6X8 D9/SW3 Wersja

Nr zam. 0642600000 Klippon TB (Terminal Box). Sruba mocujaca, Materiat podstawowy:
GTIN (EAN) 4008190058258 Stal

llos¢ 50 ST

Wspornik szyny montazowej
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TST 2/Mb5 Wersja
Nr zam. 1286600000 Stopa mocujaca do szyny mocujacej, srebrny, Stal, M 5, Szeroko$¢: 18
GTIN (EAN) 4008190144777 mm
llogé 10 ST
Wspornik montazowy
e Oferujemy szeroka game wspornikéw montazowych
- , do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
£ asortymentowi siegajacemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i roznych $rub, nasze komponenty sg do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami
m bezpieczenstwa.
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ FKSC M4X6 D8/SW2 Wersja
Nr zam. 1567480000 Seria SAK, Sruba z gniazdem szesciokatnym, Sruby, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190033491 1
llogé 100 ST

Wspornik szyny montazowej

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TSTW D 4.3 Wersja

Nr zam. 1610110000 Stopa mocujaca do szyny mocujacej, srebrny, Stal, without,

GTIN (EAN) 4008190185305 Szeroko$¢: 18 mm

llos¢ 10 ST

Typ TSTW 5/M5 ZN Wersja

Nr zam. 1779100000 Stopa mocujaca do szyny mocujacej, srebrny, Stal, M 5, Szeroko$¢: 18
GTIN (EAN) 4032248169894 mm

llosé 10 ST
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