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Zdjecie produktu

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztgczkami i urzgdze-
niami testujgcymi. W ten sposéb mozna ustanowié¢ styk
elektryczny w stanie okablowanym i w tatwy sposéb
dokonaé pomiarow.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria SAK, Gniazdo wtykowe
Nr zam. 0168600000

Typ STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
GTIN (EAN) 4008190135225

llos¢ 50 szt.

Data sporzadzenia 20.05.2026 06:58:09 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 17.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.689 inch
Srednica 5 mm Masa netto 201g
Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...55°C Temperatura otoczenia -5°C...40°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eeal-4eaa-907 1-1c98fc8fa2ea

Informacje ogédlne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni Powierzchnia ocynkowany

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykrecany Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
wersja przetestowana pod katem Nie

eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy miedz - cynk Powierzchnia ocynkowany
Barwny szary

parametry systemu

Wykonanie do zaciskéw

wymiary

$rednica zewnetrzna 5 mm Srednica 5 mm
Gtebokos$¢ wtykania 12.5 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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