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W niektorych zastosowaniach zasadne jest dodanie do
ztgczki szeregowej przelotowej punktéw testowych lub
elementu odtgczajacego, do celdw testowania i zabezpie-
czenia. Za pomoca ztaczek kontrolno-pomiarowych mozna
mierzy¢ obwody elektryczne przy braku napiecia. Podczas
gdy bezpieczne odlegtosci od czesci przewodzacych nie
sg analizowane pod wzgledem wymiaréw, sita znamiono-
wego napiecia impulsowego musi by¢ sprawdzona.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Bloki odczepdw probierczych, ztacze Srubowe,
bezowy / zétty, 4 mm?2, 10 A, 250V, liczba przyta-
czen: 2, liczba poziomoéw: 1

Nr zam. 0263660000

Typ SAKRD DLS2

GTIN (EAN) 4008190058982

llos$¢ 50 szt.

Status dostawy W przyszto$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
Dostepne do 2026-06-30T00:00:00+02:00

Data sporzadzenia 11.03.2026 02:19:37 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty o

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 40.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.5945 inch
Wysoko$é 42 mm Wysokos¢ (cale) 1.6535 inch
Szeroko$c¢ 6.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2559 inch
Masa netto 6.99¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -50 °C...5b5 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 100°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 999cd67e-47 1e-4085-8dba-1342fcea86de

Informacje ogoélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

Wskazéwka montazowa

montaz bezposredni

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Normy IEC 60947-7-1
Szyna montazowa TS 32

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze $rubowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony liczba identycznych ztaczy 1

Wskazowka montazowa montaz bezposredni rodzaj montazu weciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy PA 66 Barwny bezowy / 26ty
Klasa palnosci wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 4 mm?2 Napiecie znamionowe 250V
Znamionowe napiecie state 250V Znamionowe natezenie pradu 10 A
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Prad przy maksymalnym 10 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1T mQ Znamionowe napiecie udarowe 6 kV
60947-7-x
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC1.02 W Stopien zanieczyszczenia 3
60947-7-x
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekréj przewodu (CSA) 12 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 300V
Prad Gr C (CSA) 10A Nr certyfikatu (CSA) 12400-132
Min. przekroj przewodu (CSA) 22 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 12 AWG Prad Gr D (UR) 10 A
(UR)
Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG Nr certyfikatu (UR) E60693
(UR)
Wielkos$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG Napiecie rozm. D (UR) 300V
(UR)
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 12 AWG
(UR)
parametry systemu
Wykonanie Ztacze $rubowe, niezbedna ptyta zamykajaca Tak
przektadka, Modut
diodowy, wolne z jednej
strony
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 32 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociagajacy, maks. 1 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Dtugosc¢ odizolowania 8 mm

Rodzaj przytacza 2 ztgcze srubowe Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe

liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.13 mm? $ruba dociskowa M 3

Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,b mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2

przewéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Maks. przekrodj przytacza, przewod 4 mm2

przewdéd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 0.13 mm?2 blizniacza tulejka kablowa, maks. 1.5 mm?2

wielodrutowy, min.

blizniacza tulejka kablowa, min. 0.5 mm?2 stopien momentu obrotowego z 2

wkretakiem elektrycznym Typ DMS
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Przekréj przytacza przewodow, przewdd 4 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 0.13 mm2
jednodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, cienki przewdd 0.13 mm?2
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ AP SAKR BE Wersja
Nr zam. 0211360000 Ptytka koncowa do ztaczek, bezowy, Wysoko$é: 42 mm, Szeroko$é:
GTIN (EAN) 4008190184834 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak
llo$¢ 20 ST
Typ AP SAKR BL Wersja
Nr zam. 0211380000 Ptytka koncowa do ztgczek, niebieski, Wysoko$é: 42 mm, Szeroko$é:
GTIN (EAN) 4008190141943 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak
llo$¢ 20 ST
Typ TW SAK2.5 HP/TF/GE/ 1 Wersja
Nr zam. 0297100000 Plyta separacyjna (terminal), zétty, Wysoko$¢: 50 mm, Szerokos$é: 1
GTIN (EAN) 4008190161545 mm, V-2, PA 66
llo$¢ 20 ST
Wtyki elementow
Wtyk komponentu stuzy do tagczenia komponentu
o ) elektrycznego ze ztgczka roztgczajgca. Po zlutowaniu
= e komponentu elektronicznego wtyk moze zostaé
Vfﬁ‘ ?‘iﬂ i /tk - po’raczor_w z obszarem_ ro;’raczania naszych _z’raczek
U T FP roztgczajacych, co zmienia ztaczke roztaczajacg w
% ‘ | ﬁm' modutowgq ztgczke roz’fq_czajaca ze zintegrowanym
komponentem elektronicznym.
Ogoline dane zamoéwieniowe
Typ DLS 2 SCMU SAKRD Wersja
Nr zam. 0321060000 Wotyczka (terminal), liczba przytaczen: 1, Liczba biegunéw: 1,
GTIN (EAN) 4008190007386 Szeroko$é: 5.8 mm
llo$¢ 50 ST
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Zaslepki roztaczenia

.

Ogobine dane zamoéwieniowe

W odréznieniu od ztgczek ze zintegrowang dzwignig
roztgczajgca nasze wtyki roztgczajgce mogaq by¢
catkowicie roztaczone lub zdjete ze ztgczki oraz wytaczone
z danej aplikacji i stanowig uniwersalne alternatywne
rozwigzanie dla standardowych roztgcznikéw.

Typ QB 2 WIRAG IS Wersja

Nr zam. 0482700000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 27 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190166021 biegundw: 2, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 3 mm
llos¢ 50 ST

Mostki poprzeczne

m o

i LA

N

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ QB 3 WIRAG IS Wersja

Nr zam. 0482800000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 27 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190145217 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 3 mm
llos¢ 50 ST

Typ QB 4 WI RA6 IS Wersja

Nr zam. 0482900000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 27 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190086169 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 3 mm
llosé 50 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
LI

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiaréw.

Data sporzadzenia 11.03.2026 02:19:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/0482700000
https://eshop.weidmueller.com/p/0482800000
https://eshop.weidmueller.com/p/0482900000

Karta katalogowa Weidmiiller i
SAKRD DLS2 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PS 2.3 RT Wersja

Nr zam. 0180400000 Zacisk pomiarowy (terminal), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN) 4008190060121

llos¢ 20 ST

Typ STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR Wersja

Nr zam. 0379400000 Seria SAK, Gniazdo wtykowe

GTIN (EAN) 4008190023478

lloéé 100 ST

neutralna

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
— = . | do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
e szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
= R oznacznikow.

CRARRRE | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace

i g tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
—
|

kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/6.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609840000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
GTIN (EAN) 4008190203429 Weidmueller, biaty

llos¢ 900 ST

Data sporzgdzenia 11.03.2026 02:19:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 7


https://eshop.weidmueller.com/p/0180400000
https://eshop.weidmueller.com/p/0379400000
https://eshop.weidmueller.com/p/1609840000

Karta katalogowa
SAKRD DLS2

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6.5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1609850000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
GTIN (EAN) 4008190456610 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 180 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikbw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
lloé¢ 100 ST
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