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Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych zta-
czek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-
néw nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgcz-
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkrecane do ztagczek modutowych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Tuleja taczaca (terminal), przykrecany, Szerokos$¢:
4 mm, Wysoko$¢: 4 mm, Gteboko$é: 5 mm, Liczba
biegunéw: 1, miedz

Nr zam. 0296800000
Typ VH 4.9/4/2.8
GTIN (EAN) 4008190008000
lloéé 100 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.1968 inch
Wysokos$é 4 mm Wysokos¢ (cale) 0.1575 inch
Szeroko$é 4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1575 inch
Srednica 4 mm Masa netto 0.23 g
Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..5b5°C Temperatura otoczenia -5°C..40°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Liczba biegunéw 1 Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
dalsze dane techniczne
Rodzaj zamocowania przykrecany Wskazowka montazowa montaz bezposredni
wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji
dane tworzywa
Materiat podstawowy miedz Barwny szary
parametry systemu
Wykonanie do naktadki mostka
poprzecznego
wymiary
Srednica 4 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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