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\/noupum

Na modutach wyposazenia RSX dajg sie wlutowaé
osiowe elementy konstrukcyjne, jak choc¢by rezystory,
diody i kondensatory.

W zalezno$ci od wersji w naszych modutach RSX mozna
wlutowacé do 8 elementéw konstrukcyjnych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Modut wyposazenia, Liczba sygnatéw: 5
Nr zam. 0329761001

Typ RSX LOETST. LP

GTIN (EAN) 4032248043729

llos¢ 5 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty c €
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 42 mm Gtebokos¢ (cale) 1.6535 inch
Wysoko$é 70 mm Wysokos¢ (cale) 2.7559 inch
Szeroko$c¢ 35 mm Szeroko$¢ (cale) 1.378 inch
Masa netto 36.35¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40...60 °C Temperatura otoczenia -25 °C..50 °C
Temperatura eksploatacyjna
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d577b8fb-26ef-4f66-a4a2-3b0818823974
Dane znamionowe UL
Prad znamionowy IN 4 A Temperatura pracy UL, min. -25°C
Temperatura pracy UL, maks. 50 °C Prad znamionowy Imaks. 4 A
Napiecie znamionowe UN 250V
wspotrzedne izolacji (EN50178)
zgodnie z DIN EN 50178 napiecie znamionowe <250V AC
kategoria przepiecia ]
przytacze pole
obszar zacisku, maks. 6 mm?2 obszar zacisku, min. 0.5 mm?2
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Stal

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali
nierdzewne;j.

Typ TS 32X15 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0122800000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190066307 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 33 mm, Gtebokos¢:
llos¢ 20M 15 mm

Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EWK 2 Wersja

Nr zam. 0199360000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 32, V-0, Wemid, Szeroko$é: 15 mm,
GTIN (EAN) 4008190023546 100 °C

llos¢ 50 ST

Stal

Ogdlne dane zamowieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizszg ochrong przed zwarciami, podobng do stali
nierdzewne;j.

Typ TS 35X 15 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0236400000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190114558 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Giebokosé:
llos¢ 20M 15 mm
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Akcesoria
Typ TS 35X15/LL 2M/ST/ZN Wersja
Nr zam. 0236500000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i
GTIN (EAN) 4008190183967 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokosé: 35 mm, Gteboko$é:
llogé 20M 15 mm
Typ TS 35X15/LL 1TM/ST/ZN Wersja
Nr zam. 0236510000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i
GTIN (EAN) 4008190017699 pasywowane, Szeroko$¢: 1000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gigboko$¢:
llogé 10M 15 mm
Trzymacz

Aby zagwarantowaé trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnigciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ EW 35/SCHA/M3 Wersja

Nr zam. 0258660000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 16.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190033477 100 °C

llosé 20 ST

Miedz

Miedz zapewnia najlepsze przewodzenie elektryczne
ze wszystkich stosowanych metali. Szyna wykonana z
miedzi daje najwiekszg ochrone przed zwarciem.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ TS 35X15/2.3 2M/CU/BK Wersja

Nr zam. 0270100000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, miedz, nieobrobiony, Szeroko$¢: 2000
GTIN (EAN) 4008190105136 mm, Wysoko$¢: 35 mm, Gtebokos¢: 156 mm

llogé 20M
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Aluminium

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aluminium charakteryzuje sie drugim najlepszym
przewodzeniem elektrycznym zaraz po miedzi. Jedng z
zalet jest niski ciezar, druga jest doskonata ochrona przed
korozja.

Typ TS 35X7.5 2M/AL/BK Wersja

Nr zam. 0330800000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, aluminium, nieobrobiony, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4008190100650 2000 mm, Wysokos¢: 35 mm, Gtebokosé: 7.6 mm

llos¢ 40M

Stal

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali
nierdzewne;j.

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0383400000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190088026 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokoscé:
llog¢ 40M 7.5 mm

Typ TS 356X7.5 1M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0383410000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowany, chromowany,

GTIN (EAN) 4008190115623 Szeroko$¢: 1000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokos$é: 7.5 mm

llog¢ 20M

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ EW 35 GR 7032 Wersja

Nr zam. 0383530000 Wspornik koricowy, szary, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$é: 9 mm, 120
GTIN (EAN) 4008190027322 °C

llos¢ 50 ST

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokos¢: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

lloéé 50 ST

Stal

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali
nierdzewne;j.

4

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ TS 356X15/2.3 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0498000000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190042493 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokosé:
llog¢ 20M 15 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0514500000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190046019 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Giebokos¢:
llogé 40M 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0514510000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190116620 pasywowane, Szeroko$¢: 1000 mm, Wysokosé: 35 mm, Giebokos$¢:
lloéé 20M 7.5 mm

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nos$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$¢ mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

WEW 35/1 Wersja

1059000000 Wspornik koncowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokos$¢:
4008190172282 12 mm, 100 °C

50 ST
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Typ WEW 35/2 Wersja
Nr zam. 1061200000 Wspornik koncowy, Ciemnobezowy, TS 35, HB, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4008190030230 mm, 100 °C
llos¢ 50 ST

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to termin zbiorczy, obejmujacy wszystkie
typy stali (stopdw) o wysokim stopniu czystosci i
odpornosci na korozje.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Wersja

Nr zam. 1747350000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, stal nierdzewna 1.4301, nieobrobiony,
GTIN (EAN) 4032248003372 Szeroko$é: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtgboko$é: 7.5 mm

llos¢ 40 M

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nos$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$¢ mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ ZEW 35 Wersja

Nr zam. 9540000000 Wspornik koncowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 6
GTIN (EAN) 4008190956264 mm, 100 °C

llogé 20 ST
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Aluminium

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aluminium charakteryzuje sie drugim najlepszym
przewodzeniem elektrycznym zaraz po miedzi. Jedng z
zalet jest niski ciezar, druga jest doskonata ochrona przed
korozja.

Typ TS 35X15/2.3 2M/AL/BK Wersja

Nr zam. 1848290000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, aluminium, nieobrobiony, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4032248385614 2000 mm, Wysokos$¢: 35 mm, Gtebokosé: 156 mm

llos¢ 40M

Stal

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali
nierdzewne;j.

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Wersja

Nr zam. 7915060000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4032248296279 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokoscé:
llos¢ 40 M 7.5 mm

Typ TS 35X15/LL 2M/ST/SZ Wersja

Nr zam. 7907490000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4032248296262 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokos¢:
llosé 20M 15 mm

Tworzywo sztuczne

Szyny DIN z tworzywa sztucznego majg wtasciwosci
izolacyjne i sg bardzo lekkie. Mozna je stosowaé w
przypadku, gdy standardowe szyny DIN nie umozliwiajg
zapewnienia odstepow i odlegtosci izolacyjnych dla
wspornikow.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TSK 35X 15 2M PVC/GR Wersja

Nr zam. 0514300000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, PVC, nieobrobiony, Szeroko$¢: 2000
GTIN (EAN) 4008190052263 mm, Wysoko$é: 35 mm, Gtebokos$é: 15 mm

llosé 2M

Stal

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizszg ochrong przed zwarciami, podobng do stali
nierdzewne.

>

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TS 35X7.5 2M/ST/SZ Wersja

Nr zam. 9300090000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4032248387564 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokosé:
llosé 40 M 7.5 mm

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszcza¢ oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ZEW 35/2 Wersja

Nr zam. 8630740000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4032248348916 mm, 100 °C

llos¢ 20 ST
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