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Zdjecie produktu

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w szy-
nie nosnej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiller wprowa-
dzit do programu koncoéwki katowe. Dostepne sg wersje
ze $rubg i bez§rubowe. Na trzymaczach mozna umiesz-
cza¢ oznaczniki, rowniez dla oznaczen grupowych. Istnieje
tez mozliwo$¢ mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wspornik koricowy, szary, TS 35, V-0, Wemid, Sze-
roko$¢: 9 mm, 120 °C

Nr zam. 0383530000

Typ EW 35 GR 7032

GTIN (EAN) 4008190027322

llosé 50 szt.

Vt:oupum

Data sporzadzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 27 mm Gtebokos¢ (cale) 1.063 inch
Wysokos$é 46 mm Wysokos¢ (cale) 1.811 inch
Szeroko$é 9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3543 inch
Masa netto 53g

Temperatury

Temperatura otoczenia -5°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.043 kg CO2 eq.

Informacje ogodlne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni Szyna montazowa TS 35
dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni rodzaj montazu przykrecany
Zamykanie przykrecane

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny szary

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

parametry systemu

Wykonanie do zaciskow Szyna montazowa TS 356
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Moment obrotowy dociggajacy, maks. 0.6 Nm Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm
wymiary

przesuniecie TS 35 225 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001041 ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 9.0 27-14-11-35
ECLASS 9.1 27-14-11-35 ECLASS 10.0 27-14-11-35
ECLASS 11.0 27-14-11-35 ECLASS 12.0 27-14-11-35
ECLASS 13.0 27-25-03-02 ECLASS 14.0 27-25-03-02

Data sporzadzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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Ogobine dane zamoéwieniowe

M
P 0

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy
zwiekszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje
sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
napiecia zewnetrznego.

Typ WAD 4 GE BED Wersja

Nr zam. 1072000000 Pokrywa ztgcza, z6tty, PA 66, Wysoko$¢: 19.8 mm, Szeroko$é: 4.5
GTIN (EAN) 4008190446109 mm, Gteboko$é¢: 9.6 mm, V-2

llos¢ 50 ST

Typ WAD 4 WS Wersja

Nr zam. 1072100000 Pokrywa ztacza, biaty, PA 66, Wysoko$¢: 19.8 mm, Szerokosé: 4.5
GTIN (EAN) 4008190446116 mm, Gteboko$¢: 9.6 mm, V-2

llosé 50 ST

Typ WAD 16N GE BED Wersja

Nr zam. 1083600000 Pokrywa ztgcza, z6tty, PA 66, Wysokos$¢: 39 mm, Szeroko$¢: 15.8
GTIN (EAN) 4032248032648 mm, Gtgboko$¢: 5.51 mm, V-2

llos¢ 50 ST

Typ WAD 20 GE WSD Wersja

Nr zam. 9512260000 Oznaczenie terminala, zétty, Raster w mm (P): 18.00, Nadrukowane
GTIN (EAN) 4008190403942 znaki: symbole, poziomo

llos¢ 10 ST

Typ WAD 27 B GE/SW Wersja

Nr zam. 1062860000 znaczniki grupowe, Ostona, 64 x 27 mm, Raster w mm (P): 27.00
GTIN (EAN) 4008190127732 Weidmueller, zétty

lloé¢ 10 ST

Typ WAD 27 NE WS Wersja

Nr zam. 1062960000 znaczniki grupowe, Ostona, 64 x 27 mm, Raster w mm (P): 27.00
GTIN (EAN) 4008190148225 Weidmueller, biaty

llos¢ 10 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1072000000
https://eshop.weidmueller.com/p/1072100000
https://eshop.weidmueller.com/p/1083600000
https://eshop.weidmueller.com/p/9512260000
https://eshop.weidmueller.com/p/1062860000
https://eshop.weidmueller.com/p/1062960000

Karta katalogowa

EW 35 GR 7032

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llogé 1000 ST

Typ WS 15/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609880000 WS, Znakowanie zaciskdw, 15 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190203504 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

lloéé 480 ST

druk specjalny
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Ogoblne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztgczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 10/5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1635010000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190456634 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 144 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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neutralna

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
I ‘ T ‘ } powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na

[ p— kilka linijek.
T —W Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
| — indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
‘ ‘ | } ’ format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.
Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ WS 15/5 MC NE GE Wersja

Nr zam. 1773571687 WS, Znakowanie zaciskow, 15 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248142132 Weidmueller, Allen-Bradley, zotty

llogé 480 ST

Pokrywa ostrzegawcza

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy
zwigkszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje
o sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
~N e napiecia zewnetrznego.

0

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ WAD 12N GE BED Wersja

Nr zam. 1073200000 Oznaczenie terminala, zétty, Raster w mm (P): 12.00, Nadrukowane
GTIN (EAN) 4008190499112 znaki: Flash

llos¢ 50 ST

Typ WAD 12N WS Wersja

Nr zam. 1073290000 Pokrywa ztacza, biaty, PA 66, Wysoko$¢: 33.3 mm, Szerokos$é: 12
GTIN (EAN) 4008190852832 mm, Gteboko$¢: 7.5 mm, V-2

llos¢ 50 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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Ogobline dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na

kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 12/6 MC NE OR Wersja

Nr zam. 1773551690 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248143245 Weidmueller, Allen-Bradley, pomaranczowy

llos¢ 600 ST

Typ WS 10/5 MC NE GE Wersja

Nr zam. 1773531687 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248141753 Weidmueller, Allen-Bradley, zotty

llos¢ 720 ST

Typ WS 8/5 MC NE BL Wersja

Nr zam. 1773521693 WS, Znakowanie zaciskéw, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248141715 Weidmueller, Allen-Bradley, niebieski

lloéé 720 ST

Typ WS 8/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1640740000 WS, Znakowanie zaciskdw, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190279103 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 720 ST

Typ WS 12/3.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1778270000 WS, Znakowanie zaciskéow, 12 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50
GTIN (EAN) 4032248161041 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 600 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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SchT warianty wspornika szyldu

Oprawki szyldow grupowych SchT 5 S wsuwane
bezposrednio w szyne nosng TS 32 lub TS 35. W ten
sposO6b mozna oznacza¢ listwe zaciskowa niezaleznie od
typu zacisku.

Oprawki SchT b oraz SchT 5 S wyposaza sie w paski
ochronne ESO b5, STR b.

SchT 7 jest oprawkg szyldéw grupowych, do szyldéw
wsuwanych. Jest wyposazona w zawias umozliwiajgcy
tatwy dostep do $ruby zaciskowej.

Oprawki SchT 7 wyposaza sie w paski ochronne ESO 7,
STR 7 lub oznaczniki DEK 5.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ SCHT 5 Wersja

Nr zam. 0292460000 SCHT, Znakowanie zaciskow, 44.5 x 19.5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190105440 Weidmueller, czarny

llog¢ 20 ST

Typ SCHT 7 Wersja

Nr zam. 0517960000 SCHT, Znakowanie zaciskow, 39.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 7.00
GTIN (EAN) 4008190001742 Weidmueller, biaty

llogé 20 ST

Typ SCHT5S Wersja

Nr zam. 1631930000 SCHT, Znakowanie zaciskéw, 44.5 x 9.5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190206680 Weidmueller, czarny

llogé 20 ST

neutralna

Oznacznik WAD jest dostosowany do ztgczek z serii W
. = oraz do katownikéw koncowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.
: — | Dostepne sg oznaczniki neutralne, ze standardowym
\ nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem
' | btyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD moga byé
— opisywane przy uzyciu drukarek PrintJet CONNECT.Do
‘ nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
J z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
o— M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
| specyfikacjami etykietowania.
Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ WAD 8 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1112940000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248891825 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, biaty

llos¢ 48 ST

Typ WAD 8 MC NE GE Wersja

Nr zam. 1112950000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248891696 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, z6tty

lloé¢ 48 ST

Typ WAD 5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1112910000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248891689 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, biaty

lloéé 48 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

WAD 5 MC NE GE Wersja

1112920000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
4032248891771 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, z6tty

48 ST

z symbolem btyskawicy

Oznacznik WAD jest dostosowany do ztgczek z serii W

'1*‘ oraz do katownikéw koncowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.

; - Dostepne sg oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem

' ) btyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD moga byé

: - opisywane przy uzyciu drukarek PrintJet CONNECT.Do

’\
I
' nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
- J z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
' specyfikacjami etykietowania.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

WAD 8 MC B GE/SW Wersja

1120470000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
4032248901289 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, z6tty

48 ST

druk specjalny

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
SNEES Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna

EEERLELEEEEE

P—— tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
s powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
— dtugich ciggéw znakoéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
YVTRITENTY kilka linijek.

— Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
,::au:a indywidualnie tworzonymi ciggami znakow. Sprawdzony
s format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg

PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

llos¢

WS 12/3.5 MC SDR Wersja

1778280000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50
4032248161058 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta

120 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.

Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag

PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 10/5 M MC NE WS Wersja

Nr zam. 1792000000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248223862 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llos¢ 720 ST

Typ WS 14/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1768090000 WS, Znakowanie zaciskow, 14 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248106271 Weidmueller, biaty

llos¢ 480 ST

Typ WS 10/6 M MC NE WS Wersja

Nr zam. 1818400000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248310876 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

lloéé 600 ST

Typ WS 10/15 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1854090000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 15 mm, Raster w mm (P): 15.00
GTIN (EAN) 4032248390694 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 240 ST

Typ WS 10/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1828450000 WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248350513 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 600 ST

Typ WS 12/6.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609920000 WS, Znakowanie zaciskdw, 12 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
GTIN (EAN) 4008190203511 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llos¢ 540 ST

Typ WS 12/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609860000 WS, Znakowanie zaciskdw, 12 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190203481 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1635000000 WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190261948 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llos¢ 720 ST

Typ WS 12/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609900000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203467 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llos¢ 600 ST

Data sporzadzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 8/5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1640750000 WS, Znakowanie zaciskow, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00

GTIN (EAN) 4008190456627 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta

llo$é 144 ST

DEK 5/8
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajgce sig z

» dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
f pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sie dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawdéw/odstepdéw, ktére maja tendencije
do kumulowania sig, szczegélnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisow.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller

* Mocny chwyt i trwaty nadruk

* Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

¢ Latwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é

¢ Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Data sporzadzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8 MM WS Wersja

Nr zam. 2007130000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 8 mm, Weidmueller, biaty

GTIN (EAN) 4050118392012

llo$¢ 500 ST

WS 12/3.5
WS/ DEK
W oznacznikach ztagcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajgce sie z

— dwaoéch komponentéw. Twarda cze$é dolna znacznika
g pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni

znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggnigecie

paskow pozwalajgce skompensowadé nieznaczne
rozrzuty rozstawow/odstepow, ktére maja tendencije
do kumulowania sie, szczegdlnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$é zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sa trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$é druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelnos$é napiséw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciagte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

ST

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/3.5 MM WS Wersja

Nr zam. 2007180000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 3.6 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118392203

lloé¢ 1000 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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WS 12/5

WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
— dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika

| { pewnie osigda na ztgczu i bezpieczr_ﬂe zamyka siQ_ dzieki

g zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni

\\ znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten

_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/5 MM WS Wersja

Nr zam. 2007190000 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 5 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118392036

lloé¢ 800 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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WS 12/6

WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
— dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
{ pewnie osigda na ztgczu i bezpieczr_ﬂe zamyka siQ_ dzieki
: zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
L\ znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
N specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2007200000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118391886

lloé¢ 600 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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WS 12/6.5
. WS/ DEK
4 W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z

— dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
3 i pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki
zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
q‘ znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten

_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/6.5 MM WS Wersja

Nr zam. 2619930000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118626155

lloé¢ 600 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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WS 8/5

WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
» dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
g pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki
‘ zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten

_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie

paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller

¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk

» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é

* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 8/5 MM WS Wersja

Nr zam. 2007150000 WS, Znakowanie zaciskéw, 8 x 5 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118392029

lloé¢ 800 ST

ZGB ruchomy wspornik szyldéw grupowych

ZGB 15 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 15.

ZGB 30 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztacz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ZGB 15 Wersja

Nr zam. 1636530000 Oznacznik ztagczek, Znakowanie zaciskow, 15 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190297053 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llos¢ 20 ST

Data sporzgdzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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Typ ZGB 30 Wersja

Nr zam. 1611930000 Oznacznik ztaczek, Znakowanie zaciskéw, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llos¢ 20 ST

Data sporzadzenia 29.11.2025 09:22:29 MEZ
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