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Zdjecie produktu

Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe Ogoélne dane zaméwieniowe
komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-
tow zabezpieczajgcych i funkcjonalnych bezposrednio Wersja Blok zaciskowy, ztacze $rubowe, bezowy / 26tty,

4 mm2, 380V, 380V, liczba przytaczen: 4, liczba

w listwe zaciskowa. Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe !
poziomoéw: 2, TS 35

obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza-

Nr zam. 0396860000
wodnie chronié¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem Typ DK 4/35 2D GET.SCH. A2
- idealne rozwigzanie do systemdw sterowania i syste- GTIN (EAN) 4008190027100
mow rozdzielczych. Ztgczki szeregowe komponentéw llos¢ 25 szt.

umozliwiajg wigczenie komponentéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-
wana na funkcje instalacje.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 54 mm Gtebokos¢ (cale) 2.126 inch
Wysokos$é 50 mm Wysokos¢ (cale) 1.9685 inch
Szeroko$é 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch
Masa netto 10.72 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 100°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ¢c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Informacje ogédlne
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22
maks.
Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 356
dalsze dane techniczne
otwarte strony z prawej strony liczba identycznych ztaczy 1
wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu weciskany
eksplozji
dane tworzywa
Materiat podstawowy PA 66 Barwny bezowy / z6tty
Klasa palnosci wg UL 94 V-2
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 4 mm? Napiecie znamionowe 380V
Znamionowe napigcie state 380V Znamionowe natezenie pragdu 10 A
Prad przy maksymalnym 10 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1T mQ Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.02 W
60947-7-x 60947-7-x
Stopien zanieczyszczenia 3
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parametry systemu

Wykonanie Ztacze srubowe, z diodag niezbedna ptyta zamykajaca Tak
Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 2
liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Tak Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3

kierunek podtaczenia z boku

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.8 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Dtugo$¢ odizolowania 9 mm

Rodzaj przytacza 2 ztgcze $rubowe Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe
liczba przytaczen 4 Zakres zaciskania, maks. 4 mm2

Zakres zaciskania, min. 0.33 mm?2 $ruba dociskowa M 3

Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,b mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.33 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.33 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2
drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.33 mm?2 Maks. przekréj przytacza, przewod 4 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.
Maks. przekroj przytacza, przewod 0.33 mm?2 stopien momentu obrotowego z 2

wielodrutowy, min.

wkretakiem elektrycznym Typ DMS

Przekréj przytacza przewodéw, przewdéd 4 mm?2
jednodrutowy, maks.

Maks. przekrdj przytacza, cienki przewdd 0.33 mm2
wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 0.33 mm2
jednodrutowy, min.

wymiary

przesunigcie TS 35 27 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC0O00903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ Q 2 AKzZ4 Wersja

Nr zam. 0336400000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190037680 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szeroko$é: 11.1

llos¢ 50 ST mm

Zaslepki roztaczenia
W odréznieniu od ztaczek ze zintegrowang dzwignig
roztgczajgca nasze wtyki roztgczajgce moga byc¢
catkowicie roztaczone lub zdjete ze ztaczki oraz wytaczone
z danej aplikacji i stanowig uniwersalne alternatywne
rozwigzanie dla standardowych roztgcznikéw.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ Q 3 AKZ4 Wersja

Nr zam. 0336500000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190121730 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szeroko$é: 17.2

llos¢ 50 ST mm

Typ Q 4 AKZ4 Wersja

Nr zam. 0336600000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190096656 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szeroko$é: 23.3

llos¢ 50 ST mm

Mostki poprzeczne

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$é styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.
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Typ Q 10 AKZ4 Wersja

Nr zam. 0368600000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190056766 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szeroko$¢:
llosé 20 ST 59.9 mm

Typ QB 2 WIRAG IS Wersja

Nr zam. 0482700000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 27 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190166021 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 3 mm
llos¢ 50 ST

Typ QB 3 WIRAG IS Wersja

Nr zam. 0482800000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 27 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190145217 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 3 mm
llosé 50 ST

Typ QB 4 WIRAG IS Wersja

Nr zam. 0482900000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 27 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190086169 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 3 mm
llosé 50 ST

Zaslepki roztaczenia

Ogodlne dane zamoéwieniowe

W odréznieniu od ztaczek ze zintegrowang dzwignig
roztgczajgca nasze wtyki roztgczajgce mogaq byé
catkowicie roztgczone lub zdjete ze ztgczki oraz wytaczone
z danej aplikacji i stanowig uniwersalne alternatywne
rozwiagzanie dla standardowych roztgcznikow.

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

QB 75/6.2/9/WI

0526400000

4008190099923
10 ST

Wersja
Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 27 A, Liczba
biegundéw: 75, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szeroko$¢: 0.8

mm

Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajgce sg niezbednymi
akcesoriami dla ztaczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegolnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzystg
strukture wewnatrz szafy sterujgcej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chronigc je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztagczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ AP DK4 Wersja

Nr zam. 0359260000 Ptytka koncowa do ztaczek, bezowy, Wysoko$é: 50 mm, Szeroko$é:
GTIN (EAN) 4008190012991 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak

llosé 20 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowac¢ trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

llosé 50 ST

Typ EWK 1 Wersja

Nr zam. 0206160000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 32, V-0, Wemid, Szeroko$é: 9 mm,
GTIN (EAN) 4008190080020 100 °C

llos¢ 50 ST

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztaczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegolnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
‘j" zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
J strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
; zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,
chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod
napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TSCH 4 AKZ4 Wersja

Nr zam. 0363360000 Mata podziatka (zacisk), PA 66, bezowy, dtugotrwata temperatura
GTIN (EAN) 4008190136680 uzytkowa, maks.: 100 °C

llos¢ 100 ST
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Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

Typ PS 2.3 RT Wersja

Nr zam. 0180400000 Zacisk pomiarowy (terminal), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN) 4008190060121

llos¢ 20 ST

Typ STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ Wersja

Nr zam. 0215700000 Akcesoria, Gniazdo wtykowe

GTIN (EAN) 4008190184872
lloé¢ 50 ST

Wspornik montazowy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oferujemy szerokg game wspornikdw montazowych

do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
asortymentowi siegajacemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami
bezpieczenstwa.

Typ BFSC M2.5X 14 SAKD2.5N Wersja

Nr zam. 0266800000 Sruba mocujaca (terminal), 2.60 mm, Gteboko$¢: 3.8 mm, Szeroko$é:
GTIN (EAN) 4008190084899 4.5 mm, Wysokos$é: 14 mm

llogé 100 ST

Typ BFSC M2.5X18 PA/RT Wersja

Nr zam. 0303300000 Sruba mocujaca (terminal), 2.50 mm, poliamid 66, Gtebokosé: 3.8
GTIN (EAN) 4008190040673 mm, Szeroko$é: 4.5 mm, Wysoko$é: 18 mm

llogé 100 ST
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Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ VL 2 AKZ4/DK4 Wersja

Nr zam. 0446700000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190055486 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szeroko$é: 5 mm
llos¢ 50 ST

Zaslepki roztaczenia

Ogobine dane zamoéwieniowe

W odréznieniu od ztaczek ze zintegrowang dzwignig
roztgczajgca nasze wtyki roztgczajgce moga byc¢
catkowicie roztaczone lub zdjete ze ztaczki oraz wytaczone
z danej aplikacji i stanowig uniwersalne alternatywne
rozwigzanie dla standardowych roztgcznikéw.

Typ VH 10/4/2.8 AKZ4 Wersja

Nr zam. 0446600000 Tuleja taczaca (terminal), przykrecany, Szeroko$¢: 4 mm, Wysokos$é: 4
GTIN (EAN) 4008190176211 mm, Gteboko$é: 10, Liczba biegunéw: 1, Cu Zn

llos¢ 50 ST

Typ ISPF QB75 SW Wersja

Nr zam. 0526700000 Izolacja profilowa (terminal), tworzywo sztuczne, czarny

GTIN (EAN) 4008190093723
lloé¢ 10 ST

Pokrywa ostrzegawcza

1
B

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy
zwiekszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje
sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
napiecia zewnetrznego.

Data sporzadzenia 11.01.2026 01:37:06 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/0446700000
https://eshop.weidmueller.com/p/0446600000
https://eshop.weidmueller.com/p/0526700000

Karta katalogowa

DK 4/35 2D GET.SCH. A2

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ AD 4 AKZ4 Wersja
Nr zam. 0303400000 Pokrywa ztgcza, z6tty, PVC, Wysoko$é: 24.2 mm, Szeroko$é: 20 mm,
GTIN (EAN) 4008190068158 Gtebokos¢: 1 mm, V-2
llosé 50 ST
neutralna
‘ Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
BEREEEEERE]

Ogdlne dane zamoéwieniowe

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609820000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203436 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i mogg by¢é montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujace typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
llog¢ 100 ST
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