Karta katalogowa

IS 6 DIN 6911

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

@ Weidmiiller 2>

Wkretak do $rub szesciokatnym z rekojescig poprzeczng z
wysokiej jakos$ci tworzywa sztucznegopowierzchnia niklo-
wanaz hartowanej stali chrom-wanadWykonanie zgodne

z DIN 691 1Pasujace do $rub wg DIN 6912

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Whkretak, Klucze trzpieniowe
Nr zam. 0407900000

Typ IS6 DIN 6911

GTIN (EAN) 4008190166465

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 21.12.2025 06:46:40 MEZ
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Wymiary i masa

Szeroko$¢ 110 mm Szeroko$¢ (cale) 4.3307 inch
Masa netto 52.8¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Dane techniczne
Opis artykutu wkretak do wkretow z Wykonanie Uchwyt T
tbem szesciokatnym z
rekojescia poprzeczng i
czopem rozm.6
Narzedzia do skrecania
Ksztatt ztgcze meskie rozmiar 6
Dtugosc¢ koncdwki 80 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000818 ETIM 9.0 EC000818
ETIM 10.0 EC000818 ECLASS 14.0 21-04-02-27
ECLASS 15.0 21-04-02-27
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