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Zdjecie produktu

Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sa whasciwosciami roznicujgcymi. Ztgczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, ztacze srubowe,
bezowy / zétty, 4 mm?2, 32 A, 800V, liczba przyta-
czen: 2

Nr zam. 0443660000

Typ SAK 4/35

GTIN (EAN) 4008190019990

lloéé 100 szt.

Produkt alternatywny WDU 4

Vt:oupum
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Dopuszczenia

Atesty .( € (: KEHA

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokos$¢ 44 mm Gtebokos¢ (cale) 1.7323 inch

Wysokos$é 45 mm Wysoko$¢ (cale) 1.7716 inch

Szeroko$é 6.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2559 inch

Masa netto 8.6¢

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56°C Temperatura otoczenia -5°C..40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 100 °C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV18ATEX8207U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR18.0017U

Napiecie maks. (ATEX) 550V Prad (ATEX) 32A

Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 6 mm? Napiecie maks. (IECEX) 550V

Prad (IECEX) 32A Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb Il C Gb

Etykieta Ex 2014/34/WE 12GD

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10

maks.

Wskazowka montazowa

montaz bezposredni

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

Normy

IEC 60947-7-1

Szyna montazowa

TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

przekréj przytacza przewodu,
cienkodrutowe z koncéwka kablowa DIN
46228/1, dalsze przytacze, maks.

4 mm?2

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze

ztgcze srubowe
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dalsze dane techniczne

otwarte strony

z prawej strony

liczba identycznych ztaczy

Wskazéwka montazowa montaz bezpos$redni wersja przetestowana pod katem Tak
eksplozji
rodzaj montazu weciskany
dane tworzywa
Materiat podstawowy PA 66 Barwny bezowy / zo6tty
Klasa palnosci wg UL 94 V-2
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 4 mm? Napiecie znamionowe 800V
Znamionowe napiecie state 800V Znamionowe natezenie pradu 32 A
Prad przy maksymalnym 41 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1mQ Znamionowe napiecie udarowe 8 kV
60947-7-x
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.02 W Stopien zanieczyszczenia 3
60947-7-x
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 10 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 600V
Prad Gr C (CSA) 36 A Nr certyfikatu (CSA) 12400-129
Min. przekréj przewodu (CSA) 26 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 10 AWG Prad Gr C (UR) 30A
(UR)
Napiecie rozm. C (UR) 600V Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 22 AWG
(UR)
Nr certyfikatu (UR) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG
(UR)
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 10 AWG
(UR)
parametry systemu
Wykonanie Ztgcze Srubowe, do niezbedna ptyta zamykajaca Tak
przykrecanego potaczenia
poprzecznego, wolne z
jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskédw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A4 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10
maks.

kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.5 Nm

Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.5 Nm Dtugos¢ odizolowania 12 mm

Rodzaj przytgcza ztacze srubowe liczba przytaczen 2
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Zakres zaciskania, maks. 6 mm? Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2
$ruba dociskowa M 3 Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2
przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2

Przekroj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?

przewéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 4 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 0.13 mm?2 blizniacza tulejka kablowa, maks. 2.5 mm?2
wielodrutowy, min.

blizniacza tulejka kablowa, min. 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewdéd 6 mm?2

jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewododw, przewdd 0.13 mm?2
jednodrutowy, min.

Maks. przekréj przytacza, cienki przewdd 0.13 mm?2
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Zaslepki roztaczenia

Ogobine dane zamoéwieniowe

W odréznieniu od ztgczek ze zintegrowang dzwignig
roztgczajgca nasze wtyki roztgczajgce mogaq by¢
catkowicie roztaczone lub zdjete ze ztgczki oraz wytaczone
z danej aplikacji i stanowig uniwersalne alternatywne
rozwigzanie dla standardowych roztgcznikéw.

Typ Q 2 SAK4 Wersja

Nr zam. 0336700000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190033842 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szerokosé: 11

llo$¢ 50 ST mm

Typ Q 3 SAK4 Wersja

Nr zam. 0336800000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190089795 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szeroko$¢: 18

llos¢ 50 ST mm

Typ Q 4 SAK4 Wersja

Nr zam. 0336900000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190036201 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szeroko$é: 24.5

llos¢ 50 ST mm

Mostki poprzeczne
frem—— Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych

2 ‘ ztaczek odbywa sie za pomoca mostkdéw poprzecznych.
8 | “ Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
N LARI okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.

e Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
" i wkrecane do ztgczek modutowych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ Q 10 SAK4 Wersja

Nr zam. 0368800000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190049478 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szeroko$¢:

llos¢ 20 ST 63.5 mm

Data sporzadzenia 05.12.2025 09:05:14 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/0336700000
https://eshop.weidmueller.com/p/0336800000
https://eshop.weidmueller.com/p/0336900000
https://eshop.weidmueller.com/p/0368800000

Karta katalogowa

SAK 4/35

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ AP SAK4-10 Wersja

Nr zam. 0117960000 Ptytka koncowa do ztaczek, bezowy, Wysoko$é: 40 mm, Szeroko$é:
GTIN (EAN) 4008190081485 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak

llosé 20 ST

Typ AP SAK4-10 DB Wersja

Nr zam. 0105100000 Ptytka koncowa do ztaczek, Ciemnobezowy, Wysoko$é: 40 mm,
GTIN (EAN) 4008190394875 Szeroko$¢: 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Tak

llos¢ 20 ST

Typ AP SAK4-10 BL Wersja

Nr zam. 0117980000 Ptytka koncowa do ztgczek, niebieski, Wysoko$é: 40 mm, Szeroko$é:
GTIN (EAN) 4008190171087 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak

llos¢ 20 ST

Typ AP SAK4-10 RT Wersja

Nr zam. 0117900000 Ptytka korncowa do ztaczek, czerwony, Wysokos$é: 40 mm, Szerokos¢:
GTIN (EAN) 4008190125059 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak

llos¢ 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 Wersja

Nr zam. 0130160000 Plyta separacyjna (terminal), bezowy, Wysoko$¢: 50 mm, Szerokos$é:
GTIN (EAN) 4008190096335 1.5 mm, V-2, PA 66

llos¢ 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 BL Wersja

Nr zam. 0130180000 Plyta separacyjna (terminal), niebieski, Wysoko$¢: 50 mm, Szerokos$é:
GTIN (EAN) 4008190114138 1.5 mm, V-2, PA 66

llos¢ 20 ST

Typ TSCH 1 Wersja

Nr zam. 0319160000 Mata podziatka (zacisk), PA 66, bezowy, dtugotrwata temperatura
GTIN (EAN) 4008190097219 uzytkowa, maks.: 100 °C

llosé 100 ST

Typ TSCH 2 Wersja

Nr zam. 0353660000 Mata podziatka (zacisk), PA 66, bezowy, dtugotrwata temperatura
GTIN (EAN) 4008190128432 uzytkowa, maks.: 100 °C

llosé 100 ST
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Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

Typ STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5  Wersja

Nr zam. 0168600000 Seria SAK, Gniazdo wtykowe
GTIN (EAN) 4008190135225

llos¢ 50 ST

Wspornik montazowy

T Oferujemy szeroka game wspornikdw montazowych
-y y do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
# asortymentowi siegajgcemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami

m bezpieczenstwa.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ BFSC M3X22 PA/RT Wersja

Nr zam. 0128900000 Sruba mocujaca (terminal), 3.00 mm, poliamid 66, Gtgboko$é: 4.8
GTIN (EAN) 4008190084158 mm, Szeroko$c¢: 4.8 mm, Wysoko$¢: 22 mm

llos¢ 100 ST

Typ BFSC M3X25 Wersja

Nr zam. 0292500000 Sruba mocujaca (terminal), 3.00 mm, Stal, Gtebokosé: 4.8 mm,
GTIN (EAN) 4008190177027 Szeroko$¢: 4.8 mm, Wysokos$é: 25 mm

llosé 100 ST

Mostki poprzeczne

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
1 ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
11 Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
LKA okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$é styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkrecane do ztagczek modutowych.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ VH 13.5/4.9/3.3 Wersja

Nr zam. 0248500000 Tuleja taczaca (terminal), przykrecany, Szeroko$¢: 4.9 mm, Wysoko$¢:
GTIN (EAN) 4008190022723 4.9 mm, Gtebokos¢: 13.5 mm, Liczba biegunéw: 1, miedz

llosé 100 ST

Typ VH 19/5/3.4 Wersja

Nr zam. 0285100000 Tuleja taczaca (terminal), przykrecany, Szeroko$¢: 5 mm, Wysokos$é: 5
GTIN (EAN) 4008190189297 mm, Gteboko$é: 17.5, Liczba biegunéw: 1, Cu Zn

llos¢ 50 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiaréw.

Typ PS 2.3 RT Wersja

Nr zam. 0180400000 Zacisk pomiarowy (terminal), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN) 4008190060121

llos¢ 20 ST

Mostki poprzeczne

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
| ztaczek odbywa sie za pomoca mostkdéw poprzecznych.
| 1 Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
N LA okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkrecane do ztgczek modutowych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ VL 2 SAK4 Wersja

Nr zam. 0197000000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190000271 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.50, Izolowany: Nie, Szeroko$¢: 6 mm
llosé 50 ST

Data sporzadzenia 05.12.2025 09:05:14 MEZ
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Pokrywa ostrzegawcza

\ 1L

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy
zwiekszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje
sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
napiecia zewnetrznego.

Pokrywa ztgcza, z6tty, PVC, Wysokos$é:
Gteboko$é: 1 mm, V-2

25 mm, Szeroko$¢: 25.6 mm,

Typ AD 4 SAK4

Nr zam. 0285300000
GTIN (EAN) 4008190072902
llogé 50 ST
neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6.5 MC NE WS
Nr zam. 1609840000

GTIN (EAN) 4008190203429
llos¢ 900 ST

Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
Weidmueller, biaty

Data sporzgdzenia 05.12.2025 09:05:14 MEZ
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druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6.5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1609850000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
GTIN (EAN) 4008190456610 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 180 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikbw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
lloé¢ 100 ST
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Weidmiiller 3

SAK 4/35

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

Typ STA 1/ZA SAK4-10 Wersja

Nr zam. 1632450000 Zacisk pomiarowy (terminal), 1.6 mm2, 250V, 0.2 A
GTIN (EAN) 4008190209636

llos¢ 25 ST
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