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Zdjęcie produktu

  

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Wspornik szyny zbiorczej, Jasnożółty, 130 °C, Sze-

rokość: 40 mm, V-0, KrG, przykręcany
Nr zam. 0494920000
Typ SH 2
GTIN (EAN) 4008190007584
Ilość 10 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 25 mm Głębokość (cale) 0.9842 inch
Wysokość 40 mm Wysokość (cale) 1.5748 inch
Szerokość 40 mm Szerokość (cale) 1.5748 inch
Masa netto 22.1 g
 

Temperatury
 
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa,
maks.

130 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Szyna nośna
 
Powierzchnia wszystkie inne Materiał podstawowy KrG
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC001166 ETIM 9.0 EC001166
ETIM 10.0 EC001166 ECLASS 14.0 27-40-06-07
ECLASS 15.0 27-40-06-07
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