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Zdjecie produktu

3

SAK5/35 050210

Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe
komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-
tow zabezpieczajacych i funkcjonalnych bezposrednio

w listwe zaciskowa. Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe
obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza-
wodnie chronié¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem
- idealne rozwigzanie do systemdw sterowania i syste-
mow rozdzielczych. Ztaczki szeregowe komponentéw
umozliwiajg wigczenie komponentéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-
wana na funkcje instalacje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk bezpiecznika, ztacze srubowe, Ciemnobe-
zowy, 16 mm2, 63 A, 400V, liczba przytaczen: 2,
liczba pozioméw: 1, TS 35

Nr zam. 0502100000

Typ SAKS 5/35 DB

GTIN (EAN) 4008190045821

lloé¢ 20 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 65 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5591 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 66 mm Wysokos$é 80 mm
Wysoko$é (cale) 3.1496 inch Szeroko$c¢ 28 mm
Szeroko$¢ (cale) 1.1024 inch Masa netto 105.2 g
Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -60 °C...85 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 6

maks.

Wskazéwka montazowa

montaz bezposredni

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 14

Normy

IEC 60947-7-3

Szyna montazowa

TS 36

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

przekrdj przytacza przewodu,

cienkodrutowe z koncéwka kablowga DIN
46228/1, dalsze przytacze, maks.

16 mm?2

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze

ztacze srubowe

Ztaczki bezpiecznikowe

wktadka bezpiecznikowa E18 Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt przykrecane
wktadki)

Rodzaj napiecia dla wskaznika AC wskaznik bez LED

dalsze dane techniczne

otwarte strony zamknieta Wskazéwka montazowa montaz bezposredni

wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu weciskany

eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy KrG Barwny Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0, bVA
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dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 16 mm2 Napiecie znamionowe 400V

napiecie znamionowe do ztgcza 400V Znamionowe napigcie state 400V

sgsiedniego

Znamionowe natezenie pradu 63 A Prad przy maksymalnym 63 A
oprzewodowaniu

Normy IEC 60947-7-3 Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 0.42 mQ
60947-7-x

Znamionowe napiecie udarowe 6 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC2.43 W
60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekréj przewodu (CSA) 6 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 600V
Prad Gr C (CSA) 63 A Nr certyfikatu (CSA) 12400-159-154
Min. przekroj przewodu (CSA) 14 AWG

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 6 AWG Prad Gr C (UR) 40 A

(UR)

Napiecie rozm. C (UR) 600V Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 14 AWG
(UR)

Nr certyfikatu (UR) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 14 AWG
(UR)

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 6 AWG
(UR)

parametry systemu

Wykonanie Ztacze $rubowe, element niezbedna ptyta zamykajaca Nie
bezpiecznikowy, do
przykrecanego potaczenia
poprzecznego, wolne z
jednej strony

Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 1
liczba zaciskdw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B7 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 6
maks.
kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociagajacy, maks. 2.4 Nm
Moment obrotowy dociagajacy, min. 1.2 Nm Dtugos$¢ odizolowania 13 mm
Rodzaj przytgcza 2 ztacze $rubowe Rodzaj przytgcza ztgcze $rubowe
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 16 mm?2
Zakres zaciskania, min. 1.5 mm? $ruba dociskowa M 4
Wielko$¢ ostrza 1,0x 5,5 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 14
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 16 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.
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Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 16 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 16 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm? Przekréj przytacza przewodow, przewdd 16 mm?2
wielodrutowy, min. jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewdd 1.5 mm?2 Maks. przekrodj przytacza, cienki przewdéd 16 mm?2

jednodrutowy, min.

wielodrutowy, maks.

Maks. przekrdj przytacza, cienki przewéd
wielodrutowy, min.

1.5 mm?2

Wazna informacja

Informacje produktowe

Napiecie zalezy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaznika

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 ECO00899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Zaslepki roztaczenia

Ogobine dane zamoéwieniowe

W odréznieniu od ztgczek ze zintegrowang dzwignig
roztgczajgca nasze wtyki roztgczajgce mogaq by¢
catkowicie roztaczone lub zdjete ze ztgczki oraz wytaczone
z danej aplikacji i stanowig uniwersalne alternatywne
rozwigzanie dla standardowych roztgcznikéw.

Typ QL 2 SAKS2 Wersja

Nr zam. 0207800000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 36 A, Liczba
GTIN (EAN) 4008190144364 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 27.60, Izolowany: Nie, Szeroko$¢:
llos¢ 20 ST 40.6 mm

Mostki poprzeczne

=l
E

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ QL 4 SAKS2 Wersja

Nr zam. 0208000000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 36 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190069100 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 27.60, Izolowany: Nie, Szeroko$¢:
llos¢ 20 ST 95.8 mm

Typ QL 10 SAKS2 Wersja

Nr zam. 0338900000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, szary, 36 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190105723 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 10.00, Izolowany: Nie, Szeroko$¢:
llosé 20 ST 261.4 mm

Wspornik montazowy

P
sl

Oferujemy szerokg game wspornikdw montazowych

do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
asortymentowi siegajacemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami
bezpieczenstwa.
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Typ SSM4 D 128-A4 Wersja

Nr zam. 0136400000 Podktadka blokujaca, miedz

GTIN (EAN) 4008190118143

llos¢ 100 ST

Typ BFSC M4X9T Wersja

Nr zam. 0103300000 Sruba mocujaca (terminal), 4.00 mm, Stal, Gteboko$é: 7 mm,
GTIN (EAN) 4008190023348 Szeroko$¢: 7 mm, Wysoko$é: 9 mm

lloéé 100 ST

Bezpiecznik

: " 3 ﬁ F&ooma —]

Ogobine dane zamoéwieniowe

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu
ztaczek bezpiecznikowych oferujemy réwniez
odpowiednie wktadki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje
bezpieczniki do ochrony urzadzen (bezpieczniki
miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38
mm, wktadki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a takze
bezpieczniki samochodowe i wytgczniki automatyczne.
Pierscienie ograniczajgce do uchwytéw bezpiecznikéw
uzupetniajg oferte.

Typ E 18/20A BL Wersja

Nr zam. 0361300000 Komponenty aktywne, Wktadka bezpiecznika topikowego
GTIN (EAN) 4008190113131

llos¢ 10 ST

Typ E 18/25A GE Wersja

Nr zam. 0361400000 Komponenty aktywne, Wktadka bezpiecznika topikowego
GTIN (EAN) 4008190080785

llos¢ 10 ST

Typ E 18/35A SW Wersja

Nr zam. 0361500000 Komponenty aktywne, Wktadka bezpiecznika topikowego
GTIN (EAN) 4008190131005

llos¢ 10 ST

Typ E 18/50A WS Wersja

Nr zam. 0361600000 Komponenty aktywne, Wktadka bezpiecznika topikowego
GTIN (EAN) 4008190144173

llos¢ 10 ST

Typ E 18/63A KU Wersja

Nr zam. 0361700000 Komponenty aktywne, Wktadka bezpiecznika topikowego
GTIN (EAN) 4008190083861

llos¢ 10 ST

Typ P 18/20 DO2 BL SAKS5 Wersja

Nr zam. 0361800000 Pierscien bezpiecznika (terminal), Wysoko$é: 11 mm, Giebokos¢: 10.5
GTIN (EAN) 4008190106249 mm, aluminium, niebieski

llosé 50 ST

Typ P 18/25 D02 GE SAKS5 Wersja

Nr zam. 0361900000 Pierscien bezpiecznika (terminal), Wysoko$é: 11 mm, Gtgbokosé: 10.5
GTIN (EAN) 4008190091101 mm, aluminium, zétty

llosé

50 ST
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Typ P 18/35 D02 SW SAKS5 Wersja
Nr zam. 0362000000 Pierscien bezpiecznika (terminal), Wysoko$¢: 11 mm, Gtebokosé: 10.5
GTIN (EAN) 4008190070175 mm, aluminium, czarny
llos¢ 50 ST
Typ P 18/50 D02 S| SAKS5 Wersja
Nr zam. 0362100000 Pierscien bezpiecznika (terminal), Wysoko$¢: 11 mm, Giebokosé: 10.5
GTIN (EAN) 4008190081874 mm, aluminium, srebrny
llos¢ 50 ST
druk specjalny

"""""" Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
: do wszystkich przewodow oraz wtykéw, a takze

podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

""""""" do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do

,,,,,,,,, szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

oznacznikow.

““““““““ Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace

""""""" tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,

kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1609810000 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190456597 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 200 ST

Data sporzgdzenia 26.02.2026 03:09:25 MEZ
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neutralna
= Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
I‘ ‘ 1 T j‘ do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
: podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
m— szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
| | oznacznikow.

[ CLLLLLLLLD | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
AN | tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
CLLLLLLILL | kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

[ CCLLLLLLLL | Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

SchT warianty wspornika szyldu

Oprawki szyldow grupowych SchT 5 S wsuwane
bezposrednio w szyne nosng TS 32 lub TS 35. W ten
sposO6b mozna oznacza¢ listwe zaciskowa niezaleznie od
typu zacisku.

Oprawki SchT b oraz SchT 5 S wyposaza sie w paski
ochronne ESO b5, STR b.

SchT 7 jest oprawkg szyldéw grupowych, do szyldow
wsuwanych. Jest wyposazona w zawias umozliwiajgcy
tatwy dostep do $ruby zaciskowej.

Oprawki SchT 7 wyposaza sie w paski ochronne ESO 7,
STR 7 lub oznaczniki DEK 5.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SCHT 7 Wersja

Nr zam. 0517960000 SCHT, Znakowanie zaciskow, 39.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 7.00
GTIN (EAN) 4008190001742 Weidmueller, biaty

llos¢ 20 ST
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Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

T

| W

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ WTW EN Wersja

Nr zam. 1058800000 Ptyta separacyjna (terminal), Ciemnobezowy, Wysoko$¢: 86 mm,
GTIN (EAN) 4008190140175 Szeroko$é: 3 mm, V-0, Wemid

llosé 20 ST

Uchwyt znacznikéw

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie taczone
zatrzaskowo i mogg byé montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujace typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llos¢ 100 ST

Data sporzgdzenia 26.02.2026 03:09:25 MEZ
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DEK 5/8
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
~ ‘ dwoéch komponentéw. Twarda cze$é dolna znacznika
f pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
" specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
/ paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne

rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8 MM WS Wersja

Nr zam. 2007130000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 8 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118392012

lloé¢ 500 ST

Uchwyt bezpiecznika

Podstawa bezpiecznika SIHA pozwala na szybkg zamiane
zacisku odtgczajgcego na zacisk bezpiecznikowy: Nalezy
tylko usung¢ dzwignie odtaczajgcg i wsungé wtyczke
bezpiecznikowa.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SK E18 SAKS5 Wersja

Nr zam. 0359310000 Zaslepka $ruby (terminal)
GTIN (EAN) 4008190002121

llosé 20 ST

Data sporzgdzenia 26.02.2026 03:09:25 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2007130000
https://eshop.weidmueller.com/p/0359310000

