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Zdjecie produktu

Nasze systemy chronigce przed dotknieciem zapew-
niajg wieksze bezpieczenstwo Twojej szafy sterowniczej.
Zapewniajg ochrone przed porazeniem prgdem spowo-
dowanym przypadkowym dotknieciem cze$ci pod napie-
ciem zwigzanym z obstugg lub usterka.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Pokrywa (ztacze), poliamid 66
Nr zam. 0502960000

Typ IK 16/ZB16 GG

GTIN (EAN) 4008190113438

llos¢ 50 szt.

Data sporzadzenia 20.12.2025 09:41:44 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 20 mm Gtebokos¢ (cale) 0.7874 inch
Wysokos$é 19 mm Wysokos¢ (cale) 0.748 inch
Szeroko$é 9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3543 inch
Masa netto 1.18 ¢

Temperatury

Temperatura otoczenia -5°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 100 °C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
dane tworzywa
Materiat podstawowy poliamid 66 Materiat izolacyjny PA
Barwny srebrny Klasa palnosci wg UL 94 V-2
dane znamionowe
Stopien zanieczyszczenia 3
parametry systemu
Wykonanie do szyn zbiorczych 10 x 3
mm
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
liczba przytaczen 1
wymiary
przesunigcie TS 35 39 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Data sporzadzenia 20.12.2025 09:41:44 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



