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Oprawki szyldow grupowych SchT b5 S wsuwane bezpo-
$rednio w szyne no$ng TS 32 lub TS 35. W ten sposdb
mozna oznacza¢ listwe zaciskowg niezaleznie od typu
zacisku.

Oprawki SchT 5 oraz SchT 5 S wyposaza sie w paski
ochronne ESO b5, STR b.

SchT 7 jest oprawkg szyldéw grupowych, do szyldéw
wsuwanych. Jest wyposazona w zawias umozliwiajagcy
tatwy dostep do $ruby zaciskowej.

Oprawki SchT 7 wyposaza sie w paski ochronne ESO 7,
STR 7 lub oznaczniki DEK 5.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach ochron-
nych, patrz ,Akcesoria”.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja SCHT, Znakowanie zaciskéw, 39.3 x 8 mm, Raster
w mm (P): 7.00 Weidmueller, biaty

Nr zam. 0517960000

Typ SCHT 7

GTIN (EAN) 4008190001742

llosé 20 szt.

Data sporzadzenia 27.12.2025 12:51:46 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 39.3 mm Wysokos¢ (cale) 1.5472 inch
Szeroko$é 8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.315 inch
Masa netto 045¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogélne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 3

Orientacja nadruku poziome i pionowe

Szeroko$¢ 8 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny biaty

Materiat podstawowy poliamid 66

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Podzespot

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Component part = Terminal marker

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Aplikacja / producent Weidmueller

Znaczniki ztacz

Raster w mm (P) 7.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92

Data sporzadzenia 27.12.2025 12:51:46 MEZ
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Akcesoria
neutralna
; Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
, :‘:I‘ I‘ ‘ 1‘ do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
1 podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
|

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do

e szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

| oznacznikéw.

] Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace

| tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,

] kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

S Y O O | Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

STR przezroczyste paski

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ STR 7 F.SCHT 7 Wersja

Nr zam. 0515300000 Oznacznik ztaczek, Nasadka ochronna, 27 x 6.3 mm, transparentny
GTIN (EAN) 4008190182175

llos¢ 20 ST

Data sporzgdzenia 27.12.2025 12:51:46 MEZ
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szyldy wtykane ESO

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ESO 7 DIN A4 WS Wersja
Nr zam. 1607720000 Oznacznik ztaczek, Oznaczniki wktadane, 30 x 6.3 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190206116
llog¢ 10 ST
Typ ESO 7 P DIN A4 GE Wersja
Nr zam. 1670400000 Oznacznik ztgczek, Oznaczniki wktadane, 27 x 6.3 mm, zétty
GTIN (EAN) 4008190430726
lloéé 10 ST
Typ ESO 7 P DIN A4 WS Wersja
Nr zam. 1670390000 Oznacznik ztgczek, Oznaczniki wktadane, 27 x 6.3 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190430719
llosé 10 ST
Typ ESO 7 DIN A4 GE Wersja
Nr zam. 1634780000 Oznacznik ztgczek, Oznaczniki wktadane, 27 x 6.3 mm, zotty
GTIN (EAN) 4008190273361
llosé 10 ST
neutralna
Oznaczniki WS idealnie pasuja do ztaczek z serii W.
[ELELEETTLITT Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna

il IT]
M IT]|
[l L]
[T
G|

Ogodlne dane zamoéwieniowe

tez mocowacé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggdéw znakoéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 10/5 M MC NE WS
Nr zam. 1792000000

GTIN (EAN) 4032248223862

llogé 720 ST

Wersja
WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

Data sporzgdzenia 27.12.2025 12:51:46 MEZ
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Typ ELS 6/30 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1045570000 ELS, Oznaczniki wktadane, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, biaty

GTIN (EAN) 4032248779475

llogé 80 ST

Typ ELS 6/30 MC NE GE Wersja

Nr zam. 1045580000 ELS, Oznaczniki wktadane, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, z6tty

GTIN (EAN) 4032248779482

llogé 80 ST

DEK 5/5
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajgce sig z

- dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
f pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sie dzieki

Ogobine dane zamoéwieniowe

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawéw/odstepdéw, ktére majg tendencije
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢é zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
Ze oznaczenia sg trwate i odporne na $Scieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelnos$é napisow.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller

* Mocny chwyt i trwaty nadruk

* Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

¢ Latwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é¢

¢ Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Typ DEK 5/5 MM BP WS Wersja

Nr zam. 2619770000 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 5 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118626315

llosé 10000 ST

Typ DEK 5/5 MM WS Wersja

Nr zam. 2007110000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Weidmueller, biaty

GTIN (EAN) 4050118391862
lloé¢ 800 ST

Data sporzgdzenia 27.12.2025 12:51:46 MEZ
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WS 10/5
i WS/ DEK
W oznacznikach ztagcz MultiMark DEK/WS zastosowano

innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
: fi pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki
zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
. specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 10/5 MM WS Wersja

Nr zam. 2712130000 WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 5 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118749809

lloé¢ 800 ST
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