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Zdjecie produktu

Weidmiiller oferuje zaciski odgatezne dla réznych typow
systemow szyn zbiorczych. W zaleznosci od aplikacji
mozna wyrozni¢ izolowane i nieizolowane zaciski odga-
tezne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Terminal (Ztacze Bus)
Nr zam. 0556700000

Typ ZB 4/6

GTIN (EAN) 4008190188412
llos¢ 50 szt.

-

RoHS
OM|

IPLIANT
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty UK
3P = |ECEX cA
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 20 mm Gtebokos¢ (cale) 0.7874 inch
Wysokos$é 12 mm Wysokos¢ (cale) 0.4724 inch
Szeroko$é 5.3 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2087 inch
Masa netto 2.88¢g
Temperatury
Temperatura otoczenia -5°C..40°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IECEx/ATEX
nr certyfikatu (ATEX) DEMKOO3ATEX136028U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD13.0005U
Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 4 mm?2 Maks. przekroj przewodu (IECEX) 4 mm?2
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Etykieta Ex 2014/34/WE 12GD

Wskazéwka bezpieczenstwa Installation instructions:
The potential equalisation
(PE) rail modules are
suitable for use in housings
in atmospheres with
flammable gases and
dust. For use in areas
with flammable gases,
these housings must
meet the requirements
of EN 60079-0 and EN
60079-7. For use in areas
with flammable dust,
these housings must
meet the requirements
of EN 60079-0 and EN
60079-31.

When combined with
other terminal block
ranges and sizes, and
when other accessories
are used, you must comply
with the clearance and
creepage distances given.
Regarding accessory

use, the manufacturer's
instructions must be
followed.

List of restrictions:

The PE rail modules

are considered one
component, with Ex
marking when used with
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the busbar holders of

type SH and WEW. When
used independently, the
above named components
are not covered by this

certificate.
Informacje ogélne
Wskazéwka montazowa Przepust
dalsze dane techniczne
Wskazéwka montazowa Przepust rodzaj montazu przykrecany
dane tworzywa
Materiat podstawowy Stal Barwny srebrny
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 4 mm?2
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 10 AWG Nr certyfikatu (CSA) 12400-237
Min. przekréj przewodu (CSA) 26 AWG
parametry systemu
Wykonanie do szyn zbiorczych 6 x 6
mm

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 1 Nm Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm
Dtugosc¢ odizolowania 16 mm Rodzaj przytacza Jarzmo
Zakres zaciskania, maks. 6 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2
$ruba dociskowa M3 Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
drutu, maks. przewoéd wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewdéd 6 mm?2
wielodrutowy, min. jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewdd 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000001 ETIM 9.0 EC000001
ETIM 10.0 ECO00001 ECLASS 14.0 27-25-01-16
ECLASS 15.0 27-25-01-16
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