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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Seria CableLine znacznikow przewodoéw i kabli firmy
Weidmdiller dostarcza uzytkownikom rozwigzan do najréz-
niejszych aplikacji. Zakres zastosowania siega od waskich
przewodéw, az po kable o duzych $rednicach zewnetrz-
nych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CableLine, Trzpien montazowy
Nr zam. 0572901678

Typ CLIR 1-3GE/SWT

GTIN (EAN) 4008190014698

llos¢ 10 szt.

Data sporzadzenia 21.03.2026 01:45:24 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.1968 inch
Wysokos$é 3 mm Wysokos¢ (cale) 0.1181 inch
Szeroko$é 4.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1654 inch
Masa netto 232g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -30...80 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 4 Orientacja nadruku poziomo
Rodzaj nadruku standard Metoda nadruku wyttaczanie na gorgco
Wykonanie MultiPack Szeroko$¢ 4.2 mm
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C
zakres temperatur roboczych, min. -30°C Barwny 20ty
Halogenki Tak Materiat podstawowy PVC, miekkie, bez kadmu
Kolor nadruku czarny Nadrukowane znaki litery, duze
Zalecane branze Proces, Maszyny llo$¢ nawinieta na beben 25

Zakres temperatury stosowania -30..80°C Imprint T
Markery przewodow i kabli

Halogenki Tak Przekréj przytacza przewodu, maks. 4 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, min. 1.5 mm? Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 5 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 2.5 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 2.5-5mm
Przekréj przytacza przewodu 1.5-4 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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