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Ramki tagczeniowe do ptytek sg stosowane do tgczenia pty-
tek typu Eurokarta (19”) ze ztgczami wtykowymi zgodnymi
zIEC 603/DIN 41612 y DIN 41617.

Ramki sktadajg sie z nastepujgcych podzespotéw: Plytka
obwodu drukowanego ze standardowymi ztgczami wtyko-
wymi i ztgczami kotnierzowo-$rubowymi. Podstawa podta-
czeniowa i mechanizm przytrzymujgcy/zwalniajacy karte
Ptyta i stopki mocujgce do montazu na szynach DIN lub
bezposrednio na panelu.

Ramki taczeniowe sg stosowane: W zastosowaniach prze-
mystowych, do szybkiego tgczenia kilku modutéow 19

bez ponoszenia kosztow instalacji Rack 19”. Kiedy trzeba
umiescic¢ i podigczy¢ kilka kart Gdy ptytka obwodu dru-
kowanego jest zbyt oddalona i okablowanie jest niewy-
godne Kiedy trzeba rozszerzy¢ istniejgce systemy o nowe
moduty elektroniczne. W sprzecie testowym proceséw
produkcyjnych oraz w laboratoriach, gdzie istotna jest
mozliwo$é szybkiej wymiany obwodéw drukowanych i
tatwy dostep do ztacz.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Interfejs, Ztacza wtykowe wg DIN 41612 listwa
sprezynowa, 48F

Nr zam. 0587060000

Typ SKH F48

GTIN (EAN) 4008190126803

lloé¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 144 mm Gtebokos¢ (cale) 5.6693 inch
Wysokos$é 56 mm Wysokos¢ (cale) 2.2047 inch
Szeroko$é 131 mm Szeroko$¢ (cale) 5.1575 inch
Masa netto 234 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C Temperatura eksploatacyjna 0..55°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane przylacza

liczba biegunéw (strona sterownika) Gniazdo 48 bieg typ (strona sterownika) 48F
przytacze (strona obiektu) LP2N 5.08mm Oprzewodowanie stykéw z, b, d

budowa wtykanej ptytki obwodu
drukowanego

Format euro 100x160 mm
do obudowy 19"

Przytacze (strona sterowania)

Ztacza wtykowe wg DIN
41612 listwa sprezynowa

dane znamionowe

napiecie nominalne 125V AC / 150V DC prad znamionowy na ztacze 4 A
wspoétrzedne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178 napiegcie znamionowe <150V AC
kategoria przepigcia Il stopien zabrudzenia 2

test napiecia impulsu 1.5 kV Napiecie probiercze izolacji AC 0.8 kV
przylacze pole

Min. przekréj poprzeczny przewodu, AWG 26 rodzaj potaczenia ztacze srubowe
AWG

tulejka z kotnierzem z tworzywa 2.5 mm?2 elastyczny z tulejka, min. 0.5 mm?2
sztucznego, maks.

elastyczny z tulejka, maks. 2.5 mm?2 elastyczny, maks. HO5(07) V-K 4 mm?2
elastyczny, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 staty, maks. HO5(07) V-U 6 mm?2
staty, min. HO5(07) V-U 0.5 mm? dtugo$¢ zdejmowanej izolaciji 6 mm
moment dokrecajgcy, maks. 0.6 Nm moment dokrecajacy, min. 0.5 Nm
obszar zacisku, maks. 6 mm?2 obszar zacisku, min. 0.5 mm?2
Maks. przekroéj poprzeczny przewodu, AWG 12

AWG
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Dane techniczne

Standard features

Forma konstrukcyjna IEC603 F48

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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Akcesoria

Stal

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali
nierdzewne;j.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0383400000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190088026 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokos¢:
llog¢ 40M 7.5 mm

Typ TS 356X15/2.3 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0498000000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190042493 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Giebokos¢:
lloéé 20M 15 mm

Akcesoria

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect sg
idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ FM 4/TS35 Wersja

Nr zam. 0687900000 Stopa mocujgca na szynie mocujacej, srebrny, stal, gota, M 4,
GTIN (EAN) 4008190086459 Szeroko$é: 14 mm

llosé 40 ST
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