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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe
komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-
tow zabezpieczajgcych i funkcjonalnych bezposrednio
w listwe zaciskowa. Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe
obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza-
wodnie chronié¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem
- idealne rozwigzanie do systemdw sterowania i syste-
mow rozdzielczych. Ztaczki szeregowe komponentéw
umozliwiajg wigczenie komponentéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-

wana na funkcje instalacje.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk bezpiecznika, ztacze srubowe, Jasnozétty,
10 mm2, 10 A, 500V, liczba przytaczen: 2, liczba
poziomoéw: 1, TS 35

Nr zam. 0667420000

Typ SAKS 3/35 (RED CAP)

GTIN (EAN) 4008190526115

lloé¢

20 szt.

Data sporzadzenia 25.12.2025 01:51:19 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 53.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.1063 inch
Wysoko$é 54 mm Wysokos¢ (cale) 2.126 inch
Szeroko$c¢ 13 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5118 inch
Masa netto 434 ¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 999cd67e-47 1e-4085-8dba-1342fcea86de

Informacje ogoélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10
maks.

Wskazéwka montazowa

montaz bezposredni

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22 Normy IEC 60947-7-3
Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze $rubowe

dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa montaz bezpos$redni rodzaj montazu weciskany
dane tworzywa

Materiat podstawowy KrG Barwny Jasnozotty
Klasa palnosci wg UL 94 V-0, bVA

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 10 mm?2 Napiecie znamionowe 500V
Znamionowe napiecie state 500V Znamionowe natezenie pradu 10A

Data sporzadzenia 25.12.2025 01:51:19 MEZ
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Prad przy maksymalnym 10 A Normy IEC 60947-7-3
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.56 mQ Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC1.82 W
60947-7-x 60947-7-x
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 10 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 600V
Prad Gr C (CSA) 10 A Nr certyfikatu (CSA) 12400-198
Min. przekroj przewodu (CSA) 22 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 8 AWG Prad Gr C (UR) 8A
(UR)
Napiecie rozm. C (UR) 600V Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG
(UR)
Nr certyfikatu (UR) E60693 Wielko$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG
(UR)
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 8 AWG
(UR)
parametry systemu
Wykonanie Ztacze Srubowe, element niezbedna ptyta zamykajaca Nie
bezpiecznikowy, wolne z
jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskédw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10 kierunek podtaczenia z boku
maks.
Dtugo$¢ odizolowania 12 mm Rodzaj przytacza 2 ztgcze $rubowe
Rodzaj przytgcza ztacze srubowe liczba przytaczen 2
Zakres zaciskania, maks. 16 mm?2 Zakres zaciskania, min. 1.5 mm?
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 16 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
drutu, maks. przewoéd wielodrutowy, min.
Maks. przekroj przytacza, przewod 10 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2

wielodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 10 mm?2

jednodrutowy, maks.

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodow, przewdd 1.5 mm2

jednodrutowy, min.

Maks. przekrodj przytacza, cienki przewéd 1.5 mm?2

wielodrutowy, min.

wymiary

przesuniecie TS 35

27 mm
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Wazna informacja

Informacje produktowe

Napiecie zalezy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaznika

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

Data sporzadzenia 25.12.2025 01:51:19 MEZ
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Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

llos¢ 50 ST

Typ EWK 1 Wersja

Nr zam. 0206160000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 32, V-0, Wemid, Szeroko$é: 9 mm,
GTIN (EAN) 4008190080020 100 °C

llosé 50 ST

Wspornik montazowy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oferujemy szerokg game wspornikdw montazowych

do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
asortymentowi siegajacemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami
bezpieczenstwa.

Typ BFSC M3X25 Wersja

Nr zam. 0292500000 Sruba mocujaca (terminal), 3.00 mm, Stal, Gtebokosé: 4.8 mm,
GTIN (EAN) 4008190177027 Szeroko$¢: 4.8 mm, Wysokos$é: 25 mm

llosé 100 ST

Data sporzadzenia 25.12.2025 01:51:19 MEZ
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druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 MC SDR Wersja
Nr zam. 1609810000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190456597 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
llos¢ 200 ST
neutralna
-~ ‘ Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
LLLIITTTITT]

Ogobine dane zamoéwieniowe

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

Data sporzgdzenia 25.12.2025 01:51:19 MEZ
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druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6.5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1609850000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
GTIN (EAN) 4008190456610 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 180 ST

neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609840000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
GTIN (EAN) 4008190203429 Weidmueller, biaty

llos¢ 900 ST

Data sporzgdzenia 25.12.2025 01:51:19 MEZ
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Wkretaki z koncowka ptaska

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z kornicowka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Typ SDS 1.0X5.56X150 Wersja

Nr zam. 9008350000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056316

llos¢ 18T

Bezpiecznik

Ty Sz

=

£F

St

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu
ztaczek bezpiecznikowych oferujemy réwniez
odpowiednie wktadki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje
bezpieczniki do ochrony urzadzen (bezpieczniki
miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38
mm, wktadki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a takze
bezpieczniki samochodowe i wytgczniki automatyczne.
Pierscienie ograniczajgce do uchwytéw bezpiecznikéw
uzupetniajg oferte.

Typ E 16/25A GE TNDZ Wersja
Nr zam. 0208800000
GTIN (EAN) 4008190037314
llogé 25 ST

Komponenty aktywne, Wktadka bezpiecznika topikowego

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Data sporzgdzenia 25.12.2025 01:51:19 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ AP SAKS1+3 KRG Wersja
Nr zam. 0191320000 Ptytka korncowa do ztaczek, Ciemnobezowy, zotty, Wysoko$é: 54 mm,
GTIN (EAN) 4008190031688 Szeroko$¢: 3 mm, V-0, KrG, zatrzaskowe: Tak
llosé 20 ST
Typ AP SAKS1+3 KRG/DB Wersja
Nr zam. 0191300000 Ptytka koncowa do ztaczek, Ciemnobezowy, Wysoko$é: 54 mm,
GTIN (EAN) 4008190099763 Szeroko$¢: 3 mm, V-0, KrG, zatrzaskowe: Tak
llo$¢ 20 ST
Trzymacz
o, 4 éfg’g’% Aby .zagwlara.n_towaé '.crwale bezp_iec_zne os_adze.z.nie w
<4 / i&}«j‘ 1 szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
\ 1w - "‘J‘gl 4 wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
/‘ d sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna

>

Ogobine dane zamoéwieniowe

umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EWK 1 ALT Wersja

Nr zam. 0495160000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 32, V-2, poliamid 66, Szerokos¢: 8
GTIN (EAN) 4008190160777 mm, 100 °C

llog¢ 50 ST

Typ EWK 2 Wersja

Nr zam. 0199360000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 32, V-0, Wemid, Szeroko$é: 15 mm,
GTIN (EAN) 4008190023546 100 °C

llogé 50 ST

Typ WEW 32/1 Wersja

Nr zam. 1067600000 Wspornik koncowy, Ciemnobezowy, TS 32, V-2, PA 66 GF 30,
GTIN (EAN) 4008190099657 Szeroko$é: 12 mm, 100 °C

lloéé 50 ST

Bezpiecznik

-

Trmy Trwasy

|

£

H

i
2

of]

w

Ogobline dane zamoéwieniowe

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu
ztaczek bezpiecznikowych oferujemy réwniez
odpowiednie wktadki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje
bezpieczniki do ochrony urzadzen (bezpieczniki
miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38
mm, wktadki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a takze
bezpieczniki samochodowe i wytgczniki automatyczne.
Pierscienie ograniczajgce do uchwytéw bezpiecznikéw
uzupetniajg oferte.

Typ G 25/0.25A/M GE
Nr zam. 0546900000
GTIN (EAN) 4008190097370
llogé 10 ST

Wersja

Bezpiecznik miniaturowy, $rednia zwtoka, 0.25 A, G-Si. 5 x 25

Data sporzgdzenia 25.12.2025 01:51:19 MEZ
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Typ G 25/0.50A/M WS Wersja

Nr zam. 0510300000 Bezpiecznik miniaturowy, srednia zwtoka, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN) 4008190018368

llosé 10 ST

Typ G 25/0.80A/M GR Wersja

Nr zam. 0646400000 Bezpiecznik miniaturowy, $rednia zwitoka, 0.8 A, G-Si. b x 25
GTIN (EAN) 4008190060794

llos¢ 10 ST

Typ G 25/1.00A/M RT Wersja

Nr zam. 0265800000 Bezpiecznik miniaturowy, $rednia zwtoka, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN) 4008190141660

llos¢ 10 ST

Typ G 25/2.00A/F BL Wersja

Nr zam. 0192700000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN) 4008190176402

llosé 10 ST

Typ G 25/4.00A/F BR Wersja

Nr zam. 0192800000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN) 4008190115319

llosé 10 ST

Typ G 25/6.30A/F GN Wersja

Nr zam. 0192900000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN) 4008190135461

llosé 10 ST

Typ G 25/10.0A/M RT Wersja

Nr zam. 0193100000 Bezpiecznik miniaturowy, $rednia zwtoka, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN) 4008190023799

llosé 10 ST

Typ G 20/0.10A/F Wersja

Nr zam. 0430300000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190077174

llos¢ 10 ST

Typ G 20/0.20A/F Wersja

Nr zam. 0430400000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190152383

llos¢ 10 ST

Typ G 20/0.25A/F Wersja

Nr zam. 0430500000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190153991

llos¢ 10 ST

Typ G 20/0.50A/F Wersja

Nr zam. 0430600000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190046835

llosé 10 ST

Typ G 20/0.63A/F Wersja

Nr zam. 0439000000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190131210

llos¢ 10 ST

Typ G 20/1.00A/F Wersja

Nr zam. 0430700000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190093877

llos¢ 10 ST
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Typ G 20/1.60A/F Wersja

Nr zam. 0430800000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190031503

llosé 10 ST

Typ G 20/2.00A/F Wersja

Nr zam. 0430900000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190123567

llos¢ 10 ST

Typ G 20/2.50A/F Wersja

Nr zam. 0431000000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190085513

llos¢ 10 ST

Typ G 20/3.15A/F Wersja

Nr zam. 0431100000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190012977

llosé 10 ST

Typ G 20/4.00A/F Wersja

Nr zam. 0431200000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190022983

llosé 10 ST

Typ G 20/5.00A/F Wersja

Nr zam. 0431300000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190185381

llosé 10 ST

Typ G 20/6.30A/F Wersja

Nr zam. 0431400000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190086053

llosé 10 ST

druk specjalny

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

DEK 5/6 MC SDR
1609830000
4008190456603
200 ST

Wersja
Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00

Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
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neutralna

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
. do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
e RARA szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
| oznacznikow.
[(CLCCEEEEE] Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
i tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
‘ Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609820000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00

GTIN (EAN) 4008190203436 Weidmueller, biaty

llosé 1000 ST

Typ DEK 5/8 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1856740000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00

GTIN (EAN) 4032248400850 Weidmueller, biaty

llosé 800 ST

druk specjalny
: Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
J_‘_‘_:_H_‘L do wszystkich przewogiéw oraz Wtykévy, a '.cakze

— podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

| — do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
o B e e e szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

\

\

|

\

|

, oznacznikow.

| Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace

i tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,

] kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

| Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8 MC SDR Wersja

Nr zam. 1856750000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248400867 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llosé 160 ST

Plus

: : m— Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
— do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
' ‘ — podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
\ do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
| szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
. oznacznikéw.
= Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
! tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
: kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
Ogdlne dane zamoéwieniowe

kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujgce do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/8 PLUS MC NE WS Wersja
Nr zam. 1046350000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248782055 Weidmueller, biaty
llog¢ 800 ST
druk specjalny
Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
| . . . .
Naaaees do wszystkllch przewodow oraz wtykov_v, a '_ca kze
T podze,sp_o’fow elektro_r_ncznych. System jest |deal_ny
o e do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
FrLT LT szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
[ e i oznacznikow.
i Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
] i tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
[l |’
- w
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8 PLUS MC SDR Wersja

Nr zam. 1046370000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00

GTIN (EAN) 4032248782079 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llo$¢ 160 ST

DEK 5/8
WS/ DEK
W oznacznikach ztagcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajgce sie z

» L dwaoéch komponentéw. Twarda cze$é dolna znacznika
f pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggnigecie
/ paskow pozwalajgce skompensowadé nieznaczne
rozrzuty rozstawow/odstepow, ktére maja tendencije
do kumulowania sie, szczegdlnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$é zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sa trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$é druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelnos$é napiséw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciagte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8 MM WS Wersja

Nr zam. 2007130000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 8 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118392012

llos¢ 500 ST

Uchwyt znacznikéw

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwosé dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tgczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujace typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llosé 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
llogé 100 ST

DEK 5/6

Ogodlne dane zamoéwieniowe

WS/ DEK

W oznacznikach ztagcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzigki
zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawéw/odstepow, ktére majg tendencje

do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$é zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisow.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmiiller

¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk

» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é

» Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Typ DEK 5/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2007120000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6 mm, Weidmueller, biaty

GTIN (EAN) 4050118392104
llog¢ 600 ST

Data sporzgdzenia 25.12.2025 01:51:19 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

15


https://eshop.weidmueller.com/p/1805490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805520000
https://eshop.weidmueller.com/p/2007120000

