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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki do przewodéw CLI O montuje sie na podtgczo-
nych przewodach i dlatego idealnie nadajg sie do doposa-
zania istniejagcych instalacji. Do oznaczania przewodoéw o
przekrojach od 0,4 mm2 do 4,0 mm2 mozna bez proble-
mow stosowac trzy rozne rozmiary. Ksztatt i konstrukcja
gwarantujg bezpieczne i trwate mocowanie indywidual-
nie zestawianych oznacznikéw. Zalety: Znaczniki otwarte
do stosowania na juz podtgczonych przewodach Wersja
oznacznika o profilu zapobiegajagcym przypadkowemu
obréceniu oznacznikéw ztozonych Idealne do uzupetnia-
nia opisow Wyjatkowo niskie wymagania przestrzenne
Montaz na klips znacznie oszczedza czas

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CableLine, Znaczniki kabli i przewodow, 4 - 5 mm,
3 x 6 mm, zotty

Nr zam. 0689800000

Typ CLI O 30-3 GE NE MP

GTIN (EAN) 4008190061418

llosé 200 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 6 mm Gtebokos¢ (cale) 0.2362 inch
Wysokos$é 3 mm Wysokos¢ (cale) 0.1181 inch
Szeroko$é 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch
Masa netto 0.05¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -30...80 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 4 Rodzaj nadruku neutralna
Wykonanie MultiPack Szeroko$¢ 6 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C

zakres temperatur roboczych, min. -30°C Barwny 26ty
Halogenki Tak Materiat podstawowy PVC, miekkie, bez kadmu
Nadrukowane znaki bez Zalecane branze Proces, Maszyny
Zakres temperatury stosowania -30..80°C Imprint Neutralna
Markery przewodoéw i kabli

Halogenki Tak Przekréj przytacza przewodu, maks. 4 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, min. 3 mm? Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 5 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 4 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 4-5mm
Przekréj przytacza przewodu 3-4 mm?

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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