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Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowar-
stwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC sg
perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sie

duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.

Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo sys-
temu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system spre-
zyn zapewnia skutecznos$¢ ryglowania obudowy i chroni
przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowaé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weid-
miiller to Panstwa pierwszy wybor w kategorii obudow
przemystowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ
zapewnia teraz szczego6lng ochrone - doczepiang obu-
dowe (pokrywe i metalowy zacisk) mozna zamkna¢ przy
uzyciu ktodki.

Vnmrum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopien
ochrony: IP65, po podtaczeniu, Obudowa zta-
cza, Zatrzask mocujacy boczny u dotu, standard,
Wymiary wlotéw kablowych: PG 16

Nr zam. 1003120000

Typ HDC HQP KOLU 1PG16

GTIN (EAN) 4032248698059

llos$¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

CER, =

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202
Wymiary i masa
Gtebokosé 35 mm Gtebokos¢ (cale) 1.378 inch
Wysoko$é 63.5 mm Wysokos¢ (cale) 2.5 inch
Szeroko$c¢ 45.9 mm Szeroko$¢ (cale) 1.8071 inch
Dtugosé 45.9 mm Dtugos¢ (cale) 1.8071 inch
Masa netto 36.96 g
Temperatury
Temperatura graniczna -40°C...125°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 2f94735a-9fba-4903-842-4fb9aa902310
Odpornos$¢ chemiczna Substancja Aceton
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej wiertniczy
Odpornos¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej napedowy
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Alkohol etylowy
Odpornos¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej przektadniowy
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Ptyn chtodzacy
Odpornos¢ chemiczna Odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja

Benzyna wysokiej jakosci

Odpornos$¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Substancja

Woda

Odpornos¢ chemiczna Odporny
Substancja uv
Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
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Klasa palnosci wg UL 94

V-0

Powierzchnia

nieobrobiony

Stopien ochrony IP65, po podtaczeniu Typoszereg HQ
wersja

Dtawnice kablowe, liczba 0 Wymiary wlotéw kablowych PG 16

cze$¢ gorna/czesc dolna/wieko czes$é dolna Ostona bez pokrywy
liczba wpustéw kablowych u goéry 1 liczba wpustow kablowych z boku 0

wersja obudowy

Obudowa ztgcza

wersja systemu zamykania

Zatrzask mocujacy boczny
u dotu

Forma konstrukcyjna standard Rozmiar instalacji HQ

wpust kablowy z gwintem Typ Przedtuzenie sprzegu
wersja pataka Zacisk mocujacy boczny uszczelka bez uszczelnienia
gwint (zewnetrzny) PG 16 kolor (RAL) RAL 1001

BG HQ Odpowiednie do ModuPlug® Nie

wymiary

wpust kablowy Z gwintem szeroko$¢ obudowy C 29 mm

dtugos¢ obudowy 45.9 mm wysokos$¢ obudowy B 64 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sg perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duzg trwatoscig oraz odpornoscia na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudoéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczegblng ochrone - doczepiang
obudowe (pokrywe i metalowy zacisk) mozna zamkngé

przy uzyciu ktodki.

Typ HDC HQP DMD 2BO Wersja

Nr zam. 1003130000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopien ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4032248698066 podtaczeniu, Pokrywa dolnej czesci obudowy, Zatrzask mocujacy
llos$¢ 18T boczny u dotu, standard, Wymiary wlotéw kablowych: none

Typ HDC HQP DOD 2BO Wersja

Nr zam. 1003140000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopien ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4032248698073 podfaczeniu, Pokrywa dolnej czesci obudowy, Zatrzask mocujacy
llos$é 1ST boczny u dotu, standard, Wymiary wlotéw kablowych: none

Typ HDC HQP DMD 2BO CS Wersja

Nr zam. 1251660000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopient ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4050118052312 podtaczeniu, Pokrywa dolnej cze$ci obudowy, Zatrzask mocujacy
llos¢ 1ST boczny u dotu, , Wymiary wlotéw kablowych: none

Typ HDC HQP DOD 2BO CS Wersja

Nr zam. 1251670000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopien ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4050118052329 podfaczeniu, Pokrywa dolnej cze$ci obudowy, Zatrzask mocujacy

lloé¢

18T

boczny u dotu, , Wymiary wlotéw kablowych: none
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obudowa wtyku, wpust kabla z boku

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sg perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duzg trwatoscig oraz odpornoscia na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudoéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczegblng ochrone - doczepiang
obudowe (pokrywe i metalowy zacisk) mozna zamkngé
przy uzyciu ktodki.

Typ HDC HQP TSLU 1PG16 Wersja

Nr zam. 1003090000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopien ochrony: IP65,

GTIN (EAN) 4032248698028 po podtaczeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy boczny u dotu, standard, Wymiary wlotéw kablowych: PG
16

obudowa wtyku, wpust kabla u géry
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Dzigki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sg perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skutecznos$¢ ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowaé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiiller to Panstwa pierwszy wybor w kategorii
obuddéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczegblng ochrone - doczepiang
obudowe (pokrywe i metalowy zacisk) mozna zamkngé
przy uzyciu ktodki.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ HDC HQP TOLU 1PG16 Wersja

Nr zam. 1003070000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopient ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248698004 podfaczeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy boczny u dotu, standard, Wymiary wlotéw kablowych: PG
16

obudowa wtyku, wpust kabla z boku

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sa perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sie
duzg trwatoscig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczegblng ochrone - doczepiang
obudowe (pokrywe i metalowy zacisk) mozna zamkngé
przy uzyciu ktédki.

Typ HDC HQM TSLU 1PG21 Wersja

Nr zam. 1003100000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopieni ochrony: IP65,

GTIN (EAN) 4032248698035 po podtaczeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy boczny u dotu, standard, Wymiary wlotéw kablowych: PG
21
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obudowa wtyku, wpust kabla u géry

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sa perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczegblng ochrone - doczepiang
obudowe (pokrywe i metalowy zacisk) mozna zamkngé
przy uzyciu ktodki.

Typ HDC HQM TOLU 1PG21 Wersja

Nr zam. 1003080000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248698011 podtaczeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy boczny u dotu, standard, Wymiary wlotéw kablowych: PG
21

17-biegunowy

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Seria HQ - doskonate charakterystyki w kompaktowej
konstrukcji. Parametry elektryczne méwig same za
siebie. Mozna tu réwniez zastosowac¢ standardowe styki
zaciskane HE.

Poziom przytgczania przewodow jest zaprojektowany jako
terminal do zagniatania. Cenione potgczenie zaciskane
stosowano przez dziesigciolecia jako sprawdzony
standard.

Styki zaciskane nie sg dostarczane wraz z wktadkami.
Liczba biegunéw: 17 (+PE)

Prad znamionowy: 10 A

Napiecie znamionowe 250 V

Napiecie nominalne wg UL/CSA: 600 V AC/DC

Ztacze zaciskane

Typ HDCHQ 17 FC Wersja

Nr zam. 1003200000 wktad HDC, ztacze zeniskie, 250 V, 10 A, Liczba biegunéw: 17,
GTIN (EAN) 4032248698196 Przytacze zagniatane, Rozmiar instalacji: HQ

lloé¢ 18T

Typ HDCHQ 17 MC Wersja

Nr zam. 1003210000 wktad HDC, Ztacze meskie, 250 V, 10 A, Liczba biegunéw: 17,
GTIN (EAN) 4032248698202 Przytacze zagniatane, Rozmiar instalacji: HQ

lloé¢ 18T
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4/2-biegunowe

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Seria HQ - wyjgtkowe cechy w zwartej konstrukgji.
Parametry elektryczne méwig same za siebie. Mozna tu
réwniez zastosowac sprawdzone styki zaprasowywane
HD i HX.

Ptaszczyzna przytgczania przewodoéw zostata

zaprojektowana jako zacisk zaprasowywany. Sprawdzone
potaczenie zaprasowywane byto szeroko stosowane przez

dziesieciolecia.

Styki zaprasowywane nie s ujete w zakresie dostawy
wktadek.

Liczba biegunéw: 4/2 (+PE)

Prad znamionowy: 40/10 A

Napiecie znamionowe: 690 / 250V

Napiecie znamionowe wg UL/CSA: 600 V AC/DC

Typ HDCHQ 4/2 FC Wersja

Nr zam. 1003160000 wktad HDC, ztacze zenskie, 690 V, 40 A, Liczba biegunéw: 6,
GTIN (EAN) 4032248698158 Przytacze zagniatane, Rozmiar instalacji: HQ

lloéé 18T

Typ HDC HQ 4/2 MC Wersja

Nr zam. 1003170000 wktad HDC, Ztacze meskie, 690V, 40 A, Liczba biegunéw: 6,
GTIN (EAN) 4032248698165 Przytacze zagniatane, Rozmiar instalacji: HQ

llos¢ 18T

8-biegunowy

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Mate wymiary a jednak wielkie. Parametry elektryczne
mowig same za siebie. Mozna tu tez stosowac
sprawdzone styki zaciskane HE.

liczba biegunéw: 8 (+PE)

prad znamionowy: 16 A

napiecie znamionowe: 500 V

napiecie znamionowe wg UL/CSA: 600 V AC/DC

Typ HDC HQ 8 MC Wersja

Nr zam. 1919970000 wktad HDC, Ztacze meskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunéw: 8,
GTIN (EAN) 4032248557943 Przytacze zagniatane, Rozmiar instalacji: HQ

llosé 1ST

Typ HDC HQ 8 FC Wersja

Nr zam. 1919980000 wktad HDC, ztacze zenskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunéw: 8,
GTIN (EAN) 4032248557950 Przytacze zagniatane, Rozmiar instalacji: HQ

llosé 18T
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Wersja HQ. do HDC

Oproécz wielu wersji obudoéw, firma Weidmdiller oferuje
takze szereg réznych dtawnic kablowych przeznaczonych
do wielu aplikacji.

0 Dtawnice kablowe wykonane z mosigdzu, tworzywa
V sztucznego i stali nierdzewnej spetniajg najostrzejsze
wymagania réznych klas IP dla obudéw przemystowych.
’ W zaleznos$ci od serii przepustu kablowego i danej

aplikacji, elementy te sg atestowane i poddane testom
zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN

45545,
Ogobline dane zamoéwieniowe
Typ VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Wersja
Nr zam. 1016080000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dfawnica kablowa, Poliweglan
GTIN (EAN) 4032248725533
llos¢ 18T
Typ VG 16 HQ K68 9-13 Wersja
Nr zam. 1016070000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dfawnica kablowa, Poliweglan
GTIN (EAN) 4032248725526
lloé¢ 18T
Typ VG16 HQ K68 11,5-15,6SH Wersja
Nr zam. 1045540000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, Poliweglan
GTIN (EAN) 4032248779444
lloéé 18T
Typ VG16 HQ K68 9-12SH Wersja
Nr zam. 1045530000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, Poliweglan
GTIN (EAN) 4032248779437
llosé 50 ST
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