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Skuteczna ochrona, zoptymalizowana ergonomia i
zamknięty design:
od odciążnika na połączonych przewodnikach i zabezpie-
czeń wizualnych/stykowych po pomoc przy odłączaniu:
opcjonalnie pokrywy modernizacyjne wykonują funkcje
mechaniczne, wzrokowe i dotykowe.
Obie półskorupy całkowicie obejmują wtyk, łączą się ze
sobą bezpiecznie na zatrzask i oferują następujące funk-
cje:
Opaski kablowe lub zintegrowane zaciski kablowe zapew-
niają odciążanie.Oznaczone etykietami Dekafix lub
paskami klejonymiMocowane obok siebie bez utraty bie-
gunów lub przesunięcia rastruKompatybilność: dopaso-
wane do wtyków z kołnierzem lub uchwytem montażo-
wym oraz wtyków bez tych elementówElastyczność: w
zależności od rozmiaru przewidziane są 1-3 rozgałęzienia
kabla w różnych kierunków
Dzięki temu pokrywy Weidmüller gwarantują większą sta-
bilność przy lepszej identyfikacji, pełnej kompatybilności i
elastyczności.
Efekt: maksymalna niezawodność i przyjazność dla użyt-
kownika w każdej aplikacji.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Pokrywa,

czarny, Liczba biegunów: 8
Nr zam. 1005330000
Typ BCZ 3.81 AH08 BK BX
GTIN (EAN) 4032248752553
Ilość 10 szt.
parametry produktu  
opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Masa netto 6.1 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Specyfikacje systemu
 
Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81
Raster w mm (P) 3.81 mm
Raster w calach (P) 0.150 "
Liczba biegunów 8
L1 w calach 0.150 "
liczba rzędów z biegunami 1
Moment dokręcający Typ momentu obrotowego Śruba pokrywy

Informacja o użyciu Moment dokręcający min. 0.4 Nm
maks. 0.5 Nm

 

Dane materiałowe
 
Materiał izolacyjny PA 66 GF 30 Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Klasa palności wg UL 94 V-0 Materiał styków Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C Zakres temperatur montaż, max. 100 °C
 

Dane znamionowe wg IEC
 
przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
 

Opakowanie
 
opakowanie skrzynia Długość VPE 204.00 mm
Szerokość VPE 108.00 mm Wysokość VPE 28.00 mm
 

Ważna informacja
 
Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być
ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.

Uwagi • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Zdjęcie produktu

 

Przykład zastosowania

 

Rysunek wymiarowany
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