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Konfekcjonowane kable IE, kabel kolejowy, kat. 5, niebie-

ski lub czarny, M12

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel systemowy, M 12 kodowanie D - kotek pro-
sty IP 67, M12 kodowanie D - kotek prosty IP 67,
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
Radox GKW S, 8.6 m

Nr zam. 1010850085

Typ IE-C5DB4REO0O85MCSMCS-E

GTIN (EAN) 4050118514575

llo$¢

1 szt.

RoHS

Vnmrum
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Dtugosc¢ 8.5 m Dtugosc (cale) 334.6457 inch
Masa netto 6729

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...90 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...90 °C
Temperatura uktadania -25°C..90°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Specjalne standardy dla kabli

Zabezpieczenie przeciwpozarowe Zgodnie z ISO 6722-1 Zawartos$¢ fluoru According to EN 60684-2
magistral 5.22 (UN ECE-R 118.01) Section 45.2
Pionowe rozprzestrzenianie sie ptomieni According to BS4066-3, Wielozytowe metalowe kable do According to
na wigzkach kablowych DIN EN 50266-2-5, transmisji danych i kable kontrolne EN50288-2-2
According to IEC
60332-3-25 D
zawarto$¢ halogenowodoréw According to Korozyjno$¢ gazéw pozarowych to IEC 60754-2

EN-50267-2-1, According

to IEC 60754-1
Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach According to DIN Gesto$¢ dymu
szynowych 5510-2 fire safety levels

1,2,3,4, According to

BS 6853, According to

EN50288-2-2, According

to EN 45545, HL1 - HL3

According to BS 6853
Appendix D, zgodnie

z wymaganiami EN
50268-2, According to IEC
61034-2

Gazy trujace According to BS 6853
Appendix B

Budowa kabla

Przewody plecione 7 kolor ptaszcza czarny
Przekréj 2*2*AWG 22/7 -2*2*0,36  Ekranowanie SF/UTP

mm?
Srednica izolacji 1.95 mm Srednica ptaszcza, maks. 7.55 mm
Srednica ptaszcza, min. 6.95 mm tworzywo ptaszcza Radox GKW S

Wiasnosci kabli elektrycznych

Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) /
Cat.5e (TIAT568-B)
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Wrtasnosci mechaniczne i materiatlowe kabli

Odpornos¢ na olej in accordance with EN Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z
50306-3 IEC 60754-2
Promien giecia, min., powtarzany 6 *$rednica Wytrzymato$¢ na Scieranie bardzo dobrze
odpornos$¢ na rozprzestrzenianie sie in accordance with IEC Korozyjno$¢ gazéw pozarowych to IEC 60754-2
ptomienia 60332-1-2
Gestos$é dymu According to BS 6853
Appendix D, zgodnie
z wymaganiami EN
50268-2, According to IEC
61034-2
wtyki lewe
Wiyk po lewej M12, Kodowanie D,
IP67, styk meski, prosty,
wtyk, Tworzywo sztuczne,
Ekranowane
wtyki prawe
Wtyk po prawe;j M12, Kodowanie D,
IP67, styk meski, prosty,
wtyk, Tworzywo sztuczne,
Ekranowane
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Data sporzadzenia 01.03.2026 10:19:03 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Weidmiiller 3

IE-C5DB4REQ0S5MCSMCS-E Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Rysunki

u7 L L 7
18
18
TN ="IC; BEf
k! ~ o ==l BEE
o ok
s o
A%
Schemat potaczen Rysunek szczegé6towy
M12 M12
ellow
1 4 . 1
whit
2 © 2
orange
3 9 3
4 blue 4

Data sporzadzenia 01.03.2026 10:19:03 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



Karta katalogowa

IE-C5DB4RE0085MICSMCS-E

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztagcza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET Wersja

Nr zam. 1910000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436842
llog¢ 18T

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementow wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztgcza, bez koniecznosci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcoéw (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzieki temu
mozna go uzywac¢ do wszystkich rozmiaréw: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET -DM Wersja

Nr zam. 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436859
lloé¢ 18T
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Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych

NReges

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztagcza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY-M12 Wersja

Nr zam. 1900000000 Cable gland tool for moulded M12 lines

GTIN (EAN) 4032248375868
llog¢ 18T

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementow wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztgcza, bez koniecznosci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcoéw (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzieki temu
mozna go uzywac¢ do wszystkich rozmiaréw: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY-M12-DM Wersja

Nr zam. 1900001000 Cable gland tool for moulded M12 lines

GTIN (EAN) 4032248436408
lloé¢ 18T
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neutralna

Ogobline dane zamoéwieniowe

TM-l jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do
zastosowan inzynierii ruchu. Oferta obejmuje rézne
dtugosci znacznikéw, umozliwiajacych wykonywanie
indywidualnych etykiet z dtugimi ciggami znakéw. tatwe
oddzielanie i montaz dzigki polu oznaczenia projektu.
Wczesniejszy montaz tulejek oraz pozniejsze wktadanie
znacznikéw zapewnia doskonatg uniwersalnosé.
Specjalny kontur TM-I utatwia wyposazanie oraz
zapewnia mocne osadzenie. Sg kompatybilne z licznymi,
dostepnymi w handlu tulejami. Dzieki formatowi
MultiCard mozna szybko i wygodnie drukowacé szyldy
przy uzyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub
flamastra STl.Latwe oddzielanie i montaz dzigki polu
oznaczenia projektu.Uznany i certyfikowany oznacznik
do zastosowan inzynierii ruchuWczes$niejszy montaz
tulejek oraz pézniejsze wktadanie znacznikéw zapewnia
doskonatg uniwersalno$é.Nie nadaje sie do opisywania
atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI
T.Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ TM-1 12 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1718411044 TM-I, Oznaczniki wktadane, 12 x 4 mm, biaty

GTIN (EAN) 4008190348977

llosé 320 ST

Typ TM-1 18 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1718431044 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.6 -22 mm, 18 x 4 mm, biaty

GTIN (EAN) 4008190349011
lloé¢ 320 ST
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