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MultiFit to system znacznikéw firmy Weidmiiller sto-
sowany do zaciskdédw innych producentéw. Podobnie

jak Weidmiiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sg
dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.

Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikow MultiFit
zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na
stosowanych ztagczach.

Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskéw réznych produ-
centéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze standardowymi
nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone do zadruku

za pomocg drukarek PrintJet CONNECT lub systemoéw
typu PlotterDostawa indywidualnie opisanych oznaczni-
kéw, zgodnie z danymi CAE lub specyfikacjami dostarczo-
nymi przez klientaJeden system oznaczania do wszyst-
kich zastosowanDo nadruku na zamoéwienie: Prosimy o
przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja MultiFit, Znakowanie zaciskdw, 9 x 6.2 mm, Raster
w mm (P): 6.20 WAGO, Legrand, biaty

Nr zam. 1011420000

Typ MF-W 9/6.2F MC NE WS

GTIN (EAN) 4032248717798

llos¢ 500 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 9 mm Wysokos¢ (cale) 0.3543 inch
Szeroko$é 6.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2441 inch
Masa netto 0.16 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.001 kg CO2 eq.

Dane ogoélne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 9

Szeroko$¢ 6.2 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny biaty

Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Nadrukowane znaki neutralna

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard

Kompatybilna drukarka PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Terminal marker

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Aplikacja / producent WAGO, Legrand

Znaczniki ztacz

Raster w mm (P) 6.20 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000761 ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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