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tgczniki wtykowe bagnetowe wedtug IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) z tworzywa sztucznego, obudowa

pusta

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Pusta obudowa, obudowa wtyku zabezpieczenie
przeciwzgieciowe, IP67

Nr zam. 1012460000

Typ |IE-PH-VO1P-BP

GTIN (EAN) 4032248720118

llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 126 Gtebokos¢ (cale) 4.9606 inch
Wysokos$é 30 mm Wysokos¢ (cale) 1.1811 inch
Szeroko$é 30 mm Szeroko$¢ (cale) 1.1811 inch
Masa netto 32g¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70
Temperatura uktadania
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 11b17e97-£803-4c09-9278-b20f22f15f81
Dane ogélne
Barwny inne Podstawowy materiat obudowy PA UL 94 VO
Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania 750
Sktad obudowa wtyku z
mocowaniem tabliczek
oznaczeniowych 9*11
mm; przystosowana do
mocowania wktadéw
RJ45 i $wiattowodowych
Standardy ogélne
Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 61076-3-106 Var. 1
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04
ECLASS 15.0 27-19-01-04
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Akcesoria

RJ45

Wityki RJ45 dla ztagczy wtykowych w wersji1 /4 /5 /
14, HDC i skrzynek potaczeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-

CC...
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ |E-PI-RJ45-FH Wersja
Nr zam. 1962730000 Whktadka wtyczki RJ45 IDC, wktadka wtyku RJ45 beznarzedziowa,
GTIN (EAN) 4032248654017 TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
lloé¢ 10 ST
Typ |E-PI-RJ45-TH Wersja
Nr zam. 1962720000 Whktadka wtyczki RJ45 IDC, wktadka wtyku RJ45 konncowka zaciskana
GTIN (EAN) 4032248644834
lloé¢ 10 ST
LWL-LC
$wiattowodowe wktadki LC do tgcznikéw wtykowych
Var.1/4 /14
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ |E-PI-2LC-MM Wersja
Nr zam. 1962780000 Wktad LC, wktadka wtyku 2 LC, Multimode
GTIN (EAN) 4032248644865
lloé¢ 10 ST
Typ |E-PI-2LC-SM Wersja
Nr zam. 1962790000 Whkiad LC, wktadka wtyku 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN) 4032248644872
lloé¢ 10 ST
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Hybrid

Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla ztgczy wtykowych

Variant 14

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |E-PI-HYB-10P Wersja

Nr zam. 1068990000 Insert, for plug insert, Hybrid

GTIN (EAN) 4032248823963

llos¢ 18T

Typ |E-PIC-HYB-S-0,5-300 Wersja

Nr zam. 1096180000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN) 4032248869152

llosé 300 ST

Zaslepki przeciwkurzowe

zabrudzeniami.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zabezpieczenie Panstwa urzgdzen przed pytem i

Typ |E-PP-VO 1P Wersja

Nr zam. 1965690000 kotpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN) 4032248653911

llosé 10 ST
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neutralna

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
] . przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
| jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.
FE Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.
Najwazniejsze zalety:
Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami
Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ESG 9/11 K MC NEWS Wersja

Nr zam. 1857440000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 11 mm, PA 66, Barwny: biaty,

GTIN (EAN) 4032248402731 samoprzylepny

llos¢ 200 ST

LWL-SC
$wiattowodowe wktadki SC do fgcznikéw wtykowych
Var.1/4 /14

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |E-PI-SCRJ-SM Wersja

Nr zam. 1067390000 Whktad SC, Wktadka wtyku SCRJ, Singlemode

GTIN (EAN) 4032248820863

llos¢ 10 ST

Typ |E-PI-SCRJ-POF Wersja

Nr zam. 1067410000 Wkiad SC, Wktadka wtyku SCRJ, POF

GTIN (EAN) 4032248820870

llosé 10 ST
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