Weidmiiller 3

SCT'C 4.6/1 25 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Opaski kablowe cechuje maksymalna mozliwa sita zaci-
skania oraz wysoka trwato$¢. Stalowe opaski kablowe
zapewniajg poza tym mozliwos$¢ trwatego mocowania

w warunkach ekstremalnego narazenia materiatu, przy
wysokich temperaturach lub silnym oddziatywaniu chemi-
kaliow.

W petni powlekane opaski kablowe ze stali nierdzewnej-
Bezpieczna technika zamykania kulkowego umozliwia
szybka i tatwg instalacjeMozna je mocowaé manualnie
lub za pomoca narzedziTe opaski kablowe sg zalecane do
specjalnych aplikacji, w warunkach stonej mgty, ekstre-
malnych temperatur lub zagrozenia korozjg

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Opaska kablowa, 4.6 x 125 mm, Stal nierdzewna,
powlekana poliestrem, 445 N

Nr zam. 1015230000

Typ SCT-C4.6/125

GTIN (EAN) 4032248724215

llosé 100 szt.
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ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E524836
Wymiary i masa
Gtebokosé 0.26 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0102 inch
Wysoko$é 125 mm Wysokos¢ (cale) 4.9212 inch
Szeroko$c¢ 4.6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1811 inch
Masa netto 1.69¢
Temperatury
Zakres temperatury stosowania -80...1560 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 165 °C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

materiat instalacyjny

Odporno$é¢ na promienie UV Tak ponownie otwierana Nie

Klasa palnosci wg UL 94 None zakres temperatur roboczych, maks. 150 °C

zakres temperatur roboczych, min. -80 °C Halogenki Nie

Srednica kabla, maks. 27 mm Materiat podstawowy Stal nierdzewna,
powlekana poliestrem

wytrzymato$¢ na rozcigganie 445 N Srednica wigzki, maks 25 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (funt-sita) 100 Ibf Srednica wigzki, min. 20 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046

ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 14.0 27-14-07-02

ECLASS 15.0 27-14-07-02
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