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tgczniki wtykowe bagnetowe wedtug IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) z tworzywa sztucznego, obudowa
pusta

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Pusta obudowa, obudowa kotnierzowa, IP67
Nr zam. 1016960000

Typ IE-BH-VO1P

GTIN (EAN) 4032248738939

llos¢ 10 szt.

Vt:oupum

Data sporzadzenia 11.12.2025 09:14:50 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 22.8 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8976 inch
Wysokos$é 32 mm Wysokos¢ (cale) 1.2598 inch
Szeroko$é 32 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2598 inch
Masa netto 1.76 g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Temperatura uktadania
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 11b17e97-£803-4c09-9278-b20f22f15f81
Dane ogoélne
Barwny czarny Podstawowy materiat obudowy PA UL 94 VO
Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania 750
Sktad obudowa wtyku z
mocowaniem tabliczek
oznaczeniowych 9*11
mm; przystosowana do
mocowania wktadéw
RJ45 i $wiattowodowych
Standardy ogélne
Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 61076-3-106 Var. 1
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04
ECLASS 15.0 27-19-01-04
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Wyciecie montazowe

Rysunek szczeg6towy

$3.3 (4x)
oder / or M3 (4x)

Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws

1..3mm

C__IT _11]

Grubo$¢ sciany w przypadku korzystania
z centralnego potaczenia srubowego
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RJ45
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Ogobine dane zamoéwieniowe

FrontCom® Vario tgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwo$¢ szerokiego wyboru
spos$réd modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprocz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario
oferuje liczne parametry produktowe zapewniajgce,

iz Panstwa prace projektowe i wykonawcze bedg
bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszto$ciowe. Co wigcej
system FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjng
konstrukcja obudowy, zapewniajacq takze najwyzszg
odpornos$¢ na uderzenia oraz w petni odpowiadajacag
wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Typ |IE-BI-RJ45-C Wersja

Nr zam. 1962840000 Whktadka z gniazdem RJ45, wktadka kotnierzowa ztacze roztaczne
GTIN (EAN) 4032248645046

llos¢ 10 ST

Typ |E-BI-RJ45-FJ-A Wersja

Nr zam. 1962850000 Wktadka z gniazdem RJ45, Ztagcze do dolnej czgéci obudowy,
GTIN (EAN) 4032248645053 TIA-668A

llosé 10 ST

Typ |E-BI-RJ45-FJ-B Wersja

Nr zam. 1963840000 Wktadka z gniazdem RJ45, Ztagcze do dolnej czgéci obudowy,
GTIN (EAN) 4032248651894 TIA-5668B

llos¢ 10 ST

Typ |IE-BI-RJ45-FJ-P Wersja

Nr zam. 1963830000 Whktadka z gniazdem RJ45, Ztagcze do dolnej czg$ci obudowy,
GTIN (EAN) 4032248646159 PROFINET

lloé¢ 10 ST

LWL-SC

Swiattowodowe wktadki SC do tacznikéw wtykowych
Var.1/4 /14

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ |IE-BI-SCRJ2SC-MM-C Wersja

Nr zam. 1964430000 Wktad SC, wktadka kotnierzowa SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN) 4032248649044

lloé¢ 10 ST

Typ |IE-BI-SCRJ2SC-SM-C Wersja

Nr zam. 1962870000 Whkiad SC, wktadka kotnierzowa SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN) 4032248645060

llos¢ 10 ST

Data sporzgdzenia 11.12.2025 09:14:50 MEZ
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Akcesoria
LWL-LC
$wiattowodowe wktadki LC do tgcznikéw wtykowych
Var.1/4 /14
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ |E-BI-LCD-MM-C Wersja
Nr zam. 1964420000 Whktad LC, wktadka kotnierzowa LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN) 4032248649037
llo$¢ 10 ST
Typ |E-BI-LCD-SM-C Wersja
Nr zam. 1962880000 Whktad LC, wktadka kotnierzowa LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN) 4032248645077
llos¢ 10 ST
USB

FrontCom® Vario tgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwo$¢ szerokiego wyboru
spos$réd modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprocz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario
oferuje liczne parametry produktowe zapewniajace,

iz Panstwa prace projektowe i wykonawcze bedg
bezpieczne i szybkie, a zarazem przysztosciowe. Co wiecej
system FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjna
konstrukcja obudowy, zapewniajacq takze najwyzszg
odpornos$¢ na uderzenia oraz w petni odpowiadajacag
wymaganiom stopnia ochrony IPG5.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |E-BI-USB-A Wersja

Nr zam. 1019570000 Whktad USB, wktadka kotnierzowa, Typ A
GTIN (EAN) 4032248731602

llogé 18T

Hybrid

Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla ztgczy wtykowych
Variant 14
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ |E-BI-HYB-10P Wersja

Nr zam. 1069010000 Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN) 4032248823970

llosé 10 ST

Typ |IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Wersja

Nr zam. 1096150000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN) 4032248869114

llos¢ 300 ST

Zaslepki przeciwkurzowe

zabrudzeniami.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zabezpieczenie Panstwa urzgdzen przed pytem i

Typ |IE-BP-VO1P Wersja

Nr zam. 1965700000 zaslepka ochronna obudowy kotnierzowej
GTIN (EAN) 4032248653928

llos¢ 10 ST
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