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Zdjecie produktu

Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sa whasciwosciami roznicujgcymi. Ztgczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria W, Przelotowa rzedowa listwa zaciskowa,
Przekrdj pomiarowy: 2.5 mm?2, Potaczenie luto-
wane

Nr zam. 1022200000

Typ WDU 2.5 LL

GTIN (EAN) 4008190145859

lloéé 100 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty K E M A UK
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 46.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.8307 inch
Wysokos$é 64 mm Wysokos¢ (cale) 2.5197 inch
Szeroko$é 5.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch
Masa netto 6.78 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogodlne
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
maks.
Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 35
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze Potaczenie lutowane
dalsze dane techniczne
otwarte strony z prawej strony liczba identycznych ztaczy 1
wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu wciskany
eksplozji
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 400V
Znamionowe napigcie state 400V Znamionowe natezenie pradu 15 A
Prad przy maksymalnym 15 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Znamionowe napiecie udarowe 6 kV
60947-7-x
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W Stopien zanieczyszczenia 3
60947-7-x
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parametry systemu

Wykonanie ze ztaczem lutowanym, niezbedna ptyta zamykajaca Tak
obustronnie, wolne z
jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskédw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 0
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 kierunek podtaczenia z boku
maks.
Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.8 Nm Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm
Dtugos$é¢ odizolowania 10 mm Rodzaj przytacza Potaczenie lutowane
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Sruba dociskowa M 2,5
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm2
przewdd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.
kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.
Maks. przekrodj przytacza, przewod 0.5 mm?2 stopien momentu obrotowego z 1

wielodrutowy, min.

wkretakiem elektrycznym Typ DMS

Przekréj przytacza przewodow, przewdd 1.5 mm?2

jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewdd 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Maks. przekroéj przytacza, cienki przewéd 0.5 mm?2

wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Mostki poprzeczne

m
i

Iy

Ogodlne dane zamoéwieniowe

LA

St

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ wayv 2.5/2 Wersja

Nr zam. 1053660000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190031121 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 50 ST

Typ waQyv 2.5/3 Wersja

Nr zam. 1053760000 Ztacze krosujgce (terminal), przykrecany, z6tty, 32 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190058999 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é¢: 7 mm

llosé 50 ST

Typ wav 2.5/4 Wersja

Nr zam. 1053860000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190049706 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 50 ST

Typ wayv 2.5/5 Wersja

Nr zam. 1053960000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4008190158446 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 10 ST

Typ wayv 2.5/6 Wersja

Nr zam. 1054060000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190102272 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

lloé¢ 10 ST

Typ wayv 2.5/7 Wersja

Nr zam. 1054160000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4008190011246 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 10 ST

Typ waQyv 2.5/8 Wersja

Nr zam. 1054260000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190073572 8, Raster w mm (P): 5.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llosé 10 ST

Typ wayv 2.5/10 Wersja

Nr zam. 1054460000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190135089 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 20 ST

Typ waQyv 2.5/15 Wersja

Nr zam. 1059660000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, z6tty, 32 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190002411 15, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llosé 10 ST

Typ waQyv 2.5/20 Wersja

Nr zam. 1577570000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190125868 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 10 ST
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Typ wayv 2.5/30 Wersja

Nr zam. 1067500000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190031107 30, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llogé 10 ST

Typ waQyv 2.5/32 Wersja

Nr zam. 1577600000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4008190154035 32, Raster w mm (P): 5.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llogé 10 ST

Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ptytki zamykajgce mocowane sg po stronie otwartej
ostatniego zacisku szeregowego przed koncéwka
katowa. Zastosowanie ptytki zamykajacej pozwala

na utrzymanie funkcji zacisku szeregowego, jak tez
podanego napiecia nominalnego. Zagwarantowana jest
ochrona przed dotykaniem czesci przewodzacych prad, a
zacisk zamykajgcy jest zabezpieczony przed dotknieciem.

Typ WAP 2.5-10 Wersja

Nr zam. 1050000000 Ptytka korncowa do ztgczek, Ciemnobezowy, Wysoko$¢: 56 mm,
GTIN (EAN) 4008190103149 Szeroko$¢: 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 BL Wersja

Nr zam. 1050080000 Ptytka koricowa do ztaczek, niebieski, Wysoko$¢: 56 mm, Szerokos$é:
GTIN (EAN) 4008190136611 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 BR Wersja

Nr zam. 1050070000 Ptytka koncowa do ztaczek, bragzowy, Wysoko$é: 56 mm, Szerokos$é:
GTIN (EAN) 4008190455507 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 GE Wersja

Nr zam. 1050020000 Ptytka koncowa do ztaczek, zotty, Wysoko$é: 56 mm, Szerokosé: 1.5
GTIN (EAN) 4008190406776 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

lloéé 50 ST

Typ WAP 2.5-10 GN Wersja

Nr zam. 1072200000 Ptytka koncowa do ztaczek, zielony, Wysoko$é: 56 mm, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4008190455491 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 GR Wersja

Nr zam. 1050050000 Ptytka koncowa do ztaczek, szary, Wysoko$é: 56 mm, Szerokos$é: 1.5
GTIN (EAN) 4008190455484 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 OR Wersja

Nr zam. 1050060000 Ptytka koncowa do ztagczek, pomaranczowy, Wysoko$é: 56 mm,
GTIN (EAN) 4008190406769 Szeroko$é: 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llosé 50 ST
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Typ WAP 2.5-10 RT Wersja

Nr zam. 1050040000 Ptytka konncowa do ztaczek, czerwony, Wysokos$é: 56 mm, Szerokos¢:
GTIN (EAN) 4008190406783 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llosé 50 ST

Typ WAP 2.5-10 SW Wersja

Nr zam. 1050010000 Ptytka koricowa do ztaczek, czarny, Wysoko$é: 56 mm, Szerokos¢: 1.5
GTIN (EAN) 4008190406806 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llosé 50 ST

Typ WAP 2.5-10 VI Wersja

Nr zam. 1072210000 Ptytka koncowa do ztaczek, fioletowy, Wysoko$¢: 56 mm, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4008190455460 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llosé 50 ST

Typ WAP 2.5-10 WS Wersja

Nr zam. 1050090000 Ptytka koncowa do ztaczek, biaty, Wysoko$¢: 56 mm, Szeroko$é: 1.5
GTIN (EAN) 4008190406790 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llog¢ 50 ST

Typ WAP 16+35 WTW 2.5-10 Wersja

Nr zam. 1050100000 Ptytka koricowa i dzielgca stykéw, Ciemnobezowy, Wysoko$¢: 56
GTIN (EAN) 4008190079901 mm, Szeroko$é: 1.5 mm, V-0, Wemid

llog¢ 20 ST

Typ WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL  Wersja

Nr zam. 1050180000 Ptytka koncowa i dzielgca stykow, niebieski, Wysoko$¢: 56 mm,
GTIN (EAN) 4008190013899 Szeroko$¢: 1.5 mm, V-0, Wemid

llog¢ 20 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
fatwy sposdb dokonaé¢ pomiaréw.

Typ WTA 2 WDU2.5-10 Wersja

Nr zam. 1632320000 Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm2, 250V, 6 A
GTIN (EAN) 4008190257347

llos¢ 25 ST

Typ WTA 2/ZA WDU2.5-10 Wersja

Nr zam. 1632330000 Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm2, 250V, 6 A
GTIN (EAN) 4008190257330

llos¢ 25 ST

Typ WTA 2/10 WDU2.5/10 Wersja

Nr zam. 1632340000 Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm2, 250V, 6 A
GTIN (EAN) 4008190209599

llosé 5 ST
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Narzedzia do ciecia i uwalniania ztaczy poprzecznych

Ogobine dane zamoéwieniowe

do potaczen poprzecznych serii Z Weidmdiillerdo potgczen
poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35do okien potaczen
poprzecznych zaciskow WTR 2,5 i WSI 6

Typ WAW 1 NEUTRAL Wersja

Nr zam. 9004500000 Miscellaneous tools

GTIN (EAN) 4008190053925
llosé 1ST

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiaréw.

Typ PS 2.3 RT Wersja

Nr zam. 0180400000 Zacisk pomiarowy (terminal), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN) 4008190060121

llos¢ 20 ST

Typ STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ Wersja

Nr zam. 0215700000 Akcesoria, Gniazdo wtykowe

GTIN (EAN) 4008190184872
lloé¢ 50 ST

z symbolem btyskawicy

Oznacznik WAD jest dostosowany do ztgczek z serii W
oraz do katownikéw koncowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.
Dostepne sa oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem
btyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD moga byé¢
opisywane przy uzyciu drukarek PrintJet CONNECT.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WAD 5 MC B GE/SW Wersja

Nr zam. 1120450000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248901272 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, z6tty

llosé 48 ST

ZGB ruchomy wspornik szyldow grupowych

ZGB 15 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 15.

ZGB 30 jest oprawkg szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztagcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ZGB 30 Wersja

Nr zam. 1611930000 Oznacznik ztgczek, Znakowanie zaciskéw, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llosé 20 ST

Typ ZGB 15 Wersja

Nr zam. 1636530000 Oznacznik ztaczek, Znakowanie zaciskéw, 15 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190297053 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llosé 20 ST

Typ ZGB 30/3.5 Wersja

Nr zam. 1778290000 Oznacznik ztgczek, Znakowanie zaciskow, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4032248161065 (P): 3.50 biaty

llos¢ 20 ST

Uchwyt znacznikéw

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tgczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujace typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

lloé¢ 100 ST

Data sporzgdzenia 01.12.2025 11:37:05 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1120450000
https://eshop.weidmueller.com/p/1611930000
https://eshop.weidmueller.com/p/1636530000
https://eshop.weidmueller.com/p/1778290000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805520000

