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Seria MixMate charakteryzuje sie tym, ze w jednym ztg-
czu wtykowym jest mozliwe jednoczesne przenoszenie
duzych pradéw i napie¢ pomiarowych, jak réwniez sygna-
tow.

Ptaszczyzna przytaczania przewoddw zostata zaprojek-
towana jako zacisk zagniatany. Cenione potgczenie zaci-
skane stosowano przez dziesieciolecia jako sprawdzony
standard.

Styki zaciskowe nie sg dostarczane wraz z wktadkami.
Przytacze zaciskane

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wktad HDC, Ztacze meskie, 400V, 16 A, Liczba
biegunéw: 32, Przytacze zagniatane, Rozmiar insta-
lacji: 4

Nr zam. 1023290000

Typ HDC S8/24 MC

GTIN (EAN) 4032248739448

lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
]
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202
Wymiary i masa
Gtebokosé 64 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5197 inch
Wysoko$é 35.3 mm Wysokos¢ (cale) 1.3898 inch
Szeroko$c¢ 34 mm Szeroko$¢ (cale) 1.3386 inch
Masa netto 489
Temperatury
Temperatura graniczna -40°C...125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

1609748e-c278-4c9b-b3d 1-6215d2988cd

Odpornos$¢ chemiczna

Substancja

Aceton

Odporno$¢ chemiczna

Odporny

Substancja Amoniak, wodnisty
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna

Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja Benzen

Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja Olej napedowy
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Kwas octowy, stezony
Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja Wodorotlenek potasu
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Metanol

Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej silnikowy
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja tug rozcienczony
Odpornos$¢ chemiczna Odporny

Substancja Wodorofluoroweglowodory
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnatrz

Odpornos¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Dane ogolne

Liczba biegunéw 32 cykle wtykania Ag 2500

cykle wtykania Au 2500 Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane
Rozmiar instalacji 4 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Rezystancja skrosna 2 mQ Barwny bezowy
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Opor izolacji 1010 Q Materiat izolacyjny PC ze wzmocnieniem
witéknem szklanym
(listowanie UL
i kwalifikacja pasma)
grupa materiatéw izolacyjnych llla Typ Ztgcze meskie
Stopien zanieczyszczenia 3 Materiat podstawowy stop miedzi
Typoszereg MixMate Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 400V
Napiecie pomiarowe wedtug UL/CSA 600V AC/DC Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 4 kV
61984)
Prad pomiarowy (DIN EN 61984) 16 A bez halogenu true
Produkt o niskiej dymotwodrczosci wg — Tak BG 4
DIN EN 45545-2
Liczba zestykdéw sygnatowych 24 Zestyk sygnatowy, typ HD
Liczba zestykéw zasilania 8 Zestyk zasilania, typ HE
wymiary
Szeroko$¢ 34 mm dtugos¢ cokotu 64 mm
wysokos$é wtyku 35.3 mm
Dane przytaczeniowe PE
Rodzaj przytacza PE ztacze Srubowe rozmiar koncéwki rowek (ztagcze PE) SD 1,2x 6,5
Dtugo$¢ odizolowania, przytacze PE 13 mm moment dokrecajacy maks. ztagcze PE 2.5 Nm

moment dokrecajgcy min. ztgcze PE 2 Nm Sruba mocujaca M 5

Przekréj pomiarowy 6 mm?2 przekréj przewodu AWG (PE), min. AWG 20

przekréj przewodu AWG (PE), maks. AWG 10

zestyk mocy

Rodzaj ztacza zestyk mocy Przytacze zagniatane

liczba biegunéw zestyk mocy 8
dtugos¢ zdejmowanej izolacji zestyk 7.5 mm
mocy

obszar zacisku, zestyk mocy, maks. 4 mm?2
obszar zacisku, zestyk mocy, min. 0.5 mm?2

napiecie znamionowe (DIN EN 61984) 400V
zestyk mocy

udarowe napigcie znamionowe (DIN EN 4 kV
61984) zestyk mocy

prad znamionowy (DIN EN 61984) 16 A
zestyk mocy

Moc pradu znamionowego w obwodzie Przekréj poprzeczny potagczenia AWG AWG 12
(UR) Prad znamionowy 16 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14
Prad znamionowy 13A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16
Prad znamionowy 10 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18
Prad znamionowy 7A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20
Prad znamionowy 5A
Znamionowy sygnat pradowy w Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14
obwodzie (UR) Prad znamionowy 10A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16
Prad znamionowy 8A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18
Prad znamionowy 7A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20
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Prad znamionowy bA
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 22
Prad znamionowy 3A

Znamionowy sygnat pradowy w Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14

obwodzie (cUR) Prad znamionowy 8 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16
Prad znamionowy 8 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18
Prad znamionowy 7A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20
Prad znamionowy bA
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 22
Prad znamionowy 3A

Moc pradu znamionowego w obwodzie Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 12

(cUR) Prad znamionowy 14 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14
Prad znamionowy 10 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16
Prad znamionowy 85 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18
Prad znamionowy 6 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20
Prad znamionowy 4 A

zestyk sygnatowy

rodzaj ztacza zestyk sygnatowy Przytacze zagniatane

liczba biegunéw zestyk sygnatowy 24

obszar zacisku, zestyk sygnatowy, maks. 2.5 mm?2

obszar zacisku, zestyk sygnatowy, min. 0.5 mm?

dtugos¢ zdejmowanej izolacji zestyk 8 mm

sygnatowy

napiecie znamionowe (DIN EN 61984) 160V

zestyk mocy

udarowe napigcie znamionowe (DIN EN 2.5 kV

61984) zestyk mocy

prad znamionowy (DIN EN 61984) 10 A

zestyk mocy

Moc pradu znamionowego w obwodzie Przekrdj poprzeczny potaczenia AWG AWG 12

(UR) Prad znamionowy 16 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14
Prad znamionowy 13A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16
Prad znamionowy 10 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18
Prad znamionowy 7A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20
Prad znamionowy 5A

Znamionowy sygnat pradowy w Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14

obwodzie (UR) Prad znamionowy 10 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16
Prad znamionowy 8A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18
Prad znamionowy 7A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20
Prad znamionowy 5A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 22
Prad znamionowy 3A
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Znamionowy sygnat pragdowy w Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14
obwodzie (cUR) Prad znamionowy 8 A

Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16

Prad znamionowy 8A

Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18

Prad znamionowy 7A

Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20

Prad znamionowy b A

Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 22

Prad znamionowy 3A
Moc pradu znamionowego w obwodzie Przekrdj poprzeczny potagczenia AWG AWG 12
(cUR) Prad znamionowy 14 A

Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14

Prad znamionowy 10 A

Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16

Prad znamionowy 85 A

Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18

Prad znamionowy 6 A

Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20

Prad znamionowy 4 A
wersja
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 Dtugos$¢ usunigcia izolacji przytacza 7.5 mm
maks. pomiarowego
Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane Rozmiar instalacji 4
Rezystancja skro$na 2 mQ przekréj przytgcza przewodu AWG, min. AWG 20
Przekréj przytacza przewodu, 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
jednodrutowy, max. jednodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, maks. 4 mm? Przekréj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2
Materiat podstawowy stop miedzi BG 4
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 1.2X6.5X150 Wersja

Nr zam. 9008420000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056385

llos¢ 18T

Typ SDS 1.2X6.56X150 Wersja

Nr zam. 9009010000 Wkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248266869

llosé 18T

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do srub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIK PH2 Wersja

Nr zam. 9008580000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056576

llosé 18T

Typ SDK PH2 Wersja

Nr zam. 9008490000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056484

llos¢ 18T
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 9008390000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056354

llos¢ 18T

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Wkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056286

llosé 18T

Crimping tools

Praski do stykow toczonych

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é
zacisku Mozliwo$é odblokowania przy ewentualnym
btedzie w obstudze Ogranicznik zapewnia doktadne
pozycjonowanie stykéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CTXCM 1.6/2.5 Wersja

Nr zam. 9018490000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.14mm?,
GTIN (EAN) 4008190884598 4mm?, Zagniatanie W

llosé 18T

Typ CTINCM 1.6/2.5 Wersja

Nr zam. 9205430000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.14mm?2,
GTIN (EAN) 4032248733446 6mm?, poczw. Zagniatanie karbowane

llos¢ 18T
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Narzedzia do usuwania stykow

Firma Weidmdtller oferuje szeroki wybor narzedzi
do zagniatania, usuwania stykéw oraz do kabli
$wiattowodowych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ REMOVAL TOOL HE Wersja

Nr zam. 1866750000 Narzedzia, Narzedzie do demontazu stykow

GTIN (EAN) 4032248437078

llos¢ 1ST

Typ REMOVAL TOOL HD Wersja

Nr zam. 1866730000 Narzedzia, Narzedzie do demontazu stykow

GTIN (EAN) 4032248437054

llos¢ 1ST

HE
Do naszych wktadéw oferujemy réznorodne akcesoria.
Wsréd nich miedzy innymi systemy kodowania do
wktadéw .

ET——

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC HE CP Wersja

Nr zam. 1003240000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, System kodowania

GTIN (EAN) 4032248698233

llos¢ 100 ST

zestyki zaciskane HE

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
C=——— elektrycznym i mechanicznym sposéb taczenia przewodu
— i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
ﬁ odporne na korozje.

3
—
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ HDC-C-HE-SMO.5AG Wersja

Nr zam. 1200500000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190159627 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG Wersja

Nr zam. 1200600000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190171308 meskie, Przekréj przytagcza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM1.5AG Wersja

Nr zam. 1200700000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190074920 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM2.5AG Wersja

Nr zam. 1200800000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190131913 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM4.0AG Wersja

Nr zam. 1200900000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190115906 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HE-SMO0.5AU Wersja

Nr zam. 1651420000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400095 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
lloé¢ 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU Wersja

Nr zam. 1651430000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztagcze
GTIN (EAN) 4008190400101 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
lloéé 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM1.5AU Wersja

Nr zam. 1651440000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400118 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM2.5AU Wersja

Nr zam. 1651450000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400125 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM4.0AU Wersja

Nr zam. 1651460000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Ztagcze
GTIN (EAN) 4008190400132 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST
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zestyki zaciskane HD

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem

R e elektrycznym i mechanicznym sposob tgczenia przewodu
» i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
e Wl e ;
odporne na korozje.
R s ) e
—T

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AG Wersja

Nr zam. 1651520000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400194 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop

llos¢ 100 ST miedzi

Typ HDC-C-HD-SMO.5AG Wersja

Nr zam. 1651530000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400200 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AG Wersja

Nr zam. 1601750000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztgcze
GTIN (EAN) 4008190134280 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AG Wersja

Nr zam. 1651550000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400224 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AG Wersja

Nr zam. 1651560000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400231 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
lloé¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AU Wersja

Nr zam. 1651620000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400293 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop

llos¢ 100 ST miedzi

Typ HDC-C-HD-SMO0.5AU Wersja

Nr zam. 1651630000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400309 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AU Wersja

Nr zam. 1651640000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400316 meskie, Przekréj przytagcza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AU Wersja

Nr zam. 1651650000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400323 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AU Wersja

Nr zam. 1651660000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztgcze
GTIN (EAN) 4008190400330 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Data sporzadzenia 07.01.2026 08:54:14 MEZ
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