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Obudowy Klippon STB to idealny system dla branzy ener-
getycznej, technologicznej oraz transportowej,® sta-
nowigcy idealne uzupetnienie naszej oferty obudéw
Klippon® . Obudowy tej serii uzyskaty certyfikaty potwier-
dzajgce zgodno$¢ z miedzynarodowymi standardami jak
np. Lloyds Register, czy EN62208.

Blacha stalowa 1.0330 malowana proszkowo w kolorze
RAL 7032Uszczelka odporna na wysokie temperatury
jako standard (podwyzszony zakres temperatur od -60°C
do +120°C)Certyfikat Lloyds Register

Uniwersalne opcje montazu szyny wewnetrznejStopien
ochrony IP 66Zabezpieczenie uszczelki przed $cisnigciem,
zapewniajgce jej niezawodno$¢ i trwatos$c¢Trzpien uzie-
miajgcy przyspawany do ostony oraz do dolnej czesci
obudowySpawanie laserowe w celu zapewnienia wyzszej
jakosciPrzyspawane fabrycznie stopy montazowe gwaran-
tujg optymalny montaz obudowyFirma Weidmiiller wyko-
nuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z zyczeniami
klientéw - kompletnie wyposazone w niezbedne ztgcza i
dtawnice.

Vnmspum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa,
obudowa stalowa, Wysoko$¢: 150 mm, Szero-
ko$¢é: 120 mm, Gtebokosé: 80 mm, Materiat pod-
stawowy: blacha stalowa, Powlekane proszkowo,

piaskowy szary

Nr zam. 1024980000

Typ KLIPPON STB 1.1 MS HT

GTIN (EAN) 4032248745203

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty U K
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 80 mm Gtebokos¢ (cale) 3.1496 inch
Wysokos$é 150 mm Wysokos¢ (cale) 5.9055 inch
Szeroko$é 120 mm Szeroko$¢ (cale) 4.7244 inch
Wymiar mocowania szeroko$¢ 145 mm Masa netto 1380¢g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -60 °C...120°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogoélne
Grubo$¢ materiatu wieka 1.5 mm Grubo$¢ materiatu obudowy 1.5 mm
Temperatura pracy, max. 120°C Temperatura pracy, min. -60 °C
Mocowanie wieka Szesciokatna $ruba M5 z Normy DIN 4102-12
rowkiem, szeroko$¢ klucza
10 mm
Powierzchnia Powlekane proszkowo udarnosé 10 J wersja standardowa
Stopien ochrony IP66 Materiat podstawowy blacha stalowa
materiat uszczelniajacy Silikon mocowanie do wbudowania szyna TAS 20 na dnie

obudowy

mocowanie obudowy

przyspawane stopy
montazowe z otworami

Stopien ochrony (UL)

Type 4, Type 4X

8mm
liczba $rub mocujacych wieko 4 otwor manipulacyjny szeroko$é 100 mm
Ptytka kotnierzowa Nie maks. tadownos$é 12.6 kg
Pokrywa Tak otwor manipulacyjny wysoko$é 132 mm
obszary zastosowania transport, budowa
okretow, przemyst
procesowy, przemyst
opakowan
Numery certyfikatow obudowy
Deklaracja zgodno$¢ nr. (DoC LVD) DE PS2620 160412 Nr certyfikatu (LLOYDSREG) LR23307703TA
002ISS02
DEF |Warunki zatwierdzenia LR
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Uziemienie obudowy

przekrdj, maks. 25 mm?2 Uziemienie, obudowa, pokrywa

przyspawany sworzen
uziemiajacy ze stali
nierdzewnej M6 x 10

Uziemienie, obudowa, zewnetrzne przyspawany sworzen ze Uziemienie, obudowa, wewnetrzne

stali nierdzewnej M6 x 16

przyspawany sworzen ze
stali nierdzewnej M6 x 16

Wyposazenie pionowe

WDU 10/ ZDU 10 Tx11 WDU 16 / ZDU 16 1x9
WDU 2,6 /2zDU 2,5 /IDU 2,5 1x23 WDU 4 / ZDU 4 1x19
WDU 6 / ZDU 6 1x14

diawiki u goéry / u dotu

M20 6 M12 10
M40 2 M32 2
M25 3 M16 6
dtawiki z prawej strony

M25 2 M16 6
M40 1 M32 2
M20 6 M12 10
zlacza srubowe z lewej strony

M12 10 M16 6
M32 2 M25 2
M20 6 M40 1

Wazna informacja

Informacje produktowe
(details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261 ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Rysunek wymiarowy
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Szyny zaciskowe - TS35

W petni ustrukturyzowany asortyment akcesoriéw
systemowych do nowych obudéw z serii Klippon®

STB umozliwia tatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, indywidualnych wymagan.

Szyny DIN TS 358ruby montazowe

Firma Weidmiuiller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy
zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazone
w niezbedne ztacza i dtawnice.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

SFNS5 VKMU M5 SW15 Wersja

0433500000 Klippon STB (Small Terminal Box), Nakretka mocujaca, czworokatny,
4008190494520 Wysokosé: 15 mm, Szerokos$é: 15 mm, Giebokosé: 11.7 mm, Materiat
20 ST podstawowy: stal ocynkowana, ocynkowany, srebrny

Tasma uziemiajaca

Petny przeglad akcesoridow systemowych do nowego
systemu Klippon® Nowe obudowy z serii TB umozliwiajg
fatwe dostosowywanie obudéw do specyficznych,
indywidualnych wymagan. Dostepne sg nastepujace
opcje:
Komponenty zamykajgce Uchwyty na dokumenty
Bolec uziemiajgcy Ptyty kotnierzowe Materiaty
montazowe Ptytki montazowe Ostony przeciwdeszczowe
Element dystansowy Szyny zaciskowe Uchwyt tabliczki
zZnamionowej

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

PECD WIRE 6/200/D6 SET Wersja

2475490000 Klippon TB (Terminal Box), Taéma uziemiajaca, Srubowe, Materiat
4050118487206 podstawowy: Stal, zielony / z6tty
18T

Zaslepki wentylacyjne - DAE

Oprocz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ DAE M12 SS Wersja
Nr zam. 1868550000 DAE (element wentylujacy), Element wyréwnujacy, proste, M 12, 10
GTIN (EAN) 4032248440405 mm, IP66, IP68, IP69K, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
llos¢ 10 ST
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Typ DAE M12 PA LONG Wersja
Nr zam. 1868570000 DAE (element wentylujacy), Element wyréownujacy, proste, M 12, 10
GTIN (EAN) 4032248440429 mm, IP66, IP68, IP69K, poliamid 6
llos¢ 10 ST

Szyny zaciskowe - TS35

W petni ustrukturyzowany asortyment akcesoriéw
systemowych do nowych obudoéw z serii Klippon®
STB umozliwia tatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, incijidualnych wymagan.

. Szyny DIN TS 35Sruby montazowe
Firma Weidmiuiller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy
zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazone
w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TS35X7.5 ST STB 1.1 STB... Wersja

Nr zam. 8683740000 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 110 mm, bez otworu
GTIN (EAN) 4050118652765 podtuznego, Stal, ocynkowany, chromowany

llogé 20 ST

Typ TS35X15 ST STB 1.1 STB 2 Wersja

Nr zam. 8000073218 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 15, Szeroko$¢: 110 mm, z otworem
GTIN (EAN) 4064675356769 podtuznym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llosé 20 ST
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