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SlimFix Clip taczy dwie zalety: wyjatkowy mechanizm
zamykajacy, zapewniajacy niezawodnos¢ zamknietego
oznacznika, z tatwos$cia montazu oznacznika otwartego.
Mechanizm zatrzaskowy umozliwia szybkie i wygodne
mocowanie oznacznika nawet na uprzednio zainstalo-
wanych przewodach. Oznaczniki SlimFix Clip mozna sto-
sowac na przewodach i kablach o $rednicy zewnetrznej
do 5 mm. Duza powierzchnia opisowa, nawet 30 mm,
pozwala na stosowanie dtugich ciggéw znakow. Materiat
nie zawiera fluorowcéw i ma klase palnosci V2.

Zalety:

Materiat nie zawierajacy fluorowcéw Klasa palnosci V2
Szybkie instalowanie bez uzycia narzedzi Oznaczniki

w sprawdzonym formacie MultiCard. Dostepne w dtu-
gosciach wynoszacych 12 mm, 21 mm i 30 mm.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku z
oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub M-
Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specy-
fikacjami etykietowania.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodoéw, 3.5 - 7
mm, 21 x 12.5 mm, biaty
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 11.3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.4449 inch
Wysokos$é 21 mm Wysokos¢ (cale) 0.8268 inch
Szeroko$é 12.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4921 inch
Masa netto 0.72¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.008 kg CO2 eq.

Dane ogolne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 9

Rodzaj nadruku neutralna

Szeroko$¢ 12.5 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny biaty

Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard

Wielko$¢ pola opisowego 21 x5 mm

Zalecane branze Maszyny

Kompatybilna drukarka PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Markery przewodoéw i kabli

Halogenki Nie Przekroéj przytacza przewodu, maks. 10 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 4 mm? Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 7 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 3.5 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 3.5-7mm
Przekréj przytacza przewodu 4 -10 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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