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Zdjecie produktu

Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe Ogoélne dane zaméwieniowe

komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-

tow zabezpieczajgcych i funkcjonalnych bezposrednio Wersja Blok zaciskowy, ztacze sSrubowe, Ciemnobezowy,
w listwe zaciskowa. Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe 302?362\301\/'%53% V, liczba przytaczen: 2, liczba
obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza- Y— 1027400606

wodnie chronié¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem Typ WDUL 4/500

- idealne rozwigzanie do systemdw sterowania i syste- GTIN (EAN) 4008190170585

mow rozdzielczych. Ztgczki szeregowe komponentéw llos¢ 10 szt.

umozliwiajg wigczenie komponentéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-
wana na funkcje instalacje.
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Technical data

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 46.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.8307 inch

Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 47 mm Wysoko$é 60 mm

Wysokos$¢ (cale) 2.3622 inch Szeroko$¢ 6.5 mm

Szeroko$¢ (cale) 0.2559 inch Masa netto 10.44 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -50°C..75°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c, 7cl, 34

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Informacje ogdlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

maks.

Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 356

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony liczba identycznych ztaczy 1

wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu weciskany

eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 4 mm? Napiecie znamionowe 250V
Znamionowe napigcie state 260V Znamionowe natezenie pradu 120 mA

Prad przy maksymalnym 6 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu

Rezystancja objetosciowa wg IEC 1T mQ Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.02 W

60947-7x

60947-7-x

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia
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parametry systemu

Wykonanie Ztacze Srubowe, zaciski niezbedna ptyta zamykajaca Tak
kompensacyjne, Z
rezystorem, wolne z jednej

strony
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A4 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociaggajacy, maks. 0.8 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.6 Nm Dtugos¢ odizolowania 9 mm

Rodzaj przytagcza 2 ztgcze srubowe Rodzaj przytacza ztacze srubowe

liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 6 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.13 mm? $ruba dociskowa M 3

Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami przewod wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2

przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2

drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 6 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.13 mm?2

wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodow, przewdd 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewéd 0.13 mm?2

jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewéd 4 mm?2 Maks. przekréj przytacza, cienki przewdéd 0.13 mm?2

wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

wymiary

przesuniecie TS 35 32 mm

Wazna informacja

Informacje produktowe Uwzglednij dopuszczalng temperature roboczg w trybie ciggtym

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ WAP 2.5-10 Wersja

Nr zam. 1050000000 Ptytka koncowa do ztaczek, Ciemnobezowy, Wysoko$é: 56 mm,
GTIN (EAN) 4008190103149 Szeroko$¢: 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llosé 50 ST

Typ WAP 2.5-10 BL Wersja

Nr zam. 1050080000 Ptytka konncowa do ztaczek, niebieski, Wysoko$¢: 56 mm, Szerokos$é:
GTIN (EAN) 4008190136611 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 BR Wersja

Nr zam. 1050070000 Ptytka koncowa do ztaczek, brazowy, Wysoko$é: 56 mm, Szerokos$é:
GTIN (EAN) 4008190455507 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 GE Wersja

Nr zam. 1050020000 Ptytka koncowa do ztaczek, zétty, Wysokosé: 56 mm, Szerokosé: 1.5
GTIN (EAN) 4008190406776 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 GN Wersja

Nr zam. 1072200000 Ptytka koricowa do ztaczek, zielony, Wysoko$¢: 56 mm, Szerokos$é:
GTIN (EAN) 4008190455491 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 GR Wersja

Nr zam. 1050050000 Ptytka koricowa do ztaczek, szary, Wysoko$¢: 56 mm, Szerokos¢: 1.5
GTIN (EAN) 4008190455484 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 2.5-10 RT Wersja

Nr zam. 1050040000 Ptytka koncowa do ztaczek, czerwony, Wysoko$¢: 56 mm, Szeroko$é:
GTIN (EAN) 4008190406783 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llosé 50 ST

Typ WAP 2.5-10 OR Wersja

Nr zam. 1050060000 Ptytka koricowa do ztaczek, pomarariczowy, Wysoko$é: 56 mm,
GTIN (EAN) 4008190406769 Szeroko$¢: 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llosé 50 ST

Typ WAP 2.5-10 SW Wersja

Nr zam. 1050010000 Ptytka koricowa do ztaczek, czarny, Wysoko$é: 56 mm, Szeroko$éé: 1.5
GTIN (EAN) 4008190406806 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST
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Typ WAP 2.5-10 VI Wersja

Nr zam. 1072210000 Ptytka koncowa do ztaczek, fioletowy, Wysoko$¢: 56 mm, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4008190455460 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llosé 50 ST

Typ WAP 2.5-10 WS Wersja

Nr zam. 1050090000 Plytka koncowa do ztaczek, biaty, Wysokoé¢: 56 mm, Szerokosé: 1.5
GTIN (EAN) 4008190406790 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llos¢ 50 ST

Typ WAP 16+35 WTW 2.5-10 Wersja

Nr zam. 1050100000 Ptytka koncowa i dzielgca stykéw, Ciemnobezowy, Wysoko$¢: 56
GTIN (EAN) 4008190079901 mm, Szerokos$¢: 1.5 mm, V-0, Wemid

llosé 20 ST

Trzymacz

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowa¢ trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 8.6 mm,

GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

llogé 50 ST

Zacisk ekranu
Dzieki szerokiej gamie przytaczy ekranu KLBU mozna
uzyska¢ elastyczne i samoregulujgce styki ekranowe oraz
zapewni¢ bezbtedng obstuge maszyn.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ LS 2.8 WDU2.5-10 Wersja

Nr zam. 1056400000 Seria W, Szyna ostonowa

GTIN (EAN) 4008190036454

llogé 100 ST
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Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llosé 100 ST
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