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Zdjecie produktu

Odwrdécone ztgcze zenskie BCL-SMT do ptytki obwodu Ogéblne dane zaméwieniowe

drukowanego ma trzy istotne zalety: BCL-SMT
gwarantuje zabezpieczenie przed dotykiem na ptytce Wersja
obwodu drukowanego i dzieki temu jest przydatne dla
wyjs$¢ pod napieciem poszerza zakres zastosowania o
potaczenie podzespotdéw typu ptytka-ptytka umozliwia roz-

Ztacze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, kot-
nierz lutowany odwrdécony, Potaczenie lutowane
THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunéw: 6, 90°, Dtu-
gos$¢ kotka lutowniczego (I): 1.5 mm, cynowana,
czarny, skrzynia

1028760000

BCL-SMT 3.81/06/90LFI 1.5SN BK BX

ptyw i bezspoinowe wtaczenie do automatycznego pro- Nr zam.
zania i i Typ
cesu wyposazania i lutowania GTIN (EAN)

4032248758050

Dwa kierunki odprowadzenia gwarantujg przestrzen do T

50 szt.

ksztattowania réznych wersji usytuowania: parametry produktu
180°- na stojgco 90° - na lezgco

IEC:320V /175 A
UL:300V/10A

opakowanie

Do dyspozyciji sg 2 wersje obudowy BCL-SMT

skrzynia

bez kotnierza z odwréconym kotnierzem lutowanym ("LFI",
z nakretkg) Mocowanie do ptytki obwodu drukowanego
bez dodatkowego potgczenia srubowego Mocowania do
SCZ Fl $rubg

Ztacza wtykowe Weidmdiiller w rastrze 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztgczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis, mogg by¢ row-
niez kodowane kodowanie.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wpymiary i masa

Masa netto 2.67g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81

Rodzaj przytacza

Przytacze dla obwodu drukowanego

montaz na ptytce drukowanej

Potaczenie lutowane THT/THR

Raster w mm (P)

3.81T mm

Raster w calach (P) 0.150"

kat odejscia 90°

Liczba biegunéw 6

liczba kotkéw lutowanych na biegun 2

Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) 1.5 mm
Tolerancja dtugosci kotka lutowniczego 0 /-0,02 mm
Wymiary kotka lutowniczego d=0,8 mm

Wymiary kotka lutowniczego = d
tolerancja

+0,05 /-0,05 mm

Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.2 mm
Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm
lutowniczego (D)

Srednica zewnetrzna pola lutowniczego 1.9 mm
Srednica otworu w szablonie 1.6 mm

L1 in mm 19.05 mm
L1 w calach 0.750"

Liczba rzedow

1

liczba rzedéw z biegunami

1

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 57 106

zabezpieczony przed dotknigeciem dtonig

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 0470

IP 20 w stanie wetknigtym

Rezystancja skro$na <6 mQ
element kodowany Tak
Sita wtykania/biegun, maks. 95N
Sita ciagniecia / biegun, maks. 6 N

Moment dokrecajacy

Typ momentu obrotowego

Sruba mocujaca, ptytka drukowana

Informacja o uzyciu

Moment dokrecajacy | min. 0.1 Nm
maks. 0.15 Nm
Zalecana $ruba Numer PTSC KA
katalogowy2.2X4.5
WN1412
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Dane materialowe

Materiat izolacyjny LCP GF Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych llla
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) 2175 Moisture Level (MSL) 1

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykow Stop Cu

Powierzchnia styku cynowana

Struktura warstwowa przytacza 1.3umNi/ 2..4 ym Sn
lutowanego matt

Struktura warstwowa wtyku 1..3umNi/ 2..4 ym Sn Temperatura magazynowania, min. -40 °C
matt

Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C

Temperatura pracy, max. 120°C Zakres temperatur montaz, min. -25°C

Zakres temperatur montaz, max. 120°C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 17.5 A

(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 154 A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 17.5 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 13.7A napiecie znamionowe przy kat. 320V
biegunéw (Tu=40°C) przepiecé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napiecie znamionowe przy kat. 160V napiecie znamionowe przy kat. 160V

przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3

odpornos$¢ na zwarcia 3x1sz76 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 50V

B / CSA) C/ CSA)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 11A Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 11A

CSA) CSA)

Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

B / UL 1059) D / UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A
UL 1059) UL 1059)
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
wartos$ci minimailne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos$¢ VPE 127.00 mm
Szeroko$¢ VPE 116.00 mm Wysoko$¢é VPE 24.00 mm
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Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢

ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi * Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* P on drawing = pitch
* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Zdjecie produktu

Rysunek wymiarowany

Wykres

Wykres
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