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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki DMC moga by¢ stosowane do opisywa-

nia urzadzen tgczeniowych oraz podzespotéw. Duza
powierzchnia oznacznika (12 x 27 mm) wystarcza do
zamieszczenia informacji opisujgcych urzadzenie oraz jego
funkcje. Jeden rozmiar oznacznika pasujacy do kabli o
przekrojach 0,5 - 10 mm2 moze by¢ stosowany na wielo-
zytowych kablach sterujacych, jak i na pojedynczych prze-
wodach. Do nadruku na zaméwienie: Prosimy o przesta-
nie pliku z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO
lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja DMC, Oznaczniki urzadzen, 1.5-7.5 mm, 12 x 27
mm, wedtug zyczenia klienta

Nr zam. 1038830000

Typ DMC 12/27 MC SDR

GTIN (EAN) 4032248768080

llogé 10 szt.

Data sporzadzenia 30.11.2025 10:08:27 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.1968 inch
Wysokos$é 12 mm Wysokos¢ (cale) 0.4724 inch
Szeroko$é 27 mm Szeroko$¢ (cale) 1.063 inch
Masa netto 1.67g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu

Kotyska do bramy 0.018 kg CO2 eq.

Dane ogdlne

llo$¢ na arkusz 10

Rodzaj nadruku Indywidualnie

Metoda nadruku laser MC

Szeroko$¢ 27 mm

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny wedtug zyczenia klienta
Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Kolor nadruku czarny

Nadrukowane znaki

Wymaga pliku M-Print PRO

Etykieta informacyjna

Kolor zgodnie z wymaganiami klienta (prosimy przesta¢ plik M-Print PRO)

Liczba oznacznikéw w opakowaniu

forma dostawy MultiCard

Kompatybilna drukarka

PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Liczba oznacznikéw w kombinacji

1 MultiCard = Device markers

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Znaczniki urzadzen

Halogenki Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Data sporzadzenia 30.11.2025 10:08:27 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2715590000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438520000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438510000

