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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

szczegolnie ptaskie odporne na wysokie temperatury,
dwupoziomowe ztgcze meskie SCDN-THR do procesu
lutowania rozptywowego.

Zastosowanie dwdch kompaktowych przytaczy z pta-
skim ztgczem zenskim BCF 3.81 (PUSH IN). Dostepne 90°
(lezace). Przytgcza w jednej ptaszczyznie i umozliwiajg
dostep od ptyty czotowej. Miejsce na opis i kodowanie
Opakowanie w kartonie.

Ztacza wtykowe Weidmdiiller z rastrem 3,81 mm (0.15
inch) sg uktadowo kompatybilne z popularnymi ztagczami
wtykowymi i dysponujg miejscem na opis i kodowanie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz,
Potaczenie lutowane THT/THR, 3.8 1 mm, Liczba
biegunéw: 20, 90°, Dtugo$¢ kotka lutowniczego (l):
3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia

Nr zam. 1039570000
Typ SCDN-THR 3.81/20/90F 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248772810
llos¢ 50 szt.
parametry produktu IEC:320V /175 A
UL:300V /11 A
opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 13.3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5236 inch
Wysokos$é 18.4 mm Wysokos¢ (cale) 0.7244 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 15.2 mm Szeroko$c¢ 48.49 mm
Szeroko$¢ (cale) 1.9091 inch Masa netto 259

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

98f26c42-1118-4423-8e88-c23bf269aea9

Specyfikacje systemu

Rodzina produktow
Rodzaj przytacza
montaz na ptytce drukowanej

OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81
Przytacze dla obwodu drukowanego
Potaczenie lutowane THT/THR

Raster w mm (P) 3.81 mm
Raster w calach (P) 0.150"
kat odejscia 90°
Liczba biegunéw 20

liczba kotkéw lutowanych na biegun 1
Dtugos$¢ kotka lutowniczego (1) 3.2 mm

Tolerancja dtugosci kotka lutowniczego

+0,02 /-0,02 mm

Wymiary kotka lutowniczego

d = 1,0 mm, o$miokatny

Wymiary kotka lutowniczego = d
tolerancja

0/-0,03 mm

Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.3 mm

Tolerancja $rednicy otworu oczka
lutowniczego (D)

+0,1T mm

Srednica zewnetrzna pola lutowniczego 2.1 mm
Srednica otworu w szablonie 1.9 mm

L1 in mm 34.29 mm
L1 w calach 1.350"
Liczba rzedéw 2

liczba rzedéw z biegunami 2

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 57 106

zabezpieczony przed dotknigciem palcami w stanie niewetknietym/ dtonig w stanie wetknigtym

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 0470

Rezystancja skro$na
element kodowany

IP 20 w stanie wetknigtym/ IP 10 w stanie niewetknigtym

<6 mQ
Tak

Moment dokrecajacy

Typ momentu obrotowego

Sruba mocujaca, ptytka drukowana

Informacja o uzyciu

Moment dokrecajacy | min. 0.1 Nm
maks. 0.15 Nm
Zalecana $ruba Numer PTSC KA
katalogowy2.2X4.5
WN1412
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Dane materialowe

Materiat izolacyjny LCP GF Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych llla
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) 2175 Moisture Level (MSL) 1

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykow stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 120°C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
Zakres temperatur montaz, max. 120°C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma IEC 60664-1, IEC 61984 Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 17.5 A
(Tu=20°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 13.2A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 17 A

biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 122 A napiecie znamionowe przy kat. 320V

biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2

napiecie znamionowe przy kat. 160V napiecie znamionowe przy kat. 160V

przepiec/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3

odpornos$é na zwarcia

3x1sz76 A

Dane znamionowe wg CSA

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V

B / CSA) D / CSA)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 11 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A
CSA) CSA)

Dane znamionowe wg UL 1059

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V

B / UL 1059) D /UL 1059)

Pragd znamionowy (grupa uzytkowa B/ 11A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A

UL 1059) UL 1059)

Opakowanie

opakowanie skrzynia Dtugos$¢ VPE 267.00 mm

Szeroko$¢ VPE 262.00 mm Wysoko$é VPE 30.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi

Additional variants on request
Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

P on drawing = pitch

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

70%, 36 months

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Rysunki

Rysunek wymiarowany
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Elementy kodujace

taczy tylko to, co faczy¢ trzeba: wtasciwe ztgcze na
wiasciwym miejscu.

Elementy kodujace i urzadzenia blokujace wyraznie
przypisujg elementy tagczace podczas procesu produkcji i
obstugi

Elementy kodujace i urzagdzenia blokujgce sg wktadane
przed montazem lub podczas fazy konfekcjonowania
kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmiuiller:
wystarczy przeprowadzi¢ indywidualng konfiguracje w
internetowym konfiguratorze wariantéw i otrzyma sie
kodowany element.

Btedne wyposazenie na ptytce drukowanej oraz btedne
wtykanie ztaczy staje sig juz niemozliwe.

Zaleta: nie trzeba szuka¢ btedéw podczas produkcji a
uzytkownikowi nie grozg btedy podczas montazu.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ SC-SMT 3.81 KO BK BX Wersja

Nr zam. 2460700000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, czarny
GTIN (EAN) 4050118480023

lloé¢ 100 ST

Typ SC-SMT 3.81 KO WT BX Wersja

Nr zam. 2467670000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, biaty
GTIN (EAN) 4050118494693

llosé 100 ST
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