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Oznaczniki ELS MultiCard mozna opisywac przy uzyciu
drukarki PrintJet, plotera lub drukarki SMark. W szczegél-
nosci, przy uzyciu kolorowej drukarki PrintJet AVANCED
mozna na wiele sposobdéw wykonywacé przyciggajace
wzrok oznaczniki kabli i listw zaciskowych.

ELS 6/30 do stosowania w oznacznikach kabli WKM
8/30 lub oprawkach szyldéw grupowych EM8/30

ELS 7/40 do stosowania w oprawkach szyldéw grupo-
wych SchTbS

ELS 16/40 do stosowania w oznacznikach kabli WKM
18/43 lub oprawkach szyldéw grupowych SchTb

Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub M-
Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specy-
fikacjami etykietowania.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja ELS, Oznaczniki wktadane, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm,
biaty

Nr zam. 1045640000

Typ ELS 7/40 MC NE WS

GTIN (EAN) 4032248836086

lloé¢ 40 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé T mm Gtebokos¢ (cale) 0.0394 inch
Wysokos$é 40 mm Wysokos¢ (cale) 1.56748 inch
Szeroko$é 7 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2756 inch
Masa netto 1.94¢g
Temperatury
Zakres temperatury stosowania -40...100 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.012 kg CO2 eq.
Dane ogdlne
Kolor materiatu wg kodu rezystancji 9
llo$¢ na arkusz 8
Rodzaj nadruku neutralna
Wykonanie bezhalogenowy
Szeroko$¢ 7 mm
Klasa palnosci wg UL 94 V-2
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
Barwny biaty
Halogenki Nie
Materiat podstawowy poliamid 66
Nadrukowane znaki neutralna
Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard
Kompatybilna drukarka PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Insert markers
Zakres temperatury stosowania -40...100 °C
Markery przewodoéw i kabli
Halogenki Nie Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. O mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 0 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 0-0mm
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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SchT warianty wspornika szyldu

Oprawki szyldow grupowych SchT 5 S wsuwane
bezposrednio w szyne nosng TS 32 lub TS 35. W ten
sposO6b mozna oznacza¢ listwe zaciskowa niezaleznie od
typu zacisku.

Oprawki SchT b oraz SchT 5 S wyposaza sie w paski
ochronne ESO b5, STR b.

SchT 7 jest oprawkg szyldéw grupowych, do szyldéw
wsuwanych. Jest wyposazona w zawias umozliwiajgcy
tatwy dostep do $ruby zaciskowej.

Oprawki SchT 7 wyposaza sie w paski ochronne ESO 7,
STR 7 lub oznaczniki DEK 5.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ SCHT5 S Wersja

Nr zam. 1631930000 SCHT, Znakowanie zaciskow, 44.5 x 9.5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190206680 Weidmueller, czarny

llosé 20 ST

Typ SCHT 5 SGR Wersja

Nr zam. 1461730000 SCHT, Znakowanie zaciskéw, 44.5 x 9.5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4050118267709 szary

llos¢ 20 ST

Typ SCHT 5 S VO Wersja

Nr zam. 1762370000 SCHT, Znakowanie zaciskow, 44.5 x 9.5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248043842 bezowy

llos¢ 20 ST
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