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zestaw tgcznikow wtykowych PushPull wedtug IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wktad LC

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kotnierz LWL, IP67, wariant 14 kotnierz norma-
tywny, ztgcze roztgczne LC Duplex, Singlemode

Nr zam. 1058150000

Typ |IE-BSS-V14M-LCD-SM-C

GTIN (EAN) 4032248799268

llosé 10 szt.

Vt:oupum

Data sporzadzenia 04.11.2025 12:36:54 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 33 mm Gtebokos¢ (cale) 1.2992 inch
Wysokos$é 42 mm Wysokos¢ (cale) 1.6535 inch
Szeroko$é 22.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.874 inch
Masa netto 23bg
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Temperatura uktadania
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Standardy ogélne
Norma dot. tgcznikéw wtykowych IEC61076-3-117 Var. 14,
IEC 61754-20
Dane ogdlne
Opis artykutu wariant 14 kotnierz Barwny inne
normatywny, ztgcze
roztagczne LC Duplex
Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy rodzaj montazu 2 wkrety
cynkowy
Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania 500
Typ witdkna Singlemode Ttumiennos$¢ wtraceniowa <0,5dB
ztacze 1 LC Duplex Przytacze 2 LC Duplex
Ttumiennos$¢ odbiciowa =240dB
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000752 ETIM 7.0 EC000752
ETIM 8.0 EC000752 ETIM 9.0 EC000752
ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 9.1 19-17-01-16
ECLASS 10.0 19-17-01-16 ECLASS 11.0 19-17-01-16
ECLASS 12.0 19-17-01-16 ECLASS 13.0 19-17-01-16
ECLASS 14.0 19-17-01-16 ECLASS 15.0 19-17-01-16
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Rysunki

Wyciecie montazowe
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Zaslepki przeciwkurzowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zabezpieczenie Panstwa urzadzen przed pytem i
zabrudzeniami.

Typ |IE-BP-V14P Wersja

Nr zam. 1058310000 za$lepka ochronna obudowy kotnierzowe;j
GTIN (EAN) 4032248799404

llos¢ 10 ST
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