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Zdjecie produktu
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Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w szy-
nie nosnej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiller wprowa-
dzit do programu koncoéwki katowe. Dostepne sg wersje
ze $rubg i bez§rubowe. Na trzymaczach mozna umiesz-
cza¢ oznaczniki, rowniez dla oznaczen grupowych. Istnieje
tez mozliwo$¢ mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wspornik koncowy, Ciemnobezowy, TS 35, V-2,
Wemid, Szeroko$¢: 12 mm, 100 °C

Nr zam. 1059000000

Typ WEW 35/1

GTIN (EAN) 4008190172282

llosé 50 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 62.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4606 inch
Wysokos$é 56 mm Wysokos¢ (cale) 2.2047 inch
Szeroko$é 12 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4724 inch
Masa netto 36.3¢g

Temperatury

Temperatura otoczenia -5°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 100 °C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.343 kg CO2eq.

Informacje ogodlne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni Szyna montazowa TS 35
dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni rodzaj montazu przykrecany
Zamykanie przykrecane

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid
Klasa palnosci wg UL 94 V-2

Barwny

Ciemnobezowy

parametry systemu

Wykonanie do zaciskow Szyna montazowa TS 356
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 2.4 Nm Moment obrotowy dociagajgcy, min. 1.2 Nm
wymiary

przesuniecie TS 35 28 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Akcesoria
neutralna
= : Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
:‘j‘?jj‘ do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
—— podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

Ogobine dane zamoéwieniowe

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ
Nr zam.

DEK 5/5 MC NE WS
1609801044

GTIN (EAN) 4008190397111

Wersja
Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST
Typ WS 12/5 MC NE WS Wersja
Nr zam. 1609860000 WS, Znakowanie zaciskdw, 12 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00

GTIN (EAN) 4008190203481

lloé¢

720 ST

Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

SchT warianty wspornika szyldu

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Oprawki szyldow grupowych SchT 5 S wsuwane
bezposrednio w szyne nosng TS 32 lub TS 35. W ten
sposO6b mozna oznacza¢ listwe zaciskowa niezaleznie od
typu zacisku.

Oprawki SchT b oraz SchT 5 S wyposaza sie w paski
ochronne ESO b5, STR b.

SchT 7 jest oprawkg szyldéw grupowych, do szyldéw
wsuwanych. Jest wyposazona w zawias umozliwiajgcy
fatwy dostep do $ruby zaciskowej.

Oprawki SchT 7 wyposaza sie w paski ochronne ESO 7,
STR 7 lub oznaczniki DEK 5.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

SCHT 7
0517960000
4008190001742
20 ST

Wersja
SCHT, Znakowanie zaciskow, 39.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 7.00

Weidmueller, biaty
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Akcesoria
WS 12/5
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
— dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
{ pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
A znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/5 MM WS Wersja

Nr zam. 2007190000 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 5 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118392036

lloé¢ 800 ST

ZGB ruchomy wspornik szyldéw grupowych

ZGB 15 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 15.

ZGB 30 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztacz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ZGB 15 Wersja

Nr zam. 1636530000 Oznacznik ztagczek, Znakowanie zaciskow, 15 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190297053 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llos¢ 20 ST
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Typ ZGB 30 Wersja

Nr zam. 1611930000 Oznacznik ztgczek, Znakowanie zaciskéw, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llogé 20 ST

WAD

Ogobine dane zamoéwieniowe

MultiMark

MultiMark stanowi szybki i niezawodny system do
znakowania pozwalajgcy bez ktopotdéw zastosowaé
dowolny rodzaj znakowania. Ztacza, przewody, kable lub
urzadzenia - rodzina produktéw MultiMark obejmuje
dobrze usystematyzowany, praktyczny asortyment
oznacznikéw, ktére mozna stosowacé w potaczeniu z
zaawansowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym M-
Print® PRO we wszystkich obszarach zastosowan.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark

¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiller

* Mocny chwyt i trwaty nadruk

* Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* Latwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$¢

» Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Typ WAD-FO 5 MM WS Wersja

Nr zam. 2969370000 Znakowanie zaciskéw, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, biaty

GTIN (EAN) 4099986783959
lloé¢ 250 ST
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