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Kable czujnik-sitownik sg szeroko stosowane do podtacza-
nia czujnikéw i sitownikéw, do przesytania danych lub do
zasilania. Kabel oblewany jest wyposazony w fabrycznie
podtaczony i sprawdzony wtyk. Kable moga by¢ podda-
wane dziataniu réznorodnych czynnikéw, takich jak wil-
gotno$é, zapylenie, wysokie i niskie temperatury, wstrzasy
oraz wibracje.

Nasi inzynierowie skupili uwage na tym problemie i zapro-
jektowali bogata game kabli czujnik-sitownik M8 i M12, z
ktérej mozna wybraé rozwigzania odpowiednie do rézno-
rodnych zastosowan.

Nasze kable do czujnikdéw sg wyposazone w ekran 360°
zapewniajgcy ochrone przed zaktéceniami elektromagne-
tycznymi.

Czy jest co$, czego nie udato sie Panstwu znalez¢, albo
wymaga dodatkowych wyjasnien? Prosimy o kontakt!

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przewod czujnik/element wykonawczy, Kabel
potaczeniowy, M12 / M12, Liczba biegundéw : 5,
40 m, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiat ptasz-
cza: PUR, Halogenki: Nie

Nr zam. 1059544000

Typ SAIL-M12GM12W-5540U

GTIN (EAN) 4050118470635

llo$¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 22.11.2025 05:12:13 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wpymiary i masa

Masa netto 1638.56 g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1

1cb33b66-fcff-4dab-b89f-fdbbfbfbchbb

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 40 m kolor ptaszcza czarny
Odpornos¢ na olej zgodnie z wymaganiami Przydatnos$¢ do tancucha ciggowego Tak

IEC 60811:404
Przekréj zyty 0.34 mm?2 Ekranowane Tak
Halogenki Nie izolacja PP
Przyspieszenie 5 m/s? promien zgiecia min., ruchomy 10 x $rednica kabla
promien zgiecia, min., utozony na state 5 x $rednica kabla Cykle giecia 2 min
odporno$¢ na rozprzestrzenianie sie In accordance with Predkosé 200 m/s
ptomienia UL1581 UL / CUL FT2,

zgodnie z wymaganiami

IEC 60332-2-2
Materiat ptaszcza PUR Konfigurowalna dtugos¢ kabla Nie
Nie zawiera LABS Tak Odporne na hydrolize i dziatanie Tak

mikroorganizméw

Zewnetrzna oktadzina zgodnie z UL
AWM style

20549 (80 °C / 300 V)

Rdzen zgodnie z UL AWM style

10493 (80°C / 300V)

Sieciowane radiacyjnie Nie Odpornos$é¢ na iskry spawalnicze Nie
Kodowanie kolorami niebieski, biaty, brgzowy, Wytrzymato$¢ na skrecanie 0°/m
szary, czarny
Zakres temperatur, staty -40...80 °C Odporne na s$ciegi spawalnicze Nie
Zakres temperatur, zmienny, min. / -25..80 °C Liczba biegunéw 5
maks.
Srednica zewnetrzna 5.7 mm 0.2 mm
Dane ogodlne techniczne
kodowanie Kodowanie A Sciezka pofaczenia M12 / M12
Powierzchnia styku poztacany LED Nie
Podstawowy materiat obudowy PUR Opor izolacji 108 Q
Napiecie znamionowe 60V Znamionowe natezenie pradu 4 A
Stopien ochrony IP65, IP66, IP67, IP68, po Cykle wpinania =100
wkreceniu
Stopien zanieczyszczenia 3 zmostkowany Nie
Materiat pier$cienia gwintowanego odlew ci$nieniowy Zakres temperatury obudowy -25..+85 °C

cynkowy

Moment dokrecajacy

M12:0,8-1,2 Nm

Data sporzgdzenia 22.11.2025 05:12:13 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Karta katalogowa

SAIL-M12GM12W-5540U

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Standardy ogdlne

Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wiasciwosci elektryczne
Opor izolacji 108 Q Napiecie znamionowe 60V
wtyki lewe
Wtyk po lewej M12, Kodowanie A,

IP69, styk meski, prosty,

Tworzywo sztuczne,

Ekranowane
wtyki prawe
Wityk po prawej M12, Kodowanie A, IP69,

styk zenski, zakrzywiony

90°, Tworzywo sztuczne,

Ekranowane
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC001855 ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11 ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11 ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy

Angled socket

Schemat biegunéw Schemat biegunéow

Male Socket
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Rysunki

Idealne narzedzie: Screwty ® z regulacja momentu
obrotowego

Schemat potaczen

Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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