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Oferujemy szerokg game wspornikow montazowych do
tatwej obstugi i uzupetnienia produktéow. Dzieki asorty-
mentowi siegajgcemu od réznych narzedzi do gilz izola-
cyjnych i ré6znych $rub, nasze komponenty sg do siebie
precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg mon-
taz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpie-
czenstwa.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria SAK, Sruba mocujaca, Stal
Nr zam. 1063700000

Typ KISC M6X16-Z3

GTIN (EAN) 4008190120887

llos¢ 20 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 20 mm Gtebokos¢ (cale) 0.7874 inch
Wysokos$é 4.8 mm Wysokos¢ (cale) 0.189 inch
Szeroko$é 4.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.189 inch
Masa netto 6.1g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..5b5°C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni Powierzchnia inne
dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykrecany Wskazowka montazowa montaz bezposredni
wersja przetestowana pod katem Nie

eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy Stal Powierzchnia inne

Barwny szary

parametry systemu

Wykonanie do szyn pragdowych

wymiary

rozmiar gwintu metryczny, zewnetrzny 6.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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