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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ochronnik przeciwprzepigciowy z poszczegdlnymi kompo-
nentami

Z warystorem w formie zacisku

W budowie zacisku umieszcza sie warystory tlenkowe.

Sa dopuszczone do takiego maksymalnego sinusowego
napigcia zmiennego, jakie jest wydrukowane na danej
czesci. Kazde napigcie, wieksze od podanego, zostanie
bezpiecznie rozproszone w ciggu 25ns. Warystory znaj-
dujg zastosowanie przy $rednich i duzych mocach.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepieciowa mierzenie - stero-
wanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepigciowa,
MSR, UP(L/N-PE) < 100 V

Nr zam. 1064530000

Typ VSSC6 MOV 12VDC
GTIN (EAN) 4032248829866
llos¢ 8 szt.

\/nomum

Data sporzadzenia 12.11.2025 06:58:45 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1064530000

Karta katalogowa

VSSC6 MOV 12VDC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia
Atesty ..ﬂl.:f%

CSAEX E@,

i LISTED

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081
Wymiary i masa
Gtebokosé 81 mm Gtebokos¢ (cale) 3.189 inch
Wysoko$é 88.5 mm Wysokos¢ (cale) 3.4842 inch
Szeroko$c¢ 7.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2835 inch
Masa netto 48.38 ¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C..80°C Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Wilgotnosc¢ 5..96 %
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 3 MTTF 4391 a
SFF 100 % Ages 26
PFHw 1*10-9 1/h 0

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081 Certyfikat UL UL Zertifikat - PDF/
E311081VOL1SEC3.pdf
(application/pdf)

Ochrona danych CSA

Grupa gazéw D IIA Grupa gazéw A, B 11C

Wejscie pradowe, maks. Il 12A Grupa gazéw C 1B

Indukcyjno$é wewnetrzna, maks. LI OuH Pojemno$¢ wewnetrzna, maks. Cl 24 nF

Napiecie wejsciowe, maks. Ui 15V

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunéw 1 napiecie znamionowe (DC) 12V

Prad znamionowy IN 12 A Poziom ochrony UP (typ.) <100V

Rodzaj napiecia DC Rezystancja skro$na <0.1Q

pojemnos¢é 10,8 nF Normy According to IEC61643-21

Prad roztadowania, maks. (8/20 us) 2 kA klasa wymagan wg IEC 61643-21 Cc1

Ttumienno$¢ wtragceniowa <1,0dB Maksymalne napiecie state, Uc (DC) 15V
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odpornos$¢ na prad udarowy C1 0.25 kA 8/20 ps 0.5 kV tryb awarii przecigzeniowe;j tryb 1
1.2/50 us
Prad wytadoweczy In (8/20us) przewdd- 0,5 kA Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 1 kA
PE przewo6d-PE
dane ogolne
Optyczny wskaznik pracy Nie segment mierzenie - sterowanie -
regulowanie
Wykonanie Ochrona Forma konstrukcyjna Zacisk
przeciwprzepieciowa, MSR
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny czarny
Stopien ochrony IP20 Szyna montazowa TS 35
funkcja roztaczajaca Nie
koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178
Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2
Dalsze szczegoly aprobat
Certyfikat GOST GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)
Dane elektryczne
Rodzaj napiecia DC
Dane ogdlne
Liczba biegunéw 1 Stopien ochrony IP20
Barwny czarny
Dane przytaczeniowe
Dtugos$c¢ odizolowania 10 mm Rodzaj przytacza ztacze srubowe
Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.8 Nm
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 6 mm?2
jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.
przekrdj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 4 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min. maks.
Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewdd 4 mm?

wielodrutowy, min.

wielodrutowy, maks.

Wazna informacja

Informacje produktowe

Tryb 1: Stan, w ktérym czes$¢ SDP ograniczajaca napigcie zostata odtgczona. Funkcja ograniczania
napiecie nie jest juz dostepna, ale kabel nadal dziata.

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC000943 ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943 ETIM 10.0 EC000943
ECLASS 12.0 27-17-15-01 ECLASS 13.0 27-17-15-01
ECLASS 14.0 27-17-15-01 ECLASS 15.0 27-17-15-01
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Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja

Przelotowa ztaczka
szeregowa o szerokosci
6,2 mm i warystorami
pomiedzy dwoma
przewodami sygnatowymi i
potencjatem szyny nosnej,
stopka TS 35. Tu moze
by¢ chroniony sygnat

z maks 12A. Montaz
zacisku jest jednoczesnie
stworzeniem elektrycznie
przewodzgcego styku
pomiedzy szyna

no$na (ziemia) i
potencjatem odniesienia
(masa) obwodu
zabezpieczajgcego

w zacisku. Optyczne
oznakowanie zacisku
wedtug rodzaju obwodu
zabezpieczajacego i
wysokosci napiecia.
Mozliwos$é opisu listwy
zaciskowe;j.

Krétka specyfikacja

Przelotowa ztaczka
szeregowa z warystorami
(MOV) pomiedzy dwoma
przewodami sygnatowymi i
potencjatem szyny nosnej,
nozka TS 35 Wykonanie:
12VUC.
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Akcesoria (i ptytki)

P?yty zamykaj?ce (AP) serii produkcyjnej VSSC w kolorze
jasnoniebieskim i czarnym

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AP VSSC6 Wersja

Nr zam. 1063110000 VSSC, Ptyta zamykajaca

GTIN (EAN) 4032248947553

lloé 50 ST

neutralna

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
L 1‘ do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
— ‘ podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

[ CLLLLLLLLL |

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
—— T szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
| oznacznikéw.
T ] Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
" tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
] kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
[ CLLTLLLLLLT | Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST
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SnapMark

SnapMark - oprawka szyldéw przeznaczona specjalnie
do ztgczek dwupietrowych IDK 1.5N z serii I. Elastyczny
mechanizm odchylania pozwala na tatwe montowanie
i demontowanie potaczen poprzecznych. Umozliwia
zamocowanie czterech szyldow DEK 5 lub w dwadch
oznacznikdéw ztgczek WS 10/5 Middle.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SNAPMARK | Wersja

Nr zam. 1805880000 znaczniki grupowe, Znakowanie zaciskéw, 23 x 5 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4032248273614 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llos¢ 50 ST
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