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Zdjecie produktu

Okablowanie przektadnikéw pradowych oraz napiecio-
wych

Nasze bloki zaciskowe ze sprezyng i $rubg do roztgcza-

nia testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodéw
inwerterowych do pomiaru natezenia, napigcia oraz mocy
w prosty i wyrafinowany sposoéb.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.1 mm,
0.00 mm, Gteboko$¢: 26.6 mm

Nr zam. 1071030000

Typ STB 21.6/IH/VIWTL6/3

GTIN (EAN) 4008190259235

llosé 50 szt.

Data sporzadzenia 23.03.2026 07:33:40 MEZ
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Dane techniczne

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 26.6 mm Gtebokos¢ (cale) 1.0472 inch
Wysokos$é 6.1 mm Wysokos¢ (cale) 0.2402 inch
Szeroko$é 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 22649

Temperatury

Temperatura otoczenia -5°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 100 °C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,

w ktérych ma to zastosowanie / jest

6¢c

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP dce63e23-eeal-4eaa-907 1-1c98fc8fa2ea

Informacje ogélne

Wskazowka montazowa

montaz bezposredni

zakres temperatur roboczych, maks.

100 °C

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykrecany Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu przykrecany
eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy poliamid 66 Barwny fioletowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-2

parametry systemu

Wykonanie do zaciskow

wymiary

rozmiar gwintu metryczny, zewnetrzny 0.00 mm Gtebokos¢ wtykania 11.1 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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