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\/cnuu-um

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym sposoéb tgczenia przewodu
i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
odporne na korozje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wktad HDC, ztacze zenskie, 3600 V, Przytacze
zagniatane, Rozmiar instalacji: 550

Nr zam. 1079810000

Typ HDC HP 550 F 95

GTIN (EAN) 4032248841707

llosé 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Dtugoscé 98.3 mm Dtugosc (cale) 3.8701 inch
Srednica 43 mm Masa netto 203 g
Temperatury

Temperatura graniczna -50°C..120°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

B6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87¢c27ee10e40

Dane ogolne

cykle wtykania Ag 2500 Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane

Rozmiar instalacji 550 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Rezystancja skros$na <0.1 mQ Barwny czarny

Opor izolacji 1010 Q Materiat izolacyjny Poliamid z wtoknem
szklanym

Przekréj przytacza przewodu 95 mm?2 Powierzchnia srebro chromianowane

Cykle wpinania =500 Typ ztgcze zenskie

Stopien zanieczyszczenia PD 2 (PD 3) Materiat podstawowy stop miedzi

Typoszereg HighPower Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 3600V

Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 15 kV bez halogenu false

61984)

Prad znamionowy zgodnie z norma 310A BG 550

DIN EN 61984 (temperatura

otoczenia=20°C)

zestyk mocy

Rodzaj ztgcza zestyk mocy Przytacze zagniatane dtugos¢ zdejmowanej izolacji zestyk 30 mm

mocy

udarowe napigcie znamionowe (DIN EN

61984) zestyk mocy

15 kV

wersja

Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 30 mm Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane
pomiarowego

Rozmiar instalaciji 550 Rezystancja skro$na <0.1 mQ

Przekréj przytacza przewodu, maks. 95 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 95 mm?
Powierzchnia srebro chromianowane Materiat podstawowy stop miedzi

BG

550
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Wazna informacja

Informacje produktowe W zaleznoséci od zaplanowanego sposobu obstugi generowane wewnetrznie napigcia moga
naktadac sie na warto$¢ napiecia roboczego, skutkujac pojawieniem sie wartosci szczytowych
odpowiadajgcych takim natozeniom. Nalezy upewnic¢ sig, ze te warto$ci szczytowe napiecia nie
przekraczajg warto$ci napiecia znamionowego. W przypadku zastosowan wykraczajgcych poza
niniejszg specyfikacje prosimy o kontakt. W temperaturach eksploatacyjnych powyzej 100°C
napiecie znamionowe 3,6 kV nalezy zmniejszy¢ o 20%.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC0O00796 ETIM 9.0 EC0O00796
ETIM 10.0 EC0O00796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Czesci zamienne o duzej mocy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC HP CLAMP 550A Wersja

Nr zam. 2447780000 HDC-HighPower
GTIN (EAN) 4050118461671

llos¢ 25 ST

Narzedzia

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zaciskania do koncéwek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzigki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Typ EPG 60 Wersja

Nr zam. 2453810000 narzedzia do zaprasowywania, Narzedzia, Narzedzie do zaciskania,
GTIN (EAN) 4050118468434 6mm?2, 300mm?2, Zacisk szeséciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
llos¢ 18T karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

... do koncéwek kablowych

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 'V, 2 Ah
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ES EPG/HPG 60 HEX 95 Wersja

Nr zam. 2505220000 Whktad narzedzia do zaciskania, 95mm?, Zacisk sze$ciokatny
GTIN (EAN) 4050118519563

llosé 18T

Narzedzia

Narzedzia do zaciskania do koricowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemu duzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 400 mm2 gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu
zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania
oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej pamieci
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatéw o
btedach poprzez port USB

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ APG 80 Wersja

Nr zam. 2853270000 6mm?2, 400mm?2
GTIN (EAN) 4064675477020

llosé 18T

... do zaciskanych koncowek kablowych rurowych (wg DIN 46235)

Narzedzia do zaciskania do korncéowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemu duzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 400 mm?2 gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
cisnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu
zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania
oraz komunikatow o btedach w wewnetrznej pamieci
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatéw o
btedach poprzez port USB

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ ES APG 80 HEX 95 Wersja

Nr zam. 1502690000 95mm?, Zacisk szesciokatny
GTIN (EAN) 4050118310610

llosé 18T
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